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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
WGK polecane sg w szczegoélnosci do przemystowych
obudoéw przetwornikéw czestotliwosci, zasilaczy czy
modutdw filtracyjnych, w ktérych izolowane obudowy,
zabezpieczone przed dotknieciem palcem po stronie
wewnetrznej i zewnetrznej, oferujg wygodne i nieza-
wodne ztgcze. Aby optymalnie dopasowac prowadzenie
przewodoéw do istniejgcych warunkow zabudowy, Weid-
miiller proponuje dwa warianty z horyzontalnym (WGK) i
pionowym (WGKV) kierunkiem odgatezienia.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy,
Przekréj pomiarowy: 25 mm?2, Wemid (PA), montaz
bezposredni, Przepust

Nr zam. 2444830000
Typ WGKYV 25 GN/YE BX
GTIN (EAN) 4050118494105
lloéé 25 szt.
parametry produktu IEC: 690V / 101 A/ 6-35 mm?2
UL: 600V / 100 A/ AWG 10- AWG 3
opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Wysokos$é 54 mm Wysokos¢ (cale) 2.126 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 54 mm Szeroko$c¢ 15.1T mm
Szeroko$¢ (cale) 0.5945 inch Dtugosc¢ 15.1 mm
Dtugosc (cale) 0.5945 inch Masa netto 67.08 g

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Power - seria
WGK

Metoda wykonywania ztacz

ztagcze $rubowe

Kierunek odejscia przewodu 90°/270° Liczba biegunéw 1

liczba rzedéw z biegunami 1 z mozliwosciag potgczenia szeregowego Nie
przez klienta

koncéwka wkretaka 1,2x6,5 Moment obrotowy dociagajacy, min. 4 Nm

Moment obrotowy dociggajacy, maks. 4.5 Nm $ruba dociskowa M 6

Dtugos¢ odizolowania 18 mm zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20
VDE 0470

Stopien ochrony IP20 Typ potaczenia 1 Kabtak zaciskowy

Rodzaj przytacza 2 Jarzmo

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny Wemid (PA) Barwny zielony / z6tty

Tabela koloréw (podobny) Not specified Moisture Level (MSL)

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu

Powierzchnia styku cynowana Temperatura magazynowania, min. -40 °C

Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50 °C

Temperatura pracy, max. 120°C Zakres temperatur montaz, min. -25°C

Zakres temperatur montaz, max. 120°C

Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 4 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 35 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 10

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 3

maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 6 mm?2
jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 16 mm?2
Wielodrutowe, min. HO7V-R 10 mm?2
wielodrutowe, maks. HO7V-R 35 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 10 mm?2
cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 25 mm?2
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z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 4 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 25 mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 4 mm?2
min.

z koncoéwka kablowg wg DIN 46 228/1,25 mm?
maks.

Zaciskany przewod Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy 4 mm?2

przewdd i korncowka tulejkowa Dtugos¢ zdejmowania | znamionow8 mm
izolacji
Zalecana tulejka H4,0/18
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
znamionowy 6 mm?

przewdd i koncowka tulejkowa Dtugos$é zdejmowania | znamionow#8 mm
izolacji
Zalecana tulejka H6.0/18
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 10 mm?2

przewdd i korncoéwka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | znamionowl8 mm
izolacji
Zalecana tulejka H10,0/18
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 16 mm2

przewdd i korncowka tulejkowa Dtugos¢ zdejmowania | znamionow}8 mm
izolacji
Zalecana tulejka H16,0/18
kablowa

Tekst referencyjny Dtugosé tulejek nalezy dobraé zaleznie od produktu i napiecia znamionowego., Zewnetrzna

$rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz podziatka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1 Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 101 A
(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 101 A napiecie znamionowe przy kat. 690V

biegunéw (Tu=20°C)

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6 kV
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Dane znamionowe wg CSA

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V

B / CSA) C/ CSA)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 100 A

D / CSA) CSA)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa C / 100 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A

CSA) CSA)

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 10 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 3
maks.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600V

B / UL 1059) C/ UL 1059)
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Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 100 A

D /UL 1059) UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa C / 100 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A

UL 1059) UL 1059)

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 10 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 3

maks.

Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
wartos$ci minimalne,
szczegoty - patrz

certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 295.00 mm
Szeroko$¢ VPE 143.00 mm Wysokos$¢ VPE 62.00 mm

Wazna informacja

Uwagi * Clearance and creepage distances to other components must be devised in accordance with the
relevant application standard. This can be achieved in the device by full encapsulation or by the
use of additional spacer plates.

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

¢ Colours: SW = black; GN/YL = green/yellow; GY = grey

¢ Additional variants on request

* WGK: Rated voltage plastic walls: 1-6 mm =800 V; metal walls: 1 -4 mm = 800 V; metal
walls: 4 -6 mm =690V

* WGKV: Rated voltage plastic walls: 1-6 mm = 800 V; metal walls: 1 -4 mm = 800 V; metal
walls: 4 -6 mm =690V

* WGK...VP: Rated voltage plastic walls: 1 - 6 mm = 800 V; metal walls: 1-2.5 mm =800V,
metal walls: 2.5 -4 mm = 690 V; metal walls: 4 - 6 mm =500 V

* Wire-end ferrules are mandatory for stranded wires with more than 19 strands.

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001283 ETIM 9.0 EC001283

ETIM 10.0 EC001283 ECLASS 14.0 27-14-11-34

ECLASS 15.0 27-14-11-34
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Rysunek wymiarowany
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Akcesoria
neutralna
Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze

podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do

—— 4”} : szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

| oznacznikéw.

***** [T | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
"""""" i tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
CLLLLLLLLL | kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

""""" ‘ Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki

ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych

Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty

MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo

nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub

M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi

specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609820000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203436 Weidmueller, biaty

llosé 1000 ST

Typ DEK 5/8 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1856740000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4032248400850 Weidmueller, biaty

llos¢ 800 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do srub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojes¢ SoftFinish

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 1.2X6.5X150 Wersja

Nr zam. 2749860000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 6.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 150
GTIN (EAN) 4050118897067 mm, Grubo$¢ koncowki (A): 1.2 mm

llos¢ 18T

Data sporzgdzenia 03.01.2026 10:56:56 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 6


https://eshop.weidmueller.com/p/1609801044
https://eshop.weidmueller.com/p/1609820000
https://eshop.weidmueller.com/p/1856740000
https://eshop.weidmueller.com/p/2749860000

Karta katalogowa

WGKYV 25 GN/YE BX

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Mozliwo$¢ integracji, rozszerzania i adaptacji: doskonaty
dodatek do wszystkich zastosowan. Uniwersalne
akcesoria systemowe umozliwiajg tatwa adaptacje
interfejsow tak, aby spetniaty specyficzne wymagania
odpowiednich zastosowan.

Typ DP WGK 25 BK BX Wersja

Nr zam. 1250590000 OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy
GTIN (EAN) 4050118041637

llos¢ 50 ST

Typ DP WGK 25 GY BX Wersja

Nr zam. 1936710000 OMNIMATE Power - seria WGK, zacisk przelotowy
GTIN (EAN) 4032248664788

llosé 50 ST
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