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Zdjecie produktu, Rzeczywi-
sty wyglad moze rézni¢ sie od
przedstawionego na ilustracji.

Uniwersalne galwaniczne separowane przetworniki

sygnatu do pomiaru czestotliwosci z

zasilaniem pomocniczym i opcjonalnym nadzorowaniem

wartos$ci granicznych.

Po stronie wejscia w réwnej mierze moga by¢ przetwa-
rzane sygnaty czestotliwosci 2-/3-przewodowych czujni-

kéw PNP/NPN
lub Namur.

Przetworniki sygnatow czestotliwosci nadajg sie do
pomiaru predkosci obrotowych w napedach i silnikach
lub do zliczania i weryfikowania przeptywu towaréw w

przemystowych
operacjach transportu i przesytu.

W'D

{54

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Przetwornik czegstotliwosci, Monitorowanie war-
tosci granicznej, Czestotliwos$¢, PWM, analogowe
V / mA, Tranzystor (alarm)

Nr zam. 2447940000

Typ ACT20P-PRO-FI-AO-DO-S

GTIN (EAN) 4050118462111

llos¢

1 szt.

Data sporzgdzenia 15.11.2025 01:28:03 MEZ
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ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E337701
Wymiary i masa
Gtebokosé 113.7 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4764 inch
Wysoko$é 117.2 mm Wysokos¢ (cale) 4.6142 inch
Szeroko$c¢ 12.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4921 inch
Masa netto 165.44 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25 °C...60 °C
Wilgotnosé 0...95 % (bez obroszenia)
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Pomiar czestotliwosci wejsciowej
czujnik NPN / PNP transistor (trig- Liczba wejs¢ 1
level low: €4 V high: 27
V'), czujnik NAMUR wg
EN60947-5-6, tacznik
z lub bez RS, RP, 2-wire
transmitter (without own
power supply), 3 wire
NPN/PNP-transistor,
frequency generator, PDM
Czestotliwo$é wejsciowa 0,01 Hz...200 kHz Zakres czestotliwosci, maks. 200000 Hz

Zakres czestotliwosci, min.

O Hz zasilanie czujnika

18 V*15 %, 8,2V £15%
(dla czujnika NAMUR)

napiecie wejsciowe

Napiecie progowe (czujnik
NPN / PNP): 3V..43,5V
(konfigurowalne), Poziom
histerezy: 20,5 V

Pomiar sygnatu wejsciowego PWM

Pomiar PWM, czas bramki

20ms..20s Wspétczynnik impulsowania

0--100% push/pull lub
push, parametryzowalny

Pomiar PWM, czas odpowiedzi

20ms..20s+ 20 ms
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znamionowe napiecie zatgczajace 24 VDC £30% znamionowy prad zatgczajacy 100 mA
Liczba wyjs¢ cyfrowych 1 histereza 1..20 %
Typ Tranzystor NPN, Opoznienie wtaczenia 0..180s
Czestotliwos¢ przetaczania
5 kHz
Funkcja alarmu konfigurowalne, Wartosci
graniczne gorna i dolna,
zakres okna, Zwarcie
wejscia, Opdznienie
alarmu: 0..10 s,
Regulowana histereza
Wyjscie (analogowe)
Wyjscie sygnatu bezposrednie lub Typ (wyjscie analogowe) wyjécie napiecia i prgdu
odwrécone (konfigurowane)
funkcja transmisji linear, VX, X1, X1.5, X2, Napiecie wyj$ciowe 0..5V,0(1)-5V, 0(2)..10

X2.5, 1-X, bezposrednie
lub odwrécone

V,-6.+6V,-10..+10V

Zachowanie wyj$¢ w przypadku awarii
spowodowanej zbyt niskimi wartosciami

pomiarowymi

3.6 mA

Funkcja TRIM (zblizona do zera/zakresu), +5%
maks.

Funkcja TRIM (zblizona do zera/zakresu),-5%

min.

Zachowanie wyj$¢ w przypadku awarii 23 mA
spowodowanej przekroczeniem zakresu
pomiarowego

Napiecie na oporze obcigzenia 2 1kQ Liczba wyj$¢ analogowych 1

Prad na oporze obcigzenia <600 Q Prad wyjsciowy 0(4)..20 mA, £ 10 mA,
-20..+20 mA

Wskaznik

zakres wskazania -9999...9999, warto$¢ wskazania warto$¢ pomiarowa

-999...9999, w zaleznosci
od wybranego typu
wejscia, -999...999

natezenia pradu

Rozdzielczo$é (wskaznik) 1 uyA/ mV na bit dla Typ Wyswietlacz matrycowy
matych zakresow z przewijanym tekstem,
zielony
Informacje ogodlne
doktadnosé <0,05% zakresu Stopien ochrony IP20
Napiecie zasilania 24..230V DC £15%, 24...  dryft dtugoczasowy £1+0,05% zakresu

230V AC £15% @48...62
Hz

pomiarowego / rok

Czas odpowiedzi skokowej 40 ms + okres Szyna montazowa TS 356

pobdr mocy <26 W Wspétczynnik temperaturowy < 100 ppm/K wartosci
koncowej, < 0,01 % / °C

Znamionowy pob6ér mocy 1VA Konfiguracja with push-buttons and
display

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m

morza

Koordynacja izolacji

udarowe napiecie wytrzymywane 5kV (1,2/50 us) Normy EMV EN 61326-1

Kategoria przepigciowa ] Stopien zanieczyszczenia 2

Separacja galwaniczna 4-drogowy separator; Napiecie izolacji 4 kVeff / 1 min.

napiecie nominalne

600V
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Podstawowe parametry bezpieczenstwa technicznego

kategoria bezpieczenstwa Nie

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytgcza ztacze srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2 mm?2

przewéd wielodrutowy, min. drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 24
drutu, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 14
drutu, maks. (AWG)

Opis artykutu

Opis produktu

Uniwersalny przetwornik sygnatu czestotliwosci ACT20P-PRO-FI-AO-DO-x odtacza, konwertuje i
nadzoruje sygnaty czestotliwosci oraz cykl roboczy sygnatéw modulowanych szerokosci impulsu
(sygnaty PWM).

Urzadzenie przeksztatca sygnaty z czujnikéw, przetacznikdéw mechanicznych i enkoderéw w
izolowane elektrycznie analogowe sygnaty wyjsciowe (prad lub napiecie).

Do wykrywania warto$ci granicznej mozna zastosowac wyjscie tranzystorowe NPN.

Urzadzenie przeznaczone jest do wykorzystania w otoczeniu przemystowym. Nalezy przestrzega¢
opisanych specyfikacji (patrz specyfikacje techniczne).

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002918 ETIM 7.0 EC002918
ETIM 8.0 EC002918 ETIM 9.0 EC002918
ETIM 10.0 EC002918 ECLASS 9.0 27-21-01-28
ECLASS 9.1 27-21-01-28 ECLASS 10.0 27-21-01-28
ECLASS 11.0 27-21-01-28 ECLASS 12.0 27-21-01-28
ECLASS 13.0 27-21-01-28 ECLASS 14.0 27-21-01-28
ECLASS 15.0 27-21-01-28
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Schemat potaczen elektrycznych
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setting via display and push-buttons

Rysunek wymiarowy
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Rysunki

Window alarm
o
i sl F =g o= SAAE sl
Measuring underrange NAEESEESEESS At D e
ot oo o 0 i
o |
ros) [ -
e 7 P
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, £ pir =
- | L
£ *
o g
e o
s L preyom
s - P >
™ L P
OFF: -
Time. o Tine
DO= BACT. HWNmico- AT ]
l prp— press— il
s St
" T bouen =
bot0
] o
ore >
=
o
s
T iz
- L/ -
o =

Data sporzadzenia 15.11.2025 01:28:03 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 6



Karta katalogowa

ACT20P-PRO-FI-AO-DO-S

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Wersja

Nr zam. 1912130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 13.5 mm, PA 66, Barwny: transparentny,
GTIN (EAN) 4032248541164 wtykowy

llos¢ 5 ST

Typ ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Wersja

Nr zam. 1082490000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 11 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4032248845330
lloé¢ 200 ST

Data sporzgdzenia 15.11.2025 01:28:03 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1912130000
https://eshop.weidmueller.com/p/1082490000

