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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

ACT20P: uniwersalne rozwigzanie
Precyzyjne i funkcjonalne konwertery sygnatéw Dzwignie
do zwalniania blokady utatwiajgce montaz/demontaz

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przetwornik temperatury, Monitorowanie warto-
$ci granicznej, Wejscie : Temperatura, Rezystancja,
Potencjometr, Wyjscie : I/U Uniwersalny, Tranzy-
stor (alarm)

Nr zam. 2448110000

Typ ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P

GTIN (EAN) 4050118462234

llo$¢

1 szt.

iEhi
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Dopuszczenia
Atesty P "
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ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E337701
Wymiary i masa
Gtebokosé 113.7 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4764 inch
Wysoko$é 127.1 mm Wysokos¢ (cale) 5.0039 inch
Szeroko$c¢ 12.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4921 inch
Masa netto 208 ¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...60 °C
Wilgotnosc¢ 5...95 % bez obroszenia
Prawdopodobienstwo usterki
MTTF 20 a
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejscie
czujnik RTD: PT100, PT200, Liczba wejs¢ 1
PT500, PT1000, Ni50,
Ni100, Ni120, Ni1000,
Cu10, Cu25, Cub0,
Cu100, RTD (2-wire):
KTY83/110, KTY83/120,
KTY83/150, KTY83/121,
KTY83/122, KTY83/210,
KTY83/220, KTY83/221,
KTY83/250, KTY82/110,
KTY82/120, KTY82/150,
KTY82/121, KTY82/122,
KTY82/210, KTY82/220,
KTY82/221,KTY82/250,
KTY84/130, KTY186,
KTY19, ST13, ST20,
Thermocouples: B, E, J, K,
L.N,R S, TU, L
rezystancja wejsciowa 0..15kQ Potencjometr 500 Q...120 kQ

Data sporzadzenia 10.01.2026 02:47:28 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Karta katalogowa

ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P

www.weidmueller.com

napiecie wejsciowe 0..300 mV zakres wej$ciowy temperatury regulacja w zakresie -200...
+850°C

rezystancja 0..15 kQ Wskazéwka dane techniczne 1 zob. szczegodtowe
informacje w instrukcji
obstugi

Wyjscie

Typ aktywny (jako zrédto

pradowe) lub pasywny
(jako dren), podtaczone
sterowanie moze byé
aktywne / pasywne

Wyjscie (cyfrowe)

znamionowe napigcie zataczajace
Liczba wyjs¢ cyfrowych

24 VDC £30%
1

znamionowy prad zataczajacy

Typ

100 mA
Tranzystor NPN

Opodznienie wiaczenia

0..180s,50ms ... 7.5 s

Funkcja alarmu

konfigurowalne, Wartosci
graniczne gorna i dolna,
zakres okna, Zwarcie
wejscia, Opdznienie
alarmu: 0...10 s, Histereza:
10V

Wyjscie (analogowe)

Wyjscie sygnatu

bezposrednie lub
odwrécone

Typ (wyjscie analogowe)

wyj$cie napiecia i pradu
(konfigurowane)

funkcja transmisji

linear, VX, X1, X1.5, X2,
X2.5, 1-X, -5...+5% zakresu
wyjéciowego (TRIM)

Napiecie wyjsciowe

konfigurowalne, O(1)-5V,
0(2)...10V,-5..+5 V,-10...
+10V, downscale (0 V),
upscale (11V)

Napiecie na oporze obcigzenia

>1kQ (60 V AC <Uwe
<230V AC),>5kQ (24 V

Liczba wyj$¢ analogowych

1

AC <Uwe <60 V AC)

Prad na oporze obcigzenia <600 Q Prad wyjsciowy konfigurowalne, 0(4)...20
mA, -20..+20 mA, £ 10
mA, upscale (23 mA),
downscale (3,5 mA)

Wskaznik

zakres wskazania -999..9999 warto$¢ wskazania Dane konfiguracji oraz

Typ

Wyswietlacz matrycowy
z przewijanym tekstem,
zielony

dane procesu (wejscie/
wyjécie) podczas pacy

Informacje ogodlne

doktadnos$¢

Doktadnos¢
podstawowa: < 0,05%
zakresu, Doktadno$¢
poszczegodlnych typow
czujnikéw - patrz
instrukcja obstugi.

Stopien ochrony

1P20

Napiecie zasilania

24..230VDC £15%, 110
-230V AC / 60-50 Hz

dryft dtugoczasowy

0,1% / 10.000 h
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Czas odpowiedzi skokowej 2- / 4- wire: 320 ms;, 3- Szyna montazowa TS 356
wire / Poti: 640 ms

pobdér mocy <26 W Wspotczynnik temperaturowy +0,01% zakresu
wyjsciowego / °C

Znamionowy pobdér mocy 3 VA Konfiguracja with push-buttons and
display

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m Objete zakresem dostawy Przetwornik, Arkusz

morza instrukcji

Koordynacja izolacji

udarowe napigcie wytrzymywane 5kV (1,2/50 us) Normy EMV EN 61326-1

Kategoria przepigciowa ] Stopien zanieczyszczenia 2

Separacja galwaniczna 4-drogowy separator;, Napiecie izolacji 4 kVeff / 1 min.

miedzy wejsciem /
wyjéciem / zasilaniem

napigcie nominalne

600V

dane dla zastosowan w strefach zagrozenia wybuchem (ATEX)

IECEX - oznaczenie gaz Ex ec IIC T4 Gc

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza PUSH IN Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 2 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

Przekréj przytacza przewodu, 0.2 mm? Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.2 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy, min. drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.2 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

Opis artykutu

Opis produktu

Uniwersalny, konfigurowalny przetwornik pomiarowy rezystancji ACT20P-PRO-RTCI-AO-DOS
konwertuje rezystancje 2- / 3- / 4-przewodowych rezystoréw i potencjometrow na aktywny

lub pasywny standardowy sygnat pragdowy lub aktywny sygnat napieciowy. Na potrzeby
monitorowania warto$ci granicznej urzagdzenie jest wyposazone w cyfrowe wyjscie NPN.

Szeroki zakres napig¢ zasilania 24 Vuc...230 Vuc. Urzadzenie mozna konfigurowacé przy uzyciu
wys$wietlacza.

Whasciwosci szeroki zakres napie¢ zasilania szerokie mozliwosci konfigurowania, wyswietlacz LED
z przyciskiem dotykowym Aktywne lub pasywne wyjscie sygnatu Cyfrowe wyjscie z tranzystorem
NPN Sygnalizowanie stanéw roboczych przez kontrolke LED na panelu przednim 4-drozna
separacja galwaniczna wejscia, wyjscia analogowego i cyfrowego oraz zasilania

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002919 ETIM 9.0 EC002919
ETIM 10.0 EC002919 ECLASS 14.0 27-21-01-29
ECLASS 15.0 27-21-01-29
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Rysunek wymiarowy
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Flow diagram part

Measuring overrange
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Measuring underrange
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Wersja

Nr zam. 1912130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 13.5 mm, PA 66, Barwny: transparentny,
GTIN (EAN) 4032248541164 wtykowy

llos¢ 5 ST

Typ ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Wersja

Nr zam. 1082490000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 11 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4032248845330
lloé¢ 200 ST
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