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Adaptery do migracji - PLC-5.

Adaptery przednie z konfekcjonowanymi przewodami
umozliwiajg bezpieczng migracje miedzy kartami PLC-5 a
innymi systemami PLC/DCS lub modutami u-remote firmy
Weidmdiller.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Nr zam. 2448650000

Typ FAD 1771-WA/WC SL10 M
GTIN (EAN) 8430243333931

llos¢ 1 szt.

Status dostawy element wycofywany z produkgcji

Produkt alternatywny FAD 1771-WA/WC SL10 M US

Data sporzadzenia 14.03.2026 01:07:08 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/FAD%201771-WA/WC%20SL10%20M
https://eshop.weidmueller.com/p/7940125447
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 53 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0866 inch
Wysokos$é 269 mm Wysokos¢ (cale) 10.5905 inch
Szeroko$é 32 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2598 inch
Dtugosc¢ 269 mm Dtugosc (cale) 10.5905 inch
Masa netto 158¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania 0..50°C Temperatura eksploatacyjna 0..50°C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

dane przylacza

przytacze do PLC SL 3.5/F 10p ztacze

dane znamionowe

prad maksymalny na kanat 2A catkowity prad znamionowy 8A
wspotrzedne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178 napiecie znamionowe <300V AC
kategoria przepiecia ] stopien zabrudzenia 2

Napiecie probiercze izolacji AC 1.2 kV

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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