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Obudowy RockStar® HighPower sg wykonywane z
wytrzymatego odlewu aluminiowego i dzieki statemu
doskonaleniu zapewniajg idealng ochrone przed trudnymi
warunkami srodowiskowymi. Wieloczes$ciowa obudowa
pozwala uzytkownikom na kontrolowanie proceséw robo-
czych na kazdym etapie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopien
ochrony: IP68, IP69, po podtaczeniu, Pokrywa, Zta-
cze z kabtakiem zaciskowym, , Wymiary wlotéw
kablowych: M 50

Nr zam. 2451460000

Typ HDC IP68 HP 24B 1M50

GTIN (EAN) 4050118466379

llo$¢

1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 793 g
Temperatury

Temperatura graniczna -50°C..120°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytagczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Odporno$é¢ chemiczna

Substancja Aceton
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej napedowy
Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Alkohol etylowy
Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja

Olej przektadniowy

Odporno$¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Substancja

Olej hydrauliczny

Odporno$¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Substancja

Benzyna ropopochodna

Odpornos¢ chemiczna
Substancja
Odporno$¢ chemiczna

Niestabilny
Pocenie
Warunkowo odporny

Substancja

Benzyna wysokiej jakosci

Odporno$¢ chemiczna Niestabilny

Substancja Woda

Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja uv

Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja Ozon

Odporno$¢ chemiczna Odporny
Dane ogdlne
Liczba biegunéw 0 moment dokrecajacy 11 Nm
wersja obudowy Pokrywa Rozmiar instalaciji 8
Klasa palnosci wg UL 94 None Barwny czarny, czarny (podobny do

RAL 9005)

Podstawowy materiat obudowy

odlew ci$nieniowy

Powierzchnia

lakier proszkowy

aluminiowy
Typ wieko Typoszereg HighPower
bez halogenu false Obudowy EMC Tak
BG 8 tworzywo element ryglujacy stal nierdzewna

Stopien ochrony

IP68, IP69, po podtgczeniu

Dane ogodlne

Klasa palnosci wg UL 94

None

Powierzchnia

lakier proszkowy

Stopien ochrony

IP68, IP69, po podtgczeniu

Typoszereg

HighPower
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wersja

Wymiary wlotéw kablowych M 50 czes$¢ gorna/czes$é dolna/wieko Pokrywa

Ostona z pokrywa moment dokrecajacy 11 Nm

liczba wpustéw kablowych u goéry 1 liczba wpustow kablowych z boku 1

wersja obudowy Pokrywa wersja systemu zamykania Ztacze z kabtgkiem
zaciskowym

Rozmiar instalaciji 8 wpust kablowy z gwintem

Typ wieko wersja patagka Ztgcze z kabtgkiem
zaciskowym

uszczelka kauczuk silikonowy gwint (wewnetrzny) M 50

kolor (RAL) RAL 9011, RAL 9005 BG 8

Odpowiednie do ModuPlug® Nie

Wazna informacja

Informacje produktowe W zalezno$ci od zaplanowanego sposobu obstugi generowane wewnetrznie napiecia moga

nakfadac sie na warto$¢ napiecia roboczego, skutkujgc pojawieniem sie wartosci szczytowych
odpowiadajacych takim natozeniom. Nalezy upewni¢ sig, ze te wartosci szczytowe napiecia nie
przekraczajg wartos$ci napiecia znamionowego. W przypadku zastosowan wykraczajacych poza
niniejsza specyfikacje prosimy o kontakt.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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