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Zdjecie produktu, Rzeczywi-
sty wyglad moze rézni¢ sie od
przedstawionego na ilustracji.

IEC EX
COMPLIANT FDTE

Separatory wyjsciowe prgdu ACT20X-SAI-HAO/ Ogoélne dane zaméwieniowe

2SAI-2HAO sg przystosowane do regulowania urzadzen

peryferyjnych w obszarach Ex, ze strefg O wtacznie. wej- Wersja EX signal isolating converter, HART® transpa-
$ciowej / wyjécia przejrzyste sprzeganie sygnatu wg pro- _reznoc\r/;];‘d‘a””e" Safe-input: 4-20mA, Ex output: 4
tokotu HART nastepuje poprzez petle prgdowe 4...20 N zam. 2456160000

mAZintegrowane zestyki alarmowe w razie awarii dostar- 1y, ACT20X-SAIFHAO-P

czajg komunikaty o statusie, ktére umozliwiajg szybka GTIN (EAN) 4050118471564

identyfikacje btedu i tym samym zwiekszajg dyspozycyj- llosé 1szt.

nos$¢ urzgdzen.Montowane na szynie no$nej separatory
wyjéciowe prgdu sg dostarczane opcjonalnie w wersji
jedno lub dwukanatowej. Przy szeroko$ci konstrukcyjnej
11 mm na kanat urzgdzenia potrzebuja niewiele miejsca
w szafie rozdzielczej.
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Dopuszczenia
Atesty g
€ A | 5 3

LISTED =
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E337701
Wymiary i masa
Gtebokosé 114.6 mm Gtebokos¢ (cale) 45118 inch
Wysoko$é 127.3 mm Wysokos¢ (cale) 5.0118 inch
Szeroko$c¢ 22.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8858 inch
Masa netto 189 ¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -20°C..85°C Temperatura eksploatacyjna -20 °C...60 °C

Wilgotnosc¢

0...95 % (bez obroszenia)

Prawdopodobienstwo usterki

SIL PAPER

MTBF

SIL certificate - PDF/ SIL zgodnie z norma IEC 61508 2
Cert_Weidmueller_070902_P0002_C007_V2R1.pdf

(application/pdf)

135 a

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Assembling

rodzaj montazu

TS 356 Szyna montazowa TS 356

Pozycja montazowa

poziome lub pionowe

Wejscie

Liczba wejsé 1 Prad wejsciowy 4..20mA

spadek napiecia <2V

wyjscie

Prad impedancji obcigzenia £725Q wptyw rezystancji obcigzenia <0,01% zakresu / 100 Q
Typ obwadd iskrobezpieczny Prad wyjsciowy 4 - 20 mA (maks. 23 mA)
Liczba wyj$¢, Ex 1 ograniczenie sygnatu wyjsciowego <28 mA
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histereza 0,1 mA (prég Typ przekaznik stanu, 1 NC
przetaczajacy) (beznapigciowe)
Funkcja alarmu Btad urzadzenia, Brak Liczba wyj$¢ alarmowych 1
napigcia zasilania,
Przekaznik aktywacji w
zadanym zakresie, od 3,8
do 20,5 mA
znamionowe napiecie zatgczalne <125VAC/ 110V DC prad trwaty <0,56 AAC/ 1 ADC (strefa

(zakres bezpieczny)
<32VAC/32VDC
(strefa 2)

2)

moc znamionowa

<625VAC/32W
(zakres bezpieczny)
<16 VA / 32 W (strefa 2)

Informacje ogodlne

Rodzaj przytagcza

PUSH IN

doktadno$é¢ <0,1% zakresu

Wilgotnosé

0...95 % (bez obroszenia)

Stopien ochrony IP20

Napiecie zasilania

19,2..31,2VDC

Czas odpowiedzi skokowej <bms

Wspotczynnik temperaturowy

< 0,01% rozpietosci/°C

Typ przekazywania sygnatéw zgodnie z bez zmian

(TU) HART®
Konfiguracja z oprogramowaniem FDT/ Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m
DTM, Wymaga adaptera morza
konfiguracji 8978580000
CBX200 USB
Obstuga przejrzystosci HART® Tak
koordynacja izolacji
Normy EMV EN 61326-1 Normy EN 61010-1
Napiecie izolacji 2,6 kV (wejscie / wyjscie) napiecie nominalne 300V
dane dla zastosowan w strefach zagrozenia wybuchem (ATEX)
ATEX - oznaczenie gaz I1(1) G [Ex ia Ga] lIC/1IB/ prad 10 93 mA

A

napiecie UO

28V DC

ATEX - oznaczenie pyt 11 (1) D [Exia Da]lliC, |

(M1) [Ex ia Ma] |

IECEX - oznaczenie gaz

Miejsce instalacji

Ex ec nC lIC T4 G, [Ex ia
Ga] lIC/1IB/IIA
Urzadzenie instalowane
w obszarze bezpiecznym,
strefa 2

moc PO <650 mW

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza PUSH IN przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 Przekréj przytacza przewodu, 0.2 mm?2
maks. jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.2 mm?2
jednodrutowy, max. przewoéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.2 mm?2

drutu, maks.

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki

przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

2.5 mm?2
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Gwarancja

Czasokres

3 lata

Opis artykutu

Opis produktu

ACT20X-SAI-HAO-S jest transparentnym izolatorem wyjscia pragdowego protokotu HART. Sygnat
wejscia pradowego DC z obszaru bezpiecznego bedzie odseparowany galwanicznie i bedzie
napedzat kontrolowane urzadzenia polowe w strefie Ex 0. Urzadzenie jest dostepne w wersji
jednokanatowej lub dwukanatowej.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Schemat potaczen elektrycznych

Aplikacja

Ex output signals
Curtent 4..20 mA

Input signals
Current 4...20 mA

HART,
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Power supply and
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Class /i, Division 1, Group A-G: Class I, Division 2, Group A-D or
safe area

Schemat blokowy
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Rysunek wymiarowy

1146

127.3

Removable terminals with coding
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Wersja

Nr zam. 1082540000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 20 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy
GTIN (EAN) 4032248845439

llos¢ 200 ST

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Wersja

Nr zam. 1912130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 13.5 mm, PA 66, Barwny: transparentny,
GTIN (EAN) 4032248541164 wtykowy

llosé 5 ST

Adapter do programowania

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CBX200 USB Wersja
Nr zam. 8978580000

GTIN (EAN) 4032248813759

llosé 18T
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