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Obudowy RockStar® HighPower sg wykonywane z
wytrzymatego odlewu aluminiowego i dzieki statemu
doskonaleniu zapewniajg idealng ochrone przed trudnymi
warunkami srodowiskowymi. Wieloczes$ciowa obudowa
pozwala uzytkownikom na kontrolowanie proceséw robo-
czych na kazdym etapie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja VG MS (standardowa dtawnica kablowa z mosia-
dzu)

Nr zam. 2457660000

Typ VGM40-MS68 EMC 20-32SET

GTIN (EAN) 4050118472752

llosé 1 szt.
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Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 232g
Temperatury

Temperatura graniczna -40°C...130°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52 139

Dane ogolne

Barwny srebrny Materiat podstawowy mosigdz, niklowany
bez halogenu true Stopien ochrony IP68 - 15 bar
Informacje ogélne

rodzaj uszczelki Pierscien uszczelniajacy Barwny srebrny

Srednica kabla, maks. 32 mm Srednica kabla, min. 20 mm

Dfawnica kablowa M 40, EMV Materiat podstawowy mosigdz, niklowany
Informacje ogoélne

$rednica kabla zewnetrzna, maks. 32 mm $rednica kabla zewnetrzna, min. 20 mm

Pierécien uszczelniajacy o przekroju NBR rodzaj ochrony z GWDR P68

okragtym

zakres temperatur roboczych, maks. 130°C zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Halogenki bezhalogenowy Normy EN 45545-2:2013
rozmiar klucza 45 mm Stopien ochrony IP68 - 15 bar
Dtawnica kablowa M 40, EMV Materiat podstawowy mosigdz, niklowany
gwint (zewnetrzny) M 40 dtugo$¢ gwintu 7 mm

Wazna informacja

Informacje produktowe

W zalezno$ci od zaplanowanego sposobu obstugi generowane wewnetrznie napiecia mogg

nakfadac sie na warto$¢ napiecia roboczego, skutkujgc pojawieniem sie wartosci szczytowych
odpowiadajgcych takim natozeniom. Nalezy upewni¢ sig, ze te wartosci szczytowe napiecia nie
przekraczajg wartos$ci napiecia znamionowego. W przypadku zastosowan wykraczajacych poza
niniejsza specyfikacje prosimy o kontakt.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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