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COMPLIANT

W odrdznieniu od ztgczek ze zintegrowang dzwignig rozta-
czajgcq nasze wtyki roztgczajgce mogg by¢ catkowicie roz-
taczone lub zdjete ze ztaczki oraz wytaczone z danej apli-
kacji i stanowig uniwersalne alternatywne rozwigzanie dla
standardowych roztacznikéw.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wityczka roztgczajaca (terminal), Wemid, pomarani-
czowy

Nr zam. 2463540000

Typ TNST OR

GTIN (EAN) 4050118478211

llosé 50 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 29.73 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1705 inch
Wysokos$é 11.3 mm Wysokos¢ (cale) 0.4449 inch
Szeroko$é 2.7 mm Szeroko$¢ (cale) 0.1063 inch
Masa netto 129
Temperatury
Temperatura otoczenia -5°C..40°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogodlne
Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
dalsze dane techniczne
Rodzaj zamocowania wtykany Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny pomaranczowy
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Znamionowe natezenie pradu 20 A Kategoria przepieciowa 1]
Stopien zanieczyszczenia 3
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
Rodzaj przytacza wtykowy
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002018 ETIM 9.0 EC002018
ETIM 10.0 EC002018 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01

Data sporzadzenia 26.02.2026 06:23:44 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 2



