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Cigzkie ztgcze wtykowe sktadajgce sie z wktadu wtyko-
wego i ochronnej obudowy. Wktad stanowi zatem serce
ciezkiego ztgcza wtykowego i jest odpowiedzialna za dzia-
tanie elektryczne. Wktady ztagczy wtykowych Weidmiiller
sg wykonane z wysokiej jako$ci materiatéw izolacyjnych,
ktére umozliwiajg bezpieczne przenoszenie takze wyso-
kich napie¢ na matej przestrzeni. Ponadto w naszym asor-
tymencie stosujemy tylko jedno tworzywo, ktére jest na
liscie UL i jest przystosowane do tasmowania. Umozli-
wia to nieograniczone stosowanie ztagczy wtykowych Roc-
kStar® na catym $wiecie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja wktad HDC, ztagcze meskie, 500V, 40 A, Liczba
biegunow: 6, ztagcze srubowe, Rozmiar instalacji: 3

Nr zam. 2466810000

Typ HDC AOC 6 MS

GTIN (EAN) 4050118501575

llosé 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 34.8 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3701 inch

Wysokos$é 41.7 mm Wysokos¢ (cale) 1.6417 inch

Szeroko$é 51 mm Szeroko$¢ (cale) 2.0079 inch

Masa netto 68.3 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytaczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Dane ogoélne

Liczba biegunéw 6 cykle wtykania Ag 500

Rodzaj przytacza ztgcze srubowe Rozmiar instalacji 3

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Rezystancja skro$na 2,00 mQ

Barwny Jasnoszary Opor izolacji 210" Q

Materiat izolacyjny Poliester wzmacniany Przekréj przytacza przewodu 3 mm?2
wtéknem szklanym,
poliweglan

Typ ztacze meskie Stopien zanieczyszczenia 3

Materiat podstawowy Poliweglan, wzmocniony Typoszereg AOC
witdknem szklanym

Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 500V Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 6 kV

61984)

Prad pomiarowy (DIN EN 6 1984) 40 A bez halogenu false

Produkt o niskiej dymotworczosciwg — Tak BG 3

DIN EN 45545-2

wymiary

Szeroko$c¢ 51 mm dtugos¢ cokotu 34.8 mm

wysoko$¢ gniazda 41.7 mm

Dane przytaczeniowe PE

Rodzaj przytagcza PE ztacze srubowe Dtugos¢ odizolowania, przytacze PE 11T mm

rozmiar koncéwki rowek krzyzowy 0,6 x 3,5 mm moment dokrecajacy maks. ztgcze PE 1.5 Nm

moment dokrecajgcy min. ztgcze PE 1.2 Nm Sruba mocujaca M 4

Przekréj pomiarowy 4 mm?2 przekréj przewodu AWG (PE), min. AWG 16

przekréj przewodu AWG (PE), maks. AWG 12
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moment dokrecajgcy, styk sygnatowy, 1.5 Nm moment dokrecajgcy, styk sygnatowy, 1.2 Nm
maks. min.

wersja

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 11T mm
maks. pomiarowego

Rodzaj przytacza ztgcze srubowe Rozmiar instalacji 3

Rezystancja skro$na 2,00 mQ przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 16

Przekréj przytacza przewodu, 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2

jednodrutowy, max. jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm? Przekrdj przytacza przewodu, maks. 4 mm?

przewéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, min. 1.5 mm?2 Materiat podstawowy Poliweglan, wzmocniony
wtéknem szklanym

BG 3

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000438 ETIM 7.0 EC000438

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438

ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 9.0 27-44-02-05

ECLASS 9.1 27-44-02-05 ECLASS 10.0 27-44-02-05

ECLASS 11.0 27-44-02-05 ECLASS 12.0 27-44-02-05

ECLASS 13.0 27-44-02-05 ECLASS 14.0 27-44-02-05

ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Schemat potaczen elektrycznych

Schemat tréjfazowego obwodu przeciwprzepieciowego
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