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Procesy produkcji muszg by¢ coraz wydajniejsze. Oprécz
wydajnosci, energooszczednos$¢ i zrbwnowazony rozwoj
odgrywajg coraz wiekszg role w branzy zorientowanej na
przyszto$é. Zasilacze PROtop tgczg doskonatg wydajnosé
z zachwycajgcym podejsciem do zréwnowazonego roz-
woju, co ma pozytywny wptyw na produktywno$¢ catego
zaktadu produkcyjnego.

PROtop oferuje szereg zalet, ktére zapewniajg prawdziwg
przewage konkurencyjna. Obejmuja one state obnize-

nie kosztéw energii dzieki wysokim poziomom sprawno-
$ci, jak réwniez wzrost dostepnosci zaktadéw ze wzgledu
na dtugi okres eksploatacji i wysokie wartosci MTBF.
Ponadto zasilacze zapewniaja wysoka gestos¢ funkcjo-
nalng ze wzgledu na konstrukcje zapewniajacg niezwykta
oszczedno$é miejsca.

Produkty z serii PROtop moga osiagna¢ znaczne oszczed-
nosci w poréwnaniu do konwencjonalnych zasilaczy.
Zwiekszona sprawnos$¢ pozwala zaoszczedzi¢ Srednio 50
kWh dziennie w $redniej wielkos$ci instalacji produkcyj-

nej z ok. 100 zasilaczami PROtop pracujgcymi w obstudze

trzyzmianowej. Oznacza to oszczedno$¢ na poziomie 15
000 kWh rocznie oraz poprawe zaktadu w zakresie emisji
dwutlenku wegla. Okres eksploatacji, ktory jest dwa razy
dtuzszy od standardowych zasilaczy, réwniez w sposdb
zrbwnowazony zmniejsza koszty zwigzane z ponownym
zakupem i wymiana.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Power supply, switch-mode power supply unit, 36
Y

Nr zam. 2467140000

Typ PRO TOP3 960W 36V 26,6A CO

GTIN (EAN) 4050118482041

lloé¢ 1 szt.

Status dostawy W przysztos$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do 2025-10-30T00:00:00+01:00

Produkt alternatywny
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cULus) E258476

Nr certyfikatu (cULusEX) E470829

Wymiary i masa

Gtebokosé 175 mm Gtebokos¢ (cale) 6.8898 inch
Wysokos$é 130 mm Wysokos¢ (cale) 5.1181 inch
Szeroko$é 89 mm Szeroko$¢ (cale) 3.5039 inch
Masa netto 2490¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C..85 °C Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C

Wilgotno$é przy temperaturze pracy 5...100 % bez kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558¢716666d

Wejscie

Technika przytaczeniowa PUSH IN Zakres napig¢ zasilania AC 3x320..3x575VAC/2
x 360..2x575 VAC

Zalecane zabezpieczenie wstepne 6-8 A, Char.C Zakres czestotliwosci AC 45...65 Hz

Znamionowe napiecie wejsciowe

3x 400...3x 500 V AC
(wejécie o szerokim

Ochrona przeciwprzepieciowa wejscie

warystor

zakresie napiec)

Bezpiecznik wejsciowy (wewnetrzny) Nie Zakres napigcia wejsciowego DC 450...800 V DC (max. 500
V DC wedtug UL508),
450..800V DC

Poczatkowy prad rozruchowy Maks. 10 A Wytrzymato$¢ elektryczna wejscia, AC/DC

maks.

Znamionowy pobdr mocy 1007 VA

Wyjscie

Moc wyjsciowa 960 W

Technika przytaczeniowa PUSH IN

Znamionowe napigcie wyjsciowe

Tetnienia resztkowe, wartosci szczytowe <60 mVss @ UNenn, Full Load

36VDCt1%

wigczenia

Mozliwo$¢ taczenia réwnolegtego Tak, dla zwigkszenia redundancji i mocy (z ORing MOSFET)
Napiecie wyjéciowe, max. 44V

Napiecie wyjsciowe, min. 33V

Prad wyjsciowy, max. 26.6 A

Napiecie wyjsciowe, uwaga

regulacja z potencjometrem lub modutem komunikacji

Znamionowe natezenie pradu na
wyjsciu przy Uznam.

26,6 A@60°C
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DCL - rezerwa obcigzenia szczytowego

Czas trwania Boost 5s

Mnoznik pragdu nominalnego 150 %
Czas trwania Boost 15 ms
Mnoznik pragdu nominalnego 500 %

czas narastania <100 ms

Informacje ogélne

Wspodtczynnik mocy (ok.) > 0,75 przy 3*400 V AC

Czas podtrzymywania zasilania przy
Iznam.

>20ms @ 230V AC/>
20ms @ 115 VAC

Sprawnosé 95,3 %

Stopien ochrony IP20

Kategoria przepieciowa I, 1

Potozenie montazowe, wskazdéwka
montazowa

Poziomo na szynie

DIN TS 35, odstep

gorg i dotem 50 mm

w celu zapewnienia
swobodnego przeptywu
powietrza, 10 mm
odstepu od sgsiadujgcych
podzespotéw.

Wersja obudowy metal, odporna na korozje

Derating >60°C (2.5% / 1°C)

Prad uptynnosciowy doziemny, maks. 3.5 mA

Powtoka zachowujgca ksztatt Tak

Ochrona przed zwarciem Tak, wewnetrzne

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Wytrzymato$¢ udarowa IEC 60068-2-27 30 g we wszystkich

Badanie odpornosci na zaktdcenia EN 55024, EN 55032 (EN

kierunkach wedtug 55022), EN 61000-6-1, 2,
3.4
Odpornos$¢ na wibracje IEC 60068-2-6 2.3 g (na szynie DIN), 4 g
(montaz bezposredni)
Koordynacja izolacji
Kategoria przepigeciowa I, 1 Stopien zanieczyszczenia 2
Stopien ochrony |, z przytagczem PE Napiecie izolacji wejscie / wyjscie 3.5 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie3.2 kV

Izolacja wyjscie napieciowe / uziemienie0.5 kV

Bezpieczenstwo elektryczne (stosowane normy)

Elektryczne wyposazenie maszyn wedtug EN60204

Napiecie bezpieczne SELV, zgodnie z norma IEC
60950-1, PELV zgodnie z

EN 60204-1

Transformatory ochronne do zasilaczy
impulsowych

Zgodnie z EN 61558-2-16

Dane podtaczeniowe (wejscie)

Technika przytaczeniowa PUSH IN Liczba zaciskéw 4 dlaL1/L2/L3/PE
Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 4 AWG Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 20 AWG

kemil , max. kemil , min.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny , 16 mm?2 Przekrdj przytacza przewodu, elastyczny ,0.75 mm?2

max. min.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 16 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 0.75 mm?2

max. min.

Dane podtaczeniowe (wyjscie)

Technika przytaczeniowa PUSH IN Liczba zaciskow 4 (++/-)

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 4 AWG Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 20 AWG

kemil , max.

kcmil , min.
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Przekréj przytacza przewodu, elastyczny , 16 mm?2

max.

Przekréj przytacza przewodu, elastyczny ,0.75 mm?2
min.

Przekréj przytacza przewodu, stywny, 16 mm?2 Przekrdj przytacza przewodu, sztywny, 0.75 mm?2
max. min.

Dane przytacza (sygnat)

Przekréj przytacza przewodu 1.5 mm?2 Technika przytaczeniowa PUSH IN
elastycznego (sygnat), maks.

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 16 Przekrdj przytacza przewodu, sztywny, 0.14 mm?2
kemil , max. min.

Przekréj przytacza przewodu, sztywny, 1.5 mm? Przekrdj przytacza przewodu 0.14 mm?2
max. elastycznego (sygnat), min.

Przekréj przytacza przewodu, AWG/ 26 mm?2

kemil , min.

Sygnatowy

styk bezpotencjatowy Tak Czerwona/zielona dioda LED Zielona: praca (bez

awarii), Miga na zielono:
ostrzezenie 1>90%, Miga
na zielono/czerwono:
wyjsécie wytaczone (tryb
wytaczenia), Btyska na
czerwono: przecigzenie/

btad

status przekaznika (maks. obcigzenie)  napiecie wyjsciowe OK

(30VDC/ 1A)
Gwarancja
Czasokres 3 lata
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002540 ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01 ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01 ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Akcesoria

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WEW 35/1 VO GF SW Wersja

Nr zam. 1478990000 Wspornik koricowy, czarny, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$é: 12 mm,
GTIN (EAN) 4050118286892 130°C

llos¢ 50 ST

Typ WEW 35/2 VO GF SW Wersja

Nr zam. 1479000000 Wspornik koricowy, czarny, TS 35, V-0, Wemid, Szeroko$é: 8 mm,
GTIN (EAN) 4050118286779 130°C

llosé 50 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskros$nie, oksydowana.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubo$é¢ koncdweki (A): 0.6 mm

llogé 18T

Montaz

Akcesorium montazowe do zasilaczy Weidmidiller.

Data sporzadzenia 22.11.2025 10:32:16 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PRO TOP BRACKETS Wersja

Nr zam. 2575900000 Mounting foot
GTIN (EAN) 4050118683059

llos¢ 18T

Typ MTA 45 MF Wersja

Nr zam. 1251310000 Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN) 4050118042719

lloéé 18T

Typ CP AWALLADAPTER 30 MM Wersja

Nr zam. 1461870000

GTIN (EAN) 4050118268225

lloéé 18T

Moduty komunikacyjne

Ogobline dane zamoéwieniowe

Wtykowe moduty komunikacyjne Weidmiiller zapewniajg
mozliwo$é wymiany odpowiednich danych pomiedzy
poszczegolnymi komponentami i chmurg. Stanowi to
podstawe ukierunkowanej optymalizacji procesu z
wykorzystaniem monitoringu stanu i zdalnej kontroli

- s3 to czynniki, ktore odgrywajg decydujaca role w
zwiekszaniu sprawnosci, jakosci, stabilnos$ci i dostepnosci
procesu. Moduty komunikacji sg zaprojektowane

zgodnie z klasg ochrony IP20, zapewniajg obstuge
beznarzedziowa i moga by¢ elastycznie przystosowane
do réznych konfigurowalnych protokotéw komunikaciji.

Typ PRO COM CAN OPEN Wersja

Nr zam. 2467320000 Communication module
GTIN (EAN) 4050118482225

llosé 18T

Typ PRO COM CAN OPEN EX Wersja

Nr zam. 2467340000 Communication module
GTIN (EAN) 4050118481822

llos¢ 18T

Typ PRO COM DISPLAY 7S Wersja

Nr zam. 2466960000 Communication module
GTIN (EAN) 4050118481808

lloé¢ 18T

Typ PRO COM IO-LINK Wersja

Nr zam. 2587360000 Communication module
GTIN (EAN) 4050118599152

lloéé 18T
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BCF 3.81/180F

Ogobine dane zamoéwieniowe

PUSH IN - Innowacyjna technologia ztgczy marki
Weidmiiller utatwia przytgczanie przewodow.

Korzy$ci z punktu widzenia uzytkownika oraz
zastosowania:

Duza gesto$¢ upakowania dzieki bardzo matej wysokosci
elementow. Wystarczy wtozyé przygotowany przewoéd

- gotowe Duza gestos¢ upakowania elementéw przy
zastosowaniu dwurzedowego ztgcza wtykowego SCDN /
SCDN-THRtatwiejszy montaz dzieki wbudowanym
przyciskom do otwierania jednostki mocujgcej Intuicyjna
obstuga dzieki jednoznacznej réznicy miedzy wejsciami
przewoddw, a miejscami dziatania beznarzedziowe
blokowanie oraz zwalnianie przy zastosowaniu dzwigni
zwalniajgcej zatrzask opatentowanej (LR) przez firme
Weidmdiller

Ztacza wtykowe Weidmdiller, raster 3,81 mm (0,15 cala),
sg kompatybilne z uktadem typowych ztagcz wtykowych,
mog3a by¢ kodowane oraz majg miejsce do zadrukowania.

Typ BCF 3.81/03/180F SN BK... Wersja

Nr zam. 1347850000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 3.81 mm, Liczba biegunow: 3,
GTIN (EAN) 4050118152517 180°, PUSH IN z przyciskiem aktywacji, Zakres zaciskania, maks. : 1.5
llos$é 50 ST mm?, skrzynia
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