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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Narzedzia do zaciskania do koricowek kablowych, ztgcz Ogéblne dane zaméwieniowe
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu hydraulicz- Wersja Wktad narzedzia do zaciskania, 185mmz2, Zagnia-
nemuduzy zakres przekrojéw obrabianych przewoddw, tanie WM
maks. 300 mmZ2gtowica do szybkiego zaciskania obra- Nrzam. 2469630000
Typ ES EPG/HPG 60 WM 185
cana o 270°automatyczne ograniczenie ci$nienia oraz GTIN (EAN) 2050118484038

monitorowanie przy uzyciu czujnika ci$nieniaelektro- llogé 1 szt.
niczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania-
Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komuni-
katéw o btedach w wewnetrznej pamieciOdczytywanie
wszystkich cykli oraz komunikatéw o btedach poprzez
port USBAkumulator litowo-jonowy ze wskaznikiem nata-
dowania: 18V, 2 Ah
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Wymiary i masa

Gtebokosé 22 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8661 inch
Wysoko$¢ 42 mm Wysoko$¢ (cale) 1.6535 inch
Szeroko$¢ 42 mm Szeroko$¢ (cale) 1.6535 inch
Masa netto 115.28 g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Opis styku
rodzaj styku Koncéwka kablowa seria Srednica przewodu, maks. AWG 6/0
Euro
Srednica przewodu, min. AWG 6/0 obszar zacisku, maks. 185 mm?2

Wktadki zaciskowe

Szeroko$c¢ zagniecenia 5 mm Przekrdj zacisku miedzianego 185

Szeroko$c¢ zacisku w mm 5

dane narzedzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku Zagniatanie WM

Przekréj koncowki kablowej znamionowy 185 mm?2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001282 ETIM 9.0 EC001282
ETIM 10.0 EC001282 ECLASS 14.0 21-04-90-90
ECLASS 15.0 21-04-90-90
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Narzedzia

Narzedzia do zaciskania do kornicowek kablowych, ztgcz
oraz koncowek tulejkowych, z wymiennymi wktadkami
bardzo szybka obrébka dzieki wspomaganiu
hydraulicznemuduzy zakres przekrojéw obrabianych
przewodoéw, maks. 300 mmz2gtowica do szybkiego
zaciskania obracana o 270°automatyczne ograniczenie
ci$nienia oraz monitorowanie przy uzyciu czujnika
ci$nieniaelektroniczne sterowanie i monitorowanie
procesu zaciskaniaZapisywanie wszystkich cykli
zaciskania oraz komunikatéw o btedach w wewnetrznej
pamieciOdczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatow
o btedach poprzez port USBAkumulator litowo-jonowy ze
wskaznikiem natadowania: 18 V, 2 Ah

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ EPG 60 Wersja

Nr zam. 2453810000 narzedzia do zaprasowywania, Narzedzia, Narzedzie do zaciskania,
GTIN (EAN) 4050118468434 6mm?2, 300mm?2, Zacisk szes$ciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
llos¢ 1ST karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

Typ HPG 60 Wersja

Nr zam. 2453820000 6mm?2, 300mm?2, Zacisk szeséciokatny, Zagniatanie WM, Zacisk z
GTIN (EAN) 4050118468427 karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne

llogé 18T

185 mm?

Stosowanie fgcznikdéw izolowanych gwarantuje
uzytkownikom statg, dtugoterminowa jako$¢ potaczen
elektrycznych.
Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych
koncowek kablowych oraz tgcznikéw Koncéwki kablowe
rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi
(Euroseries) Zaciskane koncéwki kablowe zgodne z DIN
1 8 5 mmz 46235 Koncowki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
Pierscieniowe koncowki kablowe zgodne z DIN 46237
Koncowki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ KRN-M8/-185 Wersja

Nr zam. 1497290000 koncowka kablowa, 185 mmz2,185 mm?2- 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118306897

llos¢ 25 ST

Typ KRN-M10/-185 Wersja

Nr zam. 1495430000 koncéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2- 185 mm?
GTIN (EAN) 4050118304985

llos¢ 25 ST

Typ KRN-M12/-185 Wersja

Nr zam. 1495440000 koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2- 185 mm?
GTIN (EAN) 4050118304947

lloé¢ 25 ST

Typ KRN-M14/-185 Wersja

Nr zam. 1497250000 koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2- 185 mm?
GTIN (EAN) 4050118306880

lloéé 25 ST
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koncowka kablowa, 185 mm2,185 mm?2- 185 mm?2

koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2 - 185 mm?

koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2- 185 mm?

koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2- 185 mm?

koncéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?- 185 mm?

koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm? - 185 mm?

koncowka kablowa, 185 mm2,185 mm?2 - 185 mm?

koncowka kablowa, 185 mm2,185 mm?2- 185 mm?2

koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2 - 185 mm?

koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2- 185 mm?

koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2- 185 mm?

koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?- 185 mm?

koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm? - 185 mm?

Typ KRN-M16/-185 Wersja
Nr zam. 1495450000

GTIN (EAN) 4050118305036

llosé 25 ST

Typ KRN-M20/-185 Wersja
Nr zam. 1495470000

GTIN (EAN) 4050118305005

llos¢ 25 ST

Typ KRN-M10/-185 S Wersja
Nr zam. 1494980000

GTIN (EAN) 4050118304497

llos¢ 10 ST

Typ KRN-M12/-185 S Wersja
Nr zam. 1494990000

GTIN (EAN) 4050118304169

llosé 10 ST

Typ KRN-M16/-185 S Wersja
Nr zam. 1495000000

GTIN (EAN) 4050118304367

llosé 10 ST

Typ KWN-M10/-185 90 Wersja
Nr zam. 1494540000

GTIN (EAN) 4050118304176

llosé 25 ST

Typ KWN-M12/-185 90 Wersja
Nr zam. 1494550000

GTIN (EAN) 4050118304213

llosé 25 ST

Typ KWN-M16/-185 90 Wersja
Nr zam. 1494570000

GTIN (EAN) 4050118304329

llos¢ 25 ST

Typ KWN-M20/-185 90 Wersja
Nr zam. 1494580000

GTIN (EAN) 4050118304336

llos¢ 25 ST

Typ KWN-M10/-185 45 Wersja
Nr zam. 1495340000

GTIN (EAN) 4050118304589

llos¢ 20 ST

Typ KWN-M12/-185 45 Wersja
Nr zam. 1495350000

GTIN (EAN) 4050118305012

llosé 20 ST

Typ KWN-M16/-185 45 Wersja
Nr zam. 1495370000

GTIN (EAN) 4050118305074

llos¢ 20 ST

Typ KWN-M20/-185 45 Wersja
Nr zam. 1495380000

GTIN (EAN) 4050118305135

llos¢

20 ST
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Typ VSTN/-185 Wersja

Nr zam. 1497390000 koncowka kablowa, 185 mm2,185 mm2,Brak
GTIN (EAN) 4050118306798

llosé 25 ST

Typ KP-M8/-185 Wersja

Nr zam. 1498540000 koncéwka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118307894

llos¢ 25 ST

Typ KP-M10/-185 Wersja

Nr zam. 1498350000 koncéwka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118307665

llos¢ 25 ST

Typ KP-M12/-185 Wersja

Nr zam. 1498360000 koncéwka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118307726

llosé 25 ST

Typ KP-M14/-185 Wersja

Nr zam. 1498590000 koncéwka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118307887

llosé 25 ST

Typ KP-M16/-185 Wersja

Nr zam. 1498370000 koncoéwka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118307733

llosé 25 ST

Typ KP-M20/-185 Wersja

Nr zam. 1498380000 koncowka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118307757

llosé 25 ST

Typ KWPN-M8/-185 90 Wersja

Nr zam. 1496800000 koncéwka kablowa, 185 mm?
GTIN (EAN) 4050118306316

llos¢ 25 ST

Typ KWPN-M10/-185 90 Wersja

Nr zam. 1496690000 koncéwka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118306170

llos¢ 25 ST

Typ KWPN-M12/-185 90 Wersja

Nr zam. 1496700000 koncoéwka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118306323

llos¢ 25 ST

Typ KWPN-M16/-185 90 Wersja

Nr zam. 1496710000 konncoéwka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118306262

llosé 25 ST

Typ KWPN-M20/-185 90 Wersja

Nr zam. 1496720000 koncoéwka kablowa, 185 mm?2
GTIN (EAN) 4050118306187

llos¢ 25 ST

Typ VPN/-185 Wersja

Nr zam. 1498720000 koncoéwka kablowa, 185 mm2,185 mm?2,Brak
GTIN (EAN) 4050118308051

llos¢

25 ST
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