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Efektywne wykonywanie potgczen w ograniczonej prze-

strzeni: listwa zenska ze ztgczem sprezynowym (PUSH IN)

uzywana wraz z listwami meskim w rastrze 3,50 mm.

Ogolne dane zamoéwieniowe

e - B
15mm2 | 180°

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 3.50 mm,
Liczba biegunéw: 10, 180°, PUSH IN z aktuato-
rem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm?2, skrzynia

Nr zam. 2471390000

Typ BL-1/0 3.50/10F CJC AU BK BX

GTIN (EAN) 4050118585599

llos$¢

20 szt.

parametry produktu

IEC:200V/2.2A/0.2-15 mm?
UL: 50V /5 A /AWG 24 - AWG 16

opakowanie

skrzynia
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Dopuszczenia

Atesty o

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Wysokos$é 10.3 mm Wysokos¢ (cale) 0.4055 inch
Szeroko$é 42 mm Szeroko$¢ (cale) 1.6535 inch
Masa netto 11.65¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Signal - seria BL/SL 3.50

Rodzaj przytacza

Przytacze pola

Metoda wykonywania ztgcz

PUSH IN z aktuatorem

Raster w mm (P) 3.50 mm
Raster w calach (P) 0.138"
Kierunek odejscia przewodu 180°
Liczba biegunéw 10

L1 in mm 31.50 mm
L1 w calach 1.240"
liczba rzeddéw z biegunami 2

Przekréj pomiarowy 1T mm?2

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 57 106

zabezpieczony przed dotknigciem palcami

zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN
VDE 0470

IP 20 w stanie wetknietym/ IP 10 w stanie niewetknietym

Rezystancja skros$na <6 mQ
element kodowany Tak
Dtugos$é¢ odizolowania 8 mm
koncéwka wkretaka 04x25
koncéwka wkretaka norma DIN 5264
Cykle wpinania 25

Sita wtykania/biegun, maks. 6N

Sita ciagniecia / biegun, maks. 6 N

Moment dokrecajacy

Typ momentu obrotowego

Kotnierz $rubowy

Informacja o uzyciu Moment dokrecajacy | min. 0.15 Nm
maks. 0.2 Nm
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PBT Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 podstawowy materiat styku Stop Cu
Materiat stykdw Stop Cu Powierzchnia styku cynowana
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Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 75 °C
Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0.2 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16

maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?
jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 1.6 mm?2
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.2 mm?2
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 0.75 mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm?2
min.

z korncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 1 mm?2

maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 a x
b; o

2,4mmx 1,5 mm; 1,9mm

Zaciskany przewod

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 0.25 mm?2

przewdd i korncowka tulejkowa Dtugos$é zdejmowania | znamionowi0 mm
izolacji
Zalecana tulejka HO0,25/12 HBL
kablowa

Przekréj poprzeczny przytagczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 0.34 mm?2

przewdd i korcoéwka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | znamionowlO mm
izolacji
Zalecana tulejka HO,34/12 TK
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 0.5 mm2

przewdd i koncoéwka tulejkowa Dtugos¢ zdejmowania | znamionowlO mm
izolacji
Zalecana tulejka HO,5/14 OR
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 0.75 mm?2

przewdd i koncowka tulejkowa Dtugos$é zdejmowania | znamionowi0 mm
izolacji
Zalecana tulejka HO,75/14T HBL
kablowa

Tekst referencyjny

Zewnetrzna $rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz
podziatka (P), Dtugo$¢ tulejek nalezy dobra¢ zaleznie od produktu i napigcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma

IEC 60664-1, IEC 61984 Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 2.2 A

(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 2A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 2.2 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 2A napiecie znamionowe przy kat. 200V
biegunéw (Tu=40°C) przepiecé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napiecie znamionowe przy kat. 160V napiecie znamionowe przy kat. 50V

przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3
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znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2500 V
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 0.8 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

odpornos$é na zwarcia

3x1sz120A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) CSA

Nr certyfikatu (CSA)

200039-1202189

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 50V
B / CSA)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 50V

D/ CSA)

Pragd znamionowy (grupa uzytkowa B/ 5 A

Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A

CSA) CSA)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 16
maks.
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (UR) UR Nr certyfikatu (UR) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 50V
B / UL 1059)

Napigcie znamionowe (grupa uzytkowa 50V

D /UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 5 A
UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A

UL 1059)

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 16
maks.
Odniesienie do wartos$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugosé¢ VPE 168.00 mm
Szeroko$¢ VPE 96.00 mm Wysokos$¢ VPE 43.00 mm
Parametry rezystancji
R25 10.00 kQ Wspétczynnik temperaturowy (+25°C) -4.40 %/°C
Parametr beta termistora, 3 (O do +50°C)3892.00 K Utrata mocy 2mW /°C
Testy typu
Test: wytrzymato$¢ znacznikdéw Standard projekt normy DIN VDE 0627 rozdziat 6.2.2 /
09.91
Test znacznik poczatku, identyfikacja typu, raster, typ
materiatu
Ocena dostepny
Test wytrzymato$é
Ocena sprawdzony
Test: przekroj zaciskowy Standard DIN EN 60999-1 rozdziaty 7i 9.1 / 12.00, DIN

Typ przewodnika

EN 60947-1 rozdziat 8.2.4.5.1 / 12.99

Typ przewodnika oraz petny 0,2 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 0,2 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz petny 1,5 mm?2

przekrdj przewodnika
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Typ przewodnika oraz bez izolacji 1,5 mm?2
przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 24/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 24/19
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/1
przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/19
przekréj przewodnika

Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego Standard DIN EN 60999 rozdziat 8.4 / 04.94
poluzowania przewodnikéw Wymaganie 0,2 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 0,05 mm?2
przekrdj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0,3 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz petny 0,5 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 24/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 24/19
przekrdj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

0.4 kg

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz petny 1,5 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz bez izolacji 1,5 mm?2
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 16/19
przekrdj przewodnika

Ocena sprawdzony
Test wyciggania Standard DIN EN 60999 rozdziat 8.5 / 04.94
Wymaganie 210N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 24/1
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz AWG 24/19
przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

230N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz HO5V-UO.5
przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO5V-K0.5

przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

240 N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz HO5V-U1.5
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO5V-K1.5

przekrdj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$é: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
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* P on drawing = pitch

Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest
cable sizes.

Total load-carrying capacity of the potential bridges when feeding with 1.5 mm2is max. 17.5 A
(so the capacity is 2.18 A for poles 2 through 9)

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Conductor < 0.2 mm?2 tinned

Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Zaleta produktu Zaleta produktu

Solid PUSH IN contactSafe and durable Multiplies the potentialLow wiring costs
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Zaleta produktu Zaleta produktu

PUSH IN - fast and securelnvented by Weidmiuiller Integrated electronicsFor more
space on the circuit board
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Elementy kodujace

Ogoblne dane zamoéwieniowe

taczy tylko to, co faczy¢ trzeba: wtasciwe ztgcze na
wiasciwym miejscu.

Elementy kodujace i urzadzenia blokujace wyraznie
przypisujg elementy tagczace podczas procesu produkcji i
obstugi

Elementy kodujace i urzagdzenia blokujgce sg wktadane
przed montazem lub podczas fazy konfekcjonowania
kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmiuiller:
wystarczy przeprowadzi¢ indywidualng konfiguracje w
internetowym konfiguratorze wariantéw i otrzyma sie
kodowany element.

Btedne wyposazenie na ptytce drukowanej oraz btedne
wtykanie ztaczy staje sig juz niemozliwe.

Zaleta: nie trzeba szuka¢ btedéw podczas produkcji a
uzytkownikowi nie grozg btedy podczas montazu.

Typ BL SL 3.5 KO OR Wersja

Nr zam. 1693430000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy,

GTIN (EAN) 4008190867447 pomaranczowy, Liczba biegunéow: 1

llos¢ 100 ST

Typ BL SL 3.5 KO SW Wersja

Nr zam. 1610100000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, czarny, Liczba
GTIN (EAN) 4008190187637 biegunéw: 1

llosé 100 ST

Wkretaki z koncéwka ptaska

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z koricéwka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Typ SDS 0.4X2.5X75 Wersja

Nr zam. 2749320000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 2.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 75
GTIN (EAN) 4050118895544 mm, Grubo$¢ koncowki (A): 0.4 mm

lloé¢ 18T

Typ SDIS 0.4X2.5X75 Wersja

Nr zam. 2749790000 Whkretak, Szerokos$¢ koncowki (B): 2.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 75
GTIN (EAN) 4050118896534 mm, Grubo$¢ koncowki (A): 0.4 mm

lloé¢

18T
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Crimping tools

Praski do koncéwek tulejkowych z kotnierzami z
tworzywa sztucznego i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w

obstudze
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ PZ 15 Wersja
Nr zam. 9005990000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN) 4008190085964 0.14mm?2, 1.5mm?2, Zagniatanie trapezowe
llos¢ 18T
Typ PZ 6/5 Wersja
Nr zam. 9011460000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN) 4008190165352 0.25mm?2, 6mm?2, Karbowane zagniatanie trapezowe
llosé 18T
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