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Mocne ztgcze bezposrednie do najwyzszych obcigzen pra-
dowych i napieciowych we wszystkich aplikacjach ener-
goelektryki, jak inwertery solarne, przetworniki czestotli-
wosci, serworegulatory i zasilacze.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk ptytki drukowanej, 7.50 mm, Liczba biegu-
now: 4, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (1): 5 mm,
cynowana, czarny, PUSH IN bez aktuatora, Zakres
zaciskania, maks. : 6 mmz2, skrzynia

Nr zam. 2473020000
Typ LLFS 7.560/04/90V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118579413
llos¢ 80 szt.
parametry produktu IEC: 1000V /41 A/ 0.5-6 mm?2

UL: 600V /37 A/ AWG 24 - AWG 8
opakowanie skrzynia
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Dane techniczne
Dopuszczenia
- “
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 20.05 mm Gtebokos¢ (cale) 0.7894 inch
Wysokos$é 30.56 mm Wysokos¢ (cale) 1.2031 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 25.56 mm Szeroko$c¢ 31 mm
Szeroko$¢ (cale) 1.2205 inch Masa netto 16.65 g
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Parametry systemu
Rodzina produktow OMNIMATE Power - seria Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN bez aktuatora
LL
montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THR Kierunek odejécia przewodu 90°
Raster w mm (P) 7.50 mm Raster w calach (P) 0.295"
Liczba biegunéw 4 liczba rzedéw z biegunami 1
z mozliwoscig potgczenia szeregowego Nie Liczba rzedoéw 1
przez klienta
Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) 5 mm Wymiary kotka lutowniczego d=15mm
Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 2 mm Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm
lutowniczego (D)
liczba kotkéw lutowanych na biegun 1 Dtugos$¢ odizolowania 12 mm
L1 in mm 22.50 mm L1 w calach 0.885"
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed
VDE 0470 VDE 57 106 dotknigeciem palcami
Stopien ochrony IP20
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny Wemid (PA) Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych |
Opor izolacji 2108 Q Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa przytacza 4..10 y Sn matt
lutowanego

Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -40 °C Temperatura pracy, max. 120°C
Przewody pasujace do ztacza
Zakres zaciskania, min. 0.25 mm?
Zakres zaciskania, maks. 6 mm?
jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 6 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 6 mm?2
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z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.25 mm?2
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 6 mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2
min.

z koncoéwka kablowg wg DIN 46 228/1, 6 mm?

maks.

Zaciskany przewoéd

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu

przewdd i korncowka tulejkowa

Typ

cienkodrutowe

zZnamionowy
Dtugo$¢ zdejmowania
izolacji

0.5 mm?2
znamionowl4 mm

Zalecana tulejka HO,5/18 OR
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

znamionowy

T mm?2

przewdd i korncowka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowys mm

Zalecana tulejka H1.0/18 GE
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

1.5 mm?2

przewdd i korncéwka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowl5 mm

Zalecana tulejka
kablowa

H1.5/18D SW

Dtugos$¢ zdejmowania
izolacji

znamionow¥2 mm

Zalecana tulejka H1,5/12
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

0.75 mm?2

przewdd i konncowka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowl4 mm

Zalecana tulejka HO,75/18 W
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

przewad i koncowka tulejkowa

zZnamionowy
Dtugos¢ zdejmowania
izolacji

2.5 mm?2
znamionow{4 mm

Zalecana tulejka
kablowa

H2,5/19D BL

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionow¥2 mm

Zalecana tulejka H2,5/12
kablowa
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

4 mm?2

przewdd i korncéwka tulejkowa

Dtugos$¢ zdejmowania
izolacji

znamionow}2 mm

Zalecana tulejka
kablowa

H4,0/12

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowl4 mm

Zalecana tulejka H4,0/20D GR
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

6 mm?2

przewdd i koncoéwka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowi4 mm

Zalecana tulejka
kablowa

H6.0/20 SW
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Dtugos$¢ zdejmowania | znamionow#2 mm
izolacji

Zalecana tulejka H6,0/12
kablowa

Tekst referencyjny Dtugosé tulejek nalezy dobraé zaleznie od produktu i napiecia znamionowego., Zewnetrzna
$rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz podziatka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma Zgodnie z wymaganiami Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 41 A
IEC 60947-7-1 (Tu=20°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 34 A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 37 A

biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 29 A napiecie znamionowe przy kat. 1000V

biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2

napiecie znamionowe przy kat. 1000V napiecie znamionowe przy kat. 1000V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 8 kV znamionowe napigcie udarowe przy kat. 8 kV

przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 8 kV
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Dane znamionowe wg CSA

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600V

B/ CSA) C/ CSA)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B / 37 A

D / CSA) CSA)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa C / 37 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A

CSA) CSA)

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 8
maks.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V

B / UL 1059) C /UL 1059)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 37 A

D / UL 1059) UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 37 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A

UL 1059) UL 1059)

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 8
maks.

Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz

certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 298.00 mm
Szeroko$¢ VPE 217.00 mm Wysokos$¢ VPE 49.00 mm
Testy typu
Test: wytrzymatos$é znacznikdw Standard IEC 60947-7-4 rozdziat 7.1.4 / 08.13
Test znacznik poczatku, identyfikacja typu, typ
materiatu, raster, wytrzymatos¢, Dtugoscé
zdejmowania izolacji
Ocena dostepny
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Test: przekroj zaciskowy Standard

IEC 60999-1 rozdziaty 719.1 / 11.99, IEC
60947-1 rozdziat 8.2.4.5.1 / 03.11

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 0,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

bez izolacji 0,5 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

petny 6 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

bez izolacji 6 mm?2

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 24/19

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 24/1

Typ przewodnika oraz
przekréj przewodnika

AWG 10/1

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

AWG 10/19

Typ przewodnika oraz
przekrdj przewodnika

HO7V-K10

Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego Standard IEC 60999-1 rozdziat 9.4 / 11.99, IEC 60999-1
poluzowania przewodnikéw rozdziat 9.5 / 11.99
Wymaganie 0.3 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO5V-K0.5
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz HO5V-UO.5
przekréj przewodnika
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,4 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-K1
przekrdj przewodnika
Typ przewodnika oraz HO7V-U1
przekréj przewodnika
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0.7 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-K2.5
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz HO7V-U2.5
przekrdj przewodnika
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,9 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-K4
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz HO7V-U4.0
przekréj przewodnika
Ocena sprawdzony
Wymaganie 1.4 kg
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO7V-K6
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz HO7V-U6
przekréj przewodnika
Ocena sprawdzony
Test wyciggania Standard DIN EN 60999-1 rozdziat 9.5 / 12.00
Wymaganie 220N
Typ przewodnika Typ przewodnika oraz HO5V-K0.5
przekréj przewodnika
Typ przewodnika oraz HO5V-UO.5
przekrdj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

250 N
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Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-K2.5
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-U2.5
przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

260 N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-K4
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-U4.0
przekrdj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

280 N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-K6
przekréj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-U6

przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wymaganie

236N

Typ przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-K1
przekrdj przewodnika

Typ przewodnika oraz HO7V-U1

przekréj przewodnika

Ocena

sprawdzony

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi * Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
* P on drawing = pitch
* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
* The test point can only be used as potential-pickup point.
¢ The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000
V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage
distances should be observed in the application
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC002643 ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01 ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01 ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Rysunek wymiarowany

Krzywa obciazalnosci pradowej

0.26"

L1+9.30

™

O]

L1+0. 366"
=

6.6

iRz

Hole pattern

Krzywa obciagzalnosci pradowej

load current I [A]

LLFS 750/./90V

o, Reduction factor: 1.0

\\
@-2r0:
® - 12005

@ - 05 mm?(HOSVK 05 /EN 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

ambient temperature T [)C]

Zaleta produktu

load current | [A]

LLFS 7.50/./90V

Reduction factor: 1.0

®-

2pos.

@ - 6.0 mmHOTVKG /1EC 60947:7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
—_—

Zaleta produktu

ambient temperature T [°/C]

Power up to UL 600 VOffset solder pins

Tool-free wiringTop contact security
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Wkretaki z koncowka ptaska

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Typ SDIS 0.5X3.0X100 Wersja

Nr zam. 9008380000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056347

llos¢ 18T

Typ SDS 0.5X3.0X80 Wersja

Nr zam. 9008320000 Wkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056262

llosé 18T

pozostate akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zadne zadanie nie jest zbyt mate dla idealnego
rozwiagzania.

Przytacza stanowig tylko jedng cze$¢ catego procesu.
Drobne detale sg czesto kluczem do idealnego
rozwigzania w aplikacjach, w ktérych potencjaty sg
testowane, grupowane, a nawet izolowane.

System nie bedzie systemem bez matych, ale istotnych
szczegotow:

Wiyki testowe zapewniajg niezawodny odbioér z gniazd
diagnostycznych

W parze z procesem produkcji i aplikacja.

Typ PS 2.0 MC Wersja

Nr zam. 0310000000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Wtyk kontrolny, czerwony,
GTIN (EAN) 4008190000059 Liczba biegunéw: 1

llogé 20 ST
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Narzedzia

Narzedzia do zdejmowania izolacji z automatyczng
regulacjgDo przewodoéw cienkodrutowych i zyt
jednodrutowychldealne do zastosowan w branzy
mechanicznej, inzynierii procesowej, kolejnictwie,
energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony
przeciwwybuchowej, a takze w srodowisku morskim,
nadmorskim oraz w przemysle stoczniowymDtugo$é
zdejmowania ptaszcza mozna nastawi¢ za pomocg
blokady konca dtugos$ciAutomatyczne otwarcie szczek
po zakoniczeniu operacji zdejmowania izolacjiBrak
rozchodzenia sie pojedynczych przewoddéwMozliwo$é
dostosowania do réznych grubosci izolacjiDwuetapowa
obrébka kabli z podwdjng izolacjg, bez specjalnego
regulowaniaBez luzu w samo-regulujgcej jednostce
cieciaDuza trwato$¢Zoptymalizowana ergonomiczna

konstrukcja
Ogobline dane zamoéwieniowe
Typ STRIPAX Wersja
Nr zam. 9005000000 Narzedzia, Narzedzia do zdejmowania izolacji i cigcia
GTIN (EAN) 4008190072506
llos¢ 18T
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