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Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowar-
stwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są
perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się
dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo sys-
temu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprę-
żyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni
przez niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i
łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było
natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się
laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weid-
müller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów
przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień

ochrony: IP65, po podłączeniu, Obudowa pane-
lowa, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard,
Wymiary wlotów kablowych: none

Nr zam. 2488590000
Typ HDC 16B ABU N
GTIN (EAN) 4050118541526
Ilość 1 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

 
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202
 

Wymiary i masa
 
Wysokość 29 mm Wysokość (cale) 1.1417 inch
Szerokość 57 mm Szerokość (cale) 2.2441 inch
Wymiar mocowania wysokość 32 mm Wymiar mocowania szerokość 103 mm
Masa netto 122 g
 

Temperatury
 
Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
Odporność chemiczna Substancja Aceton

Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej wiertniczy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej napędowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Alkohol etylowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej przekładniowy
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Płyn chłodzący
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Pocenie
Odporność chemiczna Odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakości
Odporność chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Woda
Odporność chemiczna Odporny
Substancja UV
Odporność chemiczna Niestabilny
Substancja Ozon
Odporność chemiczna Niestabilny

 

Dane ogólne
 
Podstawowy materiał obudowy odlew ciśnieniowy

aluminiowy
Powierzchnia lakier proszkowy

Stopień ochrony IP65, po podłączeniu Obudowy EMC Nie
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tworzywo element ryglujący Poliamid, stal nierdzewna
 

wersja
 
Wymiary wlotów kablowych none część górna/część dolna/wieko część dolna
Osłona bez pokrywy liczba wpustów kablowych z boku 0
wersja obudowy Obudowa panelowa wersja systemu zamykania Zatrzask mocujący boczny

u dołu
Forma konstrukcyjna standard Rozmiar instalacji 6
wpust kablowy Nie Typ Dobudowa

(przeprowadzenie)
wersja pałąka Zacisk mocujący boczny uszczelka NBR
kolor (RAL) RAL 7035 BG 6
Odpowiednie do ModuPlug® Tak
 

wymiary
 
wpust kablowy Nie wysokość obudowy B 29 mm
 

Ważna informacja
 
Informacje produktowe Podczas montażu obudów trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki płaskiej.
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Zapasowy pałąk

Oprócz złączy do pracy w trudnych warunkach, rodzina
RockStar® obejmuje akcesoria do efektywnego,
funkcjonalnego i bezpiecznego okablowania systemu,
np. systemy kodowania, strzemiona osłonowe, płyty
osłonowe oraz zapasowe uszczelki.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC LL 10B N Wersja
Nr zam. 2535150000
GTIN (EAN) 4050118562057
Ilość 10 ST

Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dźwignia zamykająca

Uszczelki kołnierzowe

Do obudów oferujemy różnorodne akcesoria, między
innymi uszczelki.
Ze względu na zastosowanie znakomitego uszczelnienia
nasze obudowy gwarantują najwyższą możliwą
szczelność.
Liczne testy potwierdziły: RockStar® zachowuje
absolutną szczelność aż do 50 metrów pod wodą.
Dzięki temu ciężkie złącza wtykowe można stosować
nawet tam, gdzie dotąd możliwe było tylko stałe
oprzewodowanie.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC FLDG 16B Wersja
Nr zam. 1044530000
GTIN (EAN) 4032248776979
Ilość 5 ST

Akcesoria, Uszczelka płaska

uszczelki profilowane

Do obudów oferujemy różnorodne akcesoria, między
innymi uszczelki.
Ze względu na zastosowanie znakomitego uszczelnienia
nasze obudowy gwarantują najwyższą możliwą
szczelność.
Liczne testy potwierdziły: RockStar® zachowuje
absolutną szczelność aż do 50 metrów pod wodą.
Dzięki temu ciężkie złącza wtykowe można stosować
nawet tam, gdzie dotąd możliwe było tylko stałe
oprzewodowanie.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC DG 16B Wersja
Nr zam. 1044630000
GTIN (EAN) 4032248777075
Ilość 5 ST

Akcesoria, Uszczelka profilowana
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wieko

Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i
wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy
HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.
Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest
wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się
dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia.
Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu.
Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn
zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez
niezamierzonym otwarciem.
Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i
łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było
natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się
laserem trwałe oznakowanie.
Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy
Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii
obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ HDC 16B DODQ 4BO Wersja
Nr zam. 1665260000
GTIN (EAN) 4008190421960
Ilość 1 ST

obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP65, po
podłączeniu, Pokrywa dolnej części obudowy, Zatrzask mocujący
boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: none
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