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Dla naszych serii CH20M oferujemy ustugi najwyzszej
klasy z wstepnie kodowanymi i zadrukowanymi wtykami
zenskimi. Rozwigzanie to nie tylko oszczedza czas podczas
instalacji obudowy elektroniki dzieki wstepnemu oznacze-
niu, ale takze zapewnia ochrone przed nieprawidtowym
montazem przez wstepne kodowanie — w petni zgodnie z
zasadg Poka-Yoke.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.00 mm,
Liczba biegunéw: 2, 180°, PUSH IN z aktuatorem,
skrzynia

Nr zam. 2494920000

Typ BHF 5.00/02 BK/BK PRT 10/04

GTIN (EAN) 4050118504590

llos¢ 150 szt.

parametry produktu IEC: 400V /0.2 -2.5 mm?

UL:
opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

Atesty

& A s

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wpymiary i masa

Gtebokosé 32.4 mm Gtebokos¢ (cale) 1.2756 inch
Wysokos$é 29 mm Wysokos¢ (cale) 1.1417 inch
Szeroko$é 14.6 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5748 inch
Masa netto 5.01g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktow

Obudowy OMNIMATE -

Rodzaj przytacza

Przytacze pola

seria CH20M
Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN z aktuatorem Raster w mm (P) 5.00 mm
Raster w calach (P) 0.197 " Kierunek odejscia przewodu 180°
Liczba biegunéw 2 zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed

VDE 57 106

dotknigciem dtonig

Stopien ochrony

IP20 po zamontowaniu

Rezystancja skro$na

<5 mQ

koncéwka wkretaka 0.6 x3,5 Cykle wpinania 25
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PA 66 GF 30 Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych |
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 < CTI Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykow stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -25°C
Temperatura pracy, max. 120°C
Przewody pasujace do ztacza
jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Wielodrutowe, min. HO7V-R 0.2 mm?2 wielodrutowe, maks. HO7V-R 2.5 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.25 mm?2 z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 2.5 mm?2
maks.
0.25 mm?2 z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 2.3 mm?

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1,
min.

maks.

Tekst referencyjny

Zewnetrzna $rednica
kotnierza wykonanego

z tworzywa sztucznego
nie powinna by¢ wieksza

niz podziatka (P), Dtugos$é

tulejek nalezy dobra¢
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zaleznie od produktu i
napigcia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z norma

IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 9 A

(Tu=40°C)

napiecie znamionowe przy kat.
przepie¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2
napiecie znamionowe przy kat.
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

400V

250V

napiecie znamionowe przy kat.
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

320V

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV

przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat.

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

4 kV

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA)

CSA

Nr certyfikatu (CSA)

200039-70153051

Odniesienie do warto$ci znamionowych

W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano

warto$ci minimalne,

szczegoty - patrz

certyfikat.
Dane materiatowe
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PA 66 GF 30
grupa materiatéw izolacyjnych | Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 < CTI
Dane ogodlne
Barwny czarny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011

Wazna informacja

Zgodnosé IPC

Zgodnosé: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktdw.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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