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SAI - modut funkgji logicznych Urzgdzenia te pozwalajg
na tgczenie sygnatéw przy uzyciu bramki logicznej AND
lub OR. Funkcja ta pozwala na zmniejszenie ilosci okablo-
wania. Liczbe potrzebnych wej$é sterownika PLC mozna
zmniejszy¢ nawet o 6. Dzieki temu mozna zmniejsza sie
zapotrzebowanie na kable oraz inne materiaty instala-
cyjne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja z odejéciem M12, M8, 30V, , LED: Tak, czujnik
bezdotykowy LED: Tak, Typ okablowania: oraz/lub

Nr zam. 2512390000

Typ SAI-04L-VP12-3A-MO8L-LOG

GTIN (EAN) 4050118527773

llosé 1 szt.

Data sporzadzenia 15.11.2025 10:44:59 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

cA

ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

58.08 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

-20-90°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane przytacza

odejscie rozdzielcze

z odejéciem M12

Moment dokrecajacy

M8:0,56-0,6 Nm, M12:

0.8-1,2 Nm
Dane elektryczne
Napigcie znamionowe, min. 15V Napigcie znamionowe, maks. 30V
Napiecie znamionowe 24V Znamionowe natezenie pradu 500 mA
Maks. pojemno$¢ pojedynczego gniazda 500 mA prad catkowity 2A
separacja potencjatéw dostepna Nie
Dane materiatowe
Podstawowy materiat obudowy PBT kolor obudowy czarny (podobny do RAL

Gniazdo srubowe

CuZn, niklowany

Materiat stykow

9005)
CuZn niklowany

Powierzchnia styku poztacany Materiat podstawy stykéw PBT (UL 94 VO)
Dane ogédine techniczne

Stopien ochrony IP67 Funkcja logiczna Lub, |
Liczba biegunéw 3 Liczba gniazd stykowych 4

Sciezka pofaczenia M8 Stopien zanieczyszczenia 3

Metoda wypalania V-0 LED Tak

czujnik bezdotykowy LED Tak Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej  zielony
Kolor diody do funkcji E/A 26ty

Dane techniczne kabla

Liczba biegunéw 3 Przydatnos$¢ do tancucha ciggowego Nie
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002585 ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
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Dane techniczne
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08 ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11 ECLASS 14.0 27-44-01-11

ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Rysunki
Rysunek szczegé6towy Rysunek wymiarowy

I PN funchion PN funchion @
1= 1 ¥
@) i - O
e oo Weidmiiller 3¢

215 - 30v 001 max 1A per channel/ 24 total -~ 251239 0000
max. L00mA per output

Schemat potaczen Schemat biegunéw
M8 | PIN 4 M12

Port 1
Port 2
Port 3
Port 4

—— PIN 4
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Pasywne rozdzielacze M 12 sg dostepne we wszelkich
mozliwych ksztattach i wersjach. Oprocz tego jest kilka
wersji specjalnych, jak rozdzielacz SAl do obszaru EX czy
ergonomiczny M8, dostepnych wytacznie w Weidmiiller.
Te nowe produkty otoczone sg ochrong prawna.

Typ SAIEND 1/4 M8G 3P Wersja
Nr zam. 2662450000 M8, LED:, czujnik bezdotykowy LED:, Typ okablowania:
GTIN (EAN) 4050118677379
llogé 18T
neutralna
—— ™ MultiFit to system znacznikdéw firmy Weidmiiller
77777777 LU ‘ stosowany do zaciskdw innych producentéw. Podobnie
,,,,,,, R jak Weidmdiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sg
| ‘ dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.
T | Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikow MultiFit
| zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na
******** [0 | stosowanych ztgczach.
| Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskéw réznych
ERRERRRPN ‘ producentéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze

Ogodlne dane zamoéwieniowe

standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocg drukarek PrintJet CONNECT

lub systeméw typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznacznikéw, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden

system oznaczania do wszystkich zastosowanDo

nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ MFF 10/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1856780000

GTIN (EAN) 4032248400881 Festo, biaty
llogé 600 ST

MultiFit, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
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