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ELS
ELS to specjalne bezklejowe etykiety do oznaczników
kabli WKM lub grupowych oprawek szyldu. Matowy,
cienki ale odporny na ścieranie poliester pozwala na bar-
dzo dobre opisywanie i zapewnia doskonałą czytelność.
W połączeniu z hydrofobowymi tulejami WKM, rozwiąza-
nie to pozwala na wykonywanie oznaczeń kabli o bardzo
dużej odporności na trudne warunki środowiskowe.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja ELS, Oznaczniki wkładane, 40 x 6.3 mm, biały
Nr zam. 2518620000
Typ ELS 7/40 MM WS
GTIN (EAN) 4050118531312
Ilość 3000 szt.
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Dopuszczenia
 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 0.14 mm Głębokość (cale) 0.0055 inch
Wysokość 40 mm Wysokość (cale) 1.5748 inch
Szerokość 6.3 mm Szerokość (cale) 0.248 inch
Masa netto 0.06 g
 

Temperatury
 
Zakres temperatury stosowania -40...150 °C
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
 

Dane ogólne
 
Rodzaj nadruku neutralna Wykonanie bezhalogenowy
Szerokość 6.3 mm Klasa palności wg UL 94 HB
zakres temperatur roboczych, maks. 150 °C zakres temperatur roboczych, min. -40 °C
Barwny biały Halogenki Nie
Materiał podstawowy poliester Nadrukowane znaki bez
Kompatybilna drukarka THM MULTIMARK, THM

MULTIMARK PLUS
Zakres temperatury stosowania -40...150 °C

Ilość na rolkę 3000
 

Markery przewodów i kabli
 
Halogenki Nie
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Taśmy kolorowe

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają
doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w
obsłudze, działający w środowisku Windows system
zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie
oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ RIBBON MM 110/360 SW Wersja
Nr zam. 2005070000
GTIN (EAN) 4050118390049
Ilość 1 ST

Ink ribbon

THM MULTIMARK

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają
doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w
obsłudze, działający w środowisku Windows system
zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie
oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ MULTIMARK ROLLER 115 Wersja
Nr zam. 1357420000
GTIN (EAN) 4050118160314
Ilość 1 ST

THM MULTIMARK PLUS

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają
doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w
obsłudze, działający w środowisku Windows system
zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie
oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1… Wersja
Nr zam. 2672590000
GTIN (EAN) 4050118708097
Ilość 1 ST
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