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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Oprécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie zastoso-
wan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki, kompensa-
tory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak
nakretki zabezpieczajgce, pierscienie uszczelniajagce, pod-
ktadki ptaskie i pierscienie uziemiajace.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon BDX (elementy kompensacyjne), Ele-
ment wyréwnujacy, M 25, 10 mm, IP66, stal nie-
rdzewna 1.4404 (316 L)

Nr zam. 2519590000

Typ KLIPPON BDX M25 S
GTIN (EAN) 4050118532081
lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 12 mm Wysokos¢ (cale) 0.4724 inch

Szeroko$é 32 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2598 inch

Dtugosc¢ 22 mm Dtugosc (cale) 0.8661 inch

Masa netto 87g¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...200 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogdlne

$rednica gtowicy 31.00 mm wydatek powietrza 0,251/1h

Pierscien uszczelniajacy o przekroju Silikon rodzaj ochrony z GWDR IP66

okragtym

moment dokrecajacy 5 Nm Silikon Tak

zakres temperatur roboczych, maks. 200 °C zakres temperatur roboczych, min. -60 °C

skok gwintu 1.5 mm Halogenki bezhalogenowy

Normy IEC 60079-0, IEC udarnosé 7 J wersja ATEX

60079-7, IEC 60079-31

rozmiar klucza 1 32 mm Stopien ochrony IP66

Dtawnica kablowa M 25 Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404
(316 L)

uszczelka Silikon filtr wktad z brazu (90%
miedzi, 10% cyny)

gwint (zewnetrzny) M 25 dtugo$¢ gwintu 10 mm

moment obrotowy nakretki 5.00 Nm Wskazoéwka: stopien ochrony - Element wyréwnujacy,

zabezpieczajacej, min.

stuzacy do odpowietrzania
obudéw, powinien by¢
zamocowany na spodzie
obudowy, wyréwnany
pionowo, z gwintem
skierowanym w goére, w
najnizszym jej punkcie,
aby zapewnia¢ swobodny
odptyw. - Dostarczane
wraz produktem instrukcje
montazowe nalezy
koniecznie przeczytaé
przed montazem i
bezwzglednie ich
przestrzegad. - Natezenie
przeptywu badano przy
uzyciu napetnionej

wodg pustej obudowy
(bez komponentow
wewnetrznych
wytwarzajgcych

ciepto lub ci$nienie).
Natezenie przeptywu
wody moze sie rozni¢ w
zaleznosci od parametrow
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eksploatacyjnych i
warunkoéw otoczenia.

Stopien ochrony (UL) Type 4 moment obrotowy krééca, maks. 5.00 Nm

moment obrotowy kré¢ca, min. 5.00 Nm rodzaj ochrony przeciwzaptonowej podwyzszone
bezpieczenstwo Ex e

moment obrotowy nakretki 5.00 Nm
zabezpieczajacej, maks.

Numery certyfikatow przepustu kablowego

Oznaczenie Ex e IIC Gb, Ex ta llIC Da Nr certyfikatu przepustu kablowego CML 19ATEX3347X
(ATEX)

Nr certyfikatu przepustu kablowego IECEx CML 19.0105X Nr certyfikatu przepustu kablowego E340660
(IECEx) (CSA)
DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, IECEX, UL AEx Class

Div., UL AEx Class Zone
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000814 ETIM 7.0 EC000814
ETIM 8.0 EC000814 ETIM 9.0 EC000814
ETIM 10.0 EC000814 ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-90 ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-18-28-17
ECLASS 13.0 27-18-28-17 ECLASS 14.0 27-18-28-17
ECLASS 15.0 27-18-28-17
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