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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protec-
tionl /Il

Nr zam. 2530610000

Typ VPU PV I+l 3 1000

GTIN (EAN) 4050118540826

llog¢ 1 szt.

Roﬂs/

\/cnmmm
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E3542610000
Wymiary i masa
Gtebokosé 86 mm Gtebokos¢ (cale) 3.3858 inch
Wysoko$é 96 mm Wysokos¢ (cale) 3.7795 inch
Szeroko$c¢ 54 mm Szeroko$¢ (cale) 2.126 inch
Wymiar mocowania wysoko$¢ 85 mm Masa netto 4709
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotnosc¢ 5 - 95% wilgotnosci
wzglednej
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
dane znamionowe UL
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), 85 °C Napiecie znamionowe UN 1100V
maks.
SCCR 50 kA In 20 kA
Kategoria SPD TYPE 1CA Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), -40 °C
min.
Nr certyfikatu (cURus) E3542610000 VPR ( DC+/DC-) 2500V
VPR ( DC-/G) 2500V Rodzaj napiecia DC
Dane znamionowe IEC / EN
Liczba biegunéw 3 Prad uptywu przy Un 30 pA
Styk sygnalizacyjny Nie napiegcie znamionowe (DC) 1000V
Rodzaj napiecia DC Czas reakcji / czas zataczania <2bns
Normy EN 61643-31, EN Prad testu ochrony odgromowej limpuls 6.25 kA
50539-11, UL 1449 (10/350 ps)
Koordynacja energii (<10 m) Typ I, Typ II, Typ 1l Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 30 kA
przewdd-PE
Typ SPD T1, T2 Whbudowane zabezpieczenie wstepne  Nie
dane ogélne
Optyczny wskaznik pracy zielona = OK, czerwona = Wykonanie Ochronnik

uszkodzony odgromnik -
wymienié.

przeciwprzepieciowy | /

Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 3

TE, Insta IP20

Klasa palnosci wg UL 94

V-0
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Barwny czarny, pomaranczowy Stopien ochrony IP20

Szyna montazowa TS 356 Robocza wysoko$¢ nad poziomem <4000 m
morza

fotowoltaika dane techniczne

Normy EN 61643-31, EN Prad testu ochrony odgromowej limpuls 6.25 kA

50539-11, UL 1449 (10/350 ps)

Poziom ochrony Up (+/-,-/PE,+/PE) <3.8kV Wysokos$¢ robocza w nieuziemionym <4000 m
systemie PV

Prad zwarciowy ISCPV 11000 A Laczny prad wytadowczy ltaczny (8/20 50 kA
us)

Prad wytadowczy In (8/20 us) 20 kA Klasa wymagan Typ I/11

Wysokos$¢ robocza w uziemionym <2000 m taczny prad wytadowczy ltagczny 12.5 kA

systemie PV (10/350 ps)

napiecie systemu PV, maks. Ucpv 1100V

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepigciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2

Dane elektryczne

Rodzaj napiecia DC

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 3 Stopien ochrony IP20

Barwny

czarny, pomaranczowy

Dane przytaczeniowe

Dtugos¢ odizolowania 18 mm Rodzaj przytacza ztgcze srubowe
Dtugos¢ usunigcia izolacji przytacza 18 mm Moment obrotowy dociagajacy, min. 3 Nm
pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 4.5 Nm Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 6 mm?2
Zakres zaciskania, min. 1.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 35 mm?
Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 35 mm?2
jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 35 mm?2
przewéd wielodrutowy, min. drutu, maks.

Maks. przekrodj przytacza, przewod 1.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 35 mm?2
wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC001457 ETIM 8.0 EC001457
ETIM 9.0 EC001457 ETIM 10.0 EC001457
ECLASS 12.0 27-17-14-03 ECLASS 13.0 27-17-14-03
ECLASS 14.0 27-17-14-03 ECLASS 15.0 27-17-14-03
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Symbol taczenia

_______________________

Circuit diagram
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym z izolacjg VDE,
Typ Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764 /2-PH, uchwyt
zgodny z ISO 8764-PH, rekoje$¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncoéwki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

llos¢ 18T

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

D

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Wersja

Nr zam. 2749850000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 5.5 mm, Dtugo$¢ koncéwki: 125
GTIN (EAN) 4050118897050 mm, Grubo$¢ koncowki (A): 1 mm

llos¢ 18T
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neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880100000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478781 samoprzylepny

llos¢ 200 ST

Seria VPU

Ogobine dane zamoéwieniowe

Bogaty wybor akcesoriéw do petnego zakresu produktéw

Typ VPU PV EXTENDER Wersja
Nr zam. 3123510000

GTIN (EAN) 4099987270199

llogé 9T
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Zapasowa wkiladka ochronnika przeciwprzepieciowego

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ VPU PV I+l 0 1000 Wersja

Nr zam. 2530600000 Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection | /
GTIN (EAN) 4050118540819 I, Spare arrester

llog¢ 9ST

Typ VPU PV I+l OM 1000 Wersja

Nr zam. 2534300000 Surge voltage arrester, Low voltage, Surge protection | / I, Spare
GTIN (EAN) 4050118545906 arrester

lloéé 9ST

Seria VPU

Ogobine dane zamoéwieniowe

Bogaty wybor akcesoriow do petnego zakresu produktéw

Typ VPU LOCKING CLIP L Wersja
Nr zam. 2735070000

GTIN (EAN) 4050118816402

llogé 10 ST
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