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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wtyk montazowy, M 12, Gwint montazowy: M 16
x 1,5, Liczba biegunéw: 5, Dtugos$é przewodu ple-
cionego / kabla:

Nr zam. 2530910000

Typ SAIE-M12BL-5S-H11TL-M 16
GTIN (EAN) 4050118541021

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 27.02.2026 08:07:44 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 2464 g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne ztacza wtykowego do ptytek drukowanych

Liczba biegunéw 5 kodowanie L-coded

rodzaj montazu Mocowanie panelu Obudowy Ztacze zenskie M 12
tylnego

Wysoko$¢ instalaciji 11 mm Napiecie znamionowe 63V

Znamionowe natezenie pradu 16 A Stopien ochrony IP67, po wkreceniu

Powierzchnia styku Ztoto na niklu Podstawowy materiat obudowy PA

Sciezka potaczenia M12 Moment dokrecajacy M12:0,8-1,2 Nm

Gwint montazowy M16x 1,5 montaz na ptytce drukowanej Lutowanie zanurzeniowe

Materiat stykdw Stop Cu

Dane ogdlne

Liczba biegunéw ) Podstawowy materiat obudowy PA

Sciezka potaczenia M12 Materiat stykdw Stop Cu

Powierzchnia styku Ztoto na niklu rodzaj montazu Mocowanie panelu
tylnego

Stopien ochrony IP67, po wkreceniu

Wazna informacja

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10
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Rysunki
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