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Nowe obudowy Weidmdiiller RockStar® IP65 EMV ideal-
nie nadaja sie do zastosowan w najtrudniejszych warun-
kach o zapewniajg ochrone przed zaktéceniami elektro-
magnetycznymi. Ztgcze o zwiekszonej wytrzymatosci
sktada sie z wktadu wtykowego oraz obudowy ochronne;j.
Nowe paski z tworzywa sztucznego sg tatwe do zamo-
cowania i mogg byé wymieniane w dowolnej chwili.
Wszystkie obudowy RockStar® firmy Weidmiiller wyko-
nane sg z wysokiej jakosci odlewu aluminiowego. Dzieki
temu sg odporne na uderzenia i korozje, a jednocze$nie
kompaktowe i lekkie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopien
ochrony: IP65, po podtaczeniu, Obudowa pane-
lowa, Zatrzask mocujacy koricowy, na dole, Zacisk
koncowy, wymienny

Nr zam. 2542230000

Typ HDC 06B ALU EMC
GTIN (EAN) 4050118648720
llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 09.11.2025 01:14:03 MEZ
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Atesty

( € c A us (&)

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E92202

Wymiary i masa

Gtebokosé 80 mm Gtebokos¢ (cale) 3.1496 inch
Wysokos$é 30 mm Wysokos¢ (cale) 1.1811 inch
Szeroko$é 45 mm Szeroko$¢ (cale) 1.7716 inch
Masa netto 88¢g

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C..125°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Odporno$é¢ chemiczna Substancja Olej hydrauliczny

Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja Benzyna

Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja uv

Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja Ozon

Odpornos¢ chemiczna Odporny
Dane ogodlne
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy

aluminiowy

Powierzchnia lakier proszkowy Stopien ochrony IP65, po podtaczeniu
Obudowy EMC Tak tworzywo element ryglujacy PA 66/6, stal nierdzewna,

wolna od rdzy

wersja

czes$¢ gorna/czesc dolna/wieko

cze$c dolna Ostona

bez pokrywy

wersja obudowy

Obudowa panelowa

wersja systemu zamykania

Zatrzask mocujacy
koncowy, na dole, Zacisk
koricowy, wymienny

Rozmiar instalacji 3 Typ Dobudowa
(przeprowadzenie)
wersja pataka Zatrzask mocujacy uszczelka FPM
koncowy
kolor (RAL) RAL 9011 BG 3
Odpowiednie do ModuPlug® Tak
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
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ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Rozmiar 3 (06B/16D)

Nowe obudowy Weidmdiiller RockStar® IP65 EMV
idealnie nadajg sie do zastosowan w najtrudniejszych
warunkach o zapewniajg ochrone przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi. Ztagcze o zwiekszonej
wytrzymatosci sktada sie z wktadu wtykowego oraz
obudowy ochronnej. Nowe paski z tworzywa sztucznego
sg tatwe do zamocowania i moga by¢ wymieniane w
dowolnej chwili. Wszystkie obudowy RockStar® firmy
Weidmiiller wykonane sg z wysokiej jako$ci odlewu
aluminiowego. Dzieki temu sg odporne na uderzenia i
korozje, a jednoczes$nie kompaktowe i lekkie.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC 16D TOLU 1TM32G EMC  Wersja

Nr zam. 2543970000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopien ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4050118648706 podtaczeniu, Wpust kablowy od g&oacute;ry, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos¢ 1ST mocujacy koncowy, na dole, wysoki, Wymiary wlotéow kablowych: M
32

Typ HDC 16D TSLU 1M32G EMC ~ Wersja

Nr zam. 2543960000 obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopieni ochrony: IP65, po

GTIN (EAN) 4050118648713 podtaczeniu, Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask

llos$¢ 18T mocujgcy konicowy, na dole, wysoki, Wymiary wlotéw kablowych: M
32
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