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Zdjecie produktu
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Podobny do przedstawionego na ilustracji
Kompaktowy, wielofunkcyjny przekaznik czasowy do
tatwej regulacji systeméw sterowania.
Seria IT-TIMER firmy Weidmidiller obejmuje wysokiej
wydajnosci, kompaktowy przekaznik czasowy z wejsciem
wielonapieciowym, wyposazony w caty szereg funkciji.
Wyrdznia sie on szczegdlnie tatwa konfiguracjg funkciji
timera dzieki ptaskiej pokrywie przedniej, czytelnej diodzie
LED informujacej o stanie urzgdzenia oraz jest przystoso-
wany do obstugi za pomoca standardowych narzedzi. IT-
TIMER spetnia wymagania normy IEC 618121. Jest przy-
stosowany do zakresu napiecia roboczego od 24 V DC do
48 VDC lub 24 V AC do 240 V AV, dzieki czemu moze
by¢ zastosowany do szerokiego spektrum aplikaciji.
Wysoka funkcjonalnos$é¢ i kompaktowe wymiary Funk-
cje czasowe moga by¢ tatwo skonfigurowane z zastoso-
waniem standardowych narzedzi. Mozliwos$¢ zastosowa-
nia na catym $wiecie dzieki zgodnosci ze standardem EN
618121 Siedem funkcji czasowych pozwala na szerokie
zastosowanie i czyni model IT-TIMER inteligentnym roz-
wigzaniem dla kazdej aplikacji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TIMER IT, Wielofunkcyjny przekaznik czasowy, Z
oddzielnym wejsciem sterowania, Liczba stykow:
1, zestyk przetaczny, AgNi, Znamionowe napie-
cie sterowania: 24...48 V DC, 24..230 V AC, prad
trwaty: 5 A, ztacze Srubowe

Nr zam. 2545120000

Typ ITS 24-240VUC M7CPU10

GTIN (EAN) 4050118555066

llos¢ 10 szt.

Data sporzgdzenia 17.12.2025 01:55:04 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2545120000

Karta katalogowa

ITS 24-240VUC M7C PU10

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 57.9 mm Gtebokos¢ (cale) 2.2795 inch
Wysokos$é 98 mm Wysokos¢ (cale) 3.8583 inch
Szeroko$é 17.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.689 inch
Masa netto 48.2 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..70°C Temperatura otoczenia -25 °C..50 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

25 - 75% bez kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Strona sterownicza

24..48VDC, 24..230V
AC

Znamionowe napigcie sterowania

moc znamionowa

8VA@230VAC,04W
at 24V DC

Wskazanie statusu Dioda LED zielona (U/

t): miga podczas uptywu
czasu, $wieci sig ciagle
gdy doprowadzone jest
napiecie, Dioda LED zétta
(R): przekaznik zwarty

za kresy czasowe

0.05s-1s5,05s-10s,3
s-60s,0.5 min- 10 min,
3min-1h,05h-10h

Tolerancja ustawienia 5 % max. czas zerowania przy zaniku 100 ms
napiecia
Doktadno$¢ podstawowa +6% (wartosci konca skali,  Min. czas trwania impulsu 50 ms
dla zakresu czasu 0,05 s
- 15s), £1,5% (wartosci
konca skali, dla wszystkich
innych zakreséw czasu)
doktadno$¢ powtarzalnosci <0,5 % lub x5 ms
Strona obciazenia
znamionowe napigcie zatgczajace 250V AC Ciagty prad 5A
Napiecie tgczeniowe AC, max. 250V Napiecie tgczeniowe DC, max. 30V
Obcigzalno$¢ przy napieciu 1250 VA Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym 90 W

przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),
maks.

Typ zestyku
min. moc witgczalna

1 CO contact (AgNi)

10mA@12V, 100 mA @
5V

(obcigzenie rezystancyjne), maks.

Zywotno$é mechaniczna

1 x 106 cykli faczeniowych
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Dane ogodlne

Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 1 Nadaje sie do montazu przedniego Nie
TE

Wykonanie Z oddzielnym wejsciem Szyna montazowa TS 356
sterowania

Dostepno$¢ przycisku testowego Nie Mechaniczny wskaznik potozenia Nie

przetacznika

Odporno$é na drganiawg EN 61812-1 10 Hz- 60 Hz: 0,15 mm,
60 Hz..150Hz: 2 g

Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe 300V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepieciowa ] odstep izolacyjny powierzchniowy i 2 1.5 mm
powietrzny strona sterowania - strona
obciazenia
wytrzymato$¢ napigciowa strona 1,6 kV udarowe napigcie wytrzymywane 2,5 kv
sterowania - strona obcigzenia
Stopien ochrony IP20

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztgcze srubowe Dtugos$c¢ usunigcia izolacji przytacza 7 mm
pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.5 Nm Zakres zaciskOw przytgcza pomiarowego 2.5 mm?

Zakres zaciskania, min. 0.25 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 23 przekréj przytagczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

Przekréj przytacza przewodu, 0.25 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.25 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm2

przewdd wielodrutowy, min. drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.25 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami przewéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/4, maks.

przekrdj przytacza przewodu, 0.25 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

min. maks.

Wielko$¢ ostrza Gr. PH1

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001439 ETIM 9.0 EC001439

ETIM 10.0 EC001439 ECLASS 14.0 27-37-16-05

ECLASS 15.0 27-37-16-05
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Rysunki
Schemat potaczen Rysunek wymiarowany
45 mm
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Rysunek szczegoétowy
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Wykres
A on-delay D off-delay
Al /A2 ﬂ M
B1/A2 B1/A2
LED U/T | | LED U/T
15/18 15718
—T | T <T
E SiﬂglE shot rising edge with E2 Siﬂgle shot rising edge supply
control input voltage controlled
A1/A2 Al/A2
B1/A2 B1/A2
LED U/T LED U/T
15/18 15/18

T | <T

Function E with fixed jumper A1-B1

Funkcje czasu
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Wykres
C single shot oy ede B Clock generator pause first
with contral input
Al/A2 A1/ A2
B1/A2 B1/A2
LED U/T| LED U/T
15/18 15/18 ]
T E
F | Fiipflop / latching
Al1/A2
B1/A2
LED U/T
15/18
T <T T = co
Funkcje czasu
Type codes

IT Industrial Timer L Package Unit
PUT0  Package Unit 10

no partial quantities possible

HEDB
I

Type of
§ Screw connection [

Separate control input

Control voltage C yes
24-240VUC 24- 48VDC Blank no
24-240VAC

Timer function
M7 multifunction timer
with 7 functions

This product is the same as order no. 2496190000 - ITS 24-240VUC 1C0 M7C (package unit 1 piece)
but in a package unit of 10 pieces and a minimum order quantity of 500 pieces.

Roézne
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Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Phillips, SDK
PH DIN 5262, ISO 8764 /2-PH, uchwyt zgodny z ISO
8764-PH, koncowka Chrom Top, rekoje$é SoftFinish

Typ SDK PH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749410000 Whkretak, Szerokos¢ koncowki (B): 4.5 mm, 80 mm, Grubos$é

GTIN (EAN) 4050118895636 koncoéwki (A): 1

llog¢ 18T

Typ SDIKPH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749890000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubo$¢ koncdwki
GTIN (EAN) 4050118897098 (A): 1

lloéé 18T

Typ SDIK SLIM PH1 X 80 Wersja

Nr zam. 2749650000 Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 1 mm, 80 mm, Grubos$é koncowki
GTIN (EAN) 4050118896398 (A):1

llosé 18T

neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakosci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy rézne typu urzadzen réznych producentow,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzadzerh mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikdéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowa Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Wersja

Nr zam. 1880130000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: z6tty,
GTIN (EAN) 4032248478910 samoprzylepny

llogé 200 ST
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Typ ESG 6/15 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880100000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478781 samoprzylepny

llogé 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE GE Wersja

Nr zam. 1880110000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 17 mm, PA 66, Barwny: z6tty,
GTIN (EAN) 4032248478798 samoprzylepny

llogé 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE WS Wersja

Nr zam. 1880120000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 17 mm, PA 66, Barwny: biaty,
GTIN (EAN) 4032248478804 samoprzylepny

llosé 200 ST

ESG 6/15

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwatos$¢: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwadjne;j
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzys$ci wynikajgce z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/15 MM WS Wersja
Nr zam. 2619940000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 15 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118626148
llog¢ 3000 ST
ESG 6/17
Gwarantowana duza trwato$é: ESG
‘ Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majag warstwe
> mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwg

Ogobine dane zamoéwieniowe

adhezje do powierzchni podtoza. Dzigki podwadjnej
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzy$ci wynikajace z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga
by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentdéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukgji

Typ ESG 6/17 MM WS Wersja

Nr zam. 2005100000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 17 mm,
GTIN (EAN) 4050118390728

llos¢ 3000 ST

biaty
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