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Zdjecie produktu

Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sa whasciwosciami roznicujgcymi. Ztgczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przelotowa rzedowa listwa zaciskowa, Ztaczka sze-
regowa dwupoziomowa, PUSH IN, 4 mm?2, 800V,
32 A, pomaranczowy

Nr zam. 2552480000
Typ A2T 4 OR

GTIN (EAN) 4050118562460
lloéé 50 szt.
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ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cCURusEX) E184763
Wymiary i masa
Gtebokosé 53.56 mm Gtebokos¢ (cale) 2.1063 inch
Gtebokos¢ wraz z szyng DIN 54.5 mm Wysokos$é 100 mm
Wysokos¢ (cale) 3.937 inch Szeroko$é 6.1 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch Masa netto 20.42¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C...55 °C Temperatura otoczenia -5°C...40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe IECEx/ATEX
nr certyfikatu (ATEX) TUEV16ATEX7909U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Napiecie maks. (ATEX) 550V Prad (ATEX) 25 A
Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 4 mm?2 Napiecie maks. (IECEX) 550V
Prad (IECEX) 25 A Maks. przekréj przewodu (IECEX) 4 mm?2

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

Wskazowka montazowa

Szyna nosna

maks.
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 Normy IEC 60947-7-1
Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze PUSH IN

dalsze dane techniczne

z czopem zatrzaskowym Nie otwarte strony z prawej strony
zatrzaskowe Nie Rodzaj zamocowania z mozliwoscig

zatrzasniecia

Data sporzgdzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Karta katalogowa

A2T 4 OR

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wskazéwka montazowa Szyna nos$na wersja przetestowana pod katem Tak
eksplozji

rodzaj montazu TS 35

dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny pomaranczowy

kolor elementéw uruchamiajacych pomaranczowy Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 4 mm?2 Napigcie znamionowe 800V

Znamionowe napigcie state 800V Znamionowe natezenie pragdu 32A

Prad przy maksymalnym 32A Normy IEC 60947-7-1

oprzewodowaniu

Rezystancja objetosciowa wg IEC 1T mQ Znamionowe napiecie udarowe 8 kV

60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC2.04 W Kategoria przepigeciowa 1}

60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 10 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 600V

(cURus)

Napiecie rozm. D (cURus) 600V Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG

(cURus) (cURus)

Prad rozm. B (cURus) 30A Napiecie rozm. C (cURus) 600V

Prad rozm. C (cURus) 30A Prad rozm. D (cURus) b A

Wielko$¢ przewodu Field wiring max 10 AWG

(cURus)

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak Liczba potencjatéw 2

liczba pozioméw 2 liczba zaciskdw na poziom 2

Liczba potencjatéw w rzedzie 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie

Przytacze PE Nie Szyna montazowa TS 356

Funkcja N Nie Funkcja PE Nie

Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1

A4

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12

maks.

kierunek podtaczenia u gory
Dtugosé¢ odizolowania 12 mm
Rodzaj przytacza 2 PUSH IN
Rodzaj przytacza PUSH IN
liczba przytaczen 4

Zakres zaciskania, maks. 6 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.14 mm?2
Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,5 mm

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

Przekréj przytacza przewodu, cienki
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

4 mm?
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Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2
drutu, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2
przewdd wielodrutowy, min.
Maks. przekrodj przytacza, przewod 6 mm?2
wielodrutowy, maks.
Maks. przekréj przytgcza, przewod 0.14 mm?2
wielodrutowy, min.
blizniacza tulejka kablowa, maks. 1.5 mm?2
blizniacza tulejka kablowa, min. 0.5 mm?2
Przekréj przytacza przewodéw, przewéd 4 mm?2
jednodrutowy, maks.
Przekréj przytacza przewodow, przewédd 0.14 mm2
jednodrutowy, min.
Maks. przekréj przytacza, cienki przewoéd 0.14 mm?2
wielodrutowy, min.
Dtugosé rurki dla okucia z zakoriczeniem Dtugos$é rurki min. 6 mm
kablowym z kotnierzem z tworzywa maks. 12 mm
sztucznego DIN 46228/4 Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 0.5 mm?2
maks. 1T mm?2
Dtugosé rurki min. 8 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 1.5 mm?2
maks. 2.5 mm?
Dtugos¢ rurki min. 10 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu zZnamionowy 4 mm?
Dtugos¢ rurki dla podwajnej koncowki Dtugos¢ rurki min. 8 mm
tulejkowej maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu min. 0.5 mm?2
maks. 1.5 mm?2
Dtugos¢ rurki dla okucia z zakonczeniem Dtugo$é rurki min. 6 mm
kablowym bez kotnierza z tworzywa maks. 10 mm
sztucznego DIN 46228/1 Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 0.5 mm?2
maks. 1T mm?2
Dtugosé rurki min. 7 mm
maks. 12 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 1.5 mm?2
maks. 2.5 mm?
Dtugosé rurki min. 9 mm
maks. 15 mm
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu min. 4 mm?
maks. 6 mm?2
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne

sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ AEB 35 SC/1 Wersja

Nr zam. 1991920000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118376722

llos¢ 50 ST

Typ AEB 35 SC/1 BK Wersja

Nr zam. 2475310000 Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN) 4050118487114

llosé 50 ST

Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

\ S |
\ = [
\ <% f

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiegkszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzystg
strukture wewnatrz szafy sterujgcej. Ptyta zamykajgca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztagczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ AEP 2T 4 Wersja

Nr zam. 2540000000 Seria A, Plyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4050118551839

llos¢ 20 ST

Typ AEP 2T 4 BL Wersja

Nr zam. 2540010000 Seria A, Plyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4050118551907

llosé 20 ST
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Mostki poprzeczne

m
i

Iy

Ogodlne dane zamoéwieniowe

LA

St

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 4N/10 Wersja

Nr zam. 1528090000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332896 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 BL Wersja

Nr zam. 1528230000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333138 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 RD Wersja

Nr zam. 2460740000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476163 biegundw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/2 Wersja

Nr zam. 1527930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332766 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 BL Wersja

Nr zam. 1528040000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332773 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/2 RD Wersja

Nr zam. 2460450000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476149 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 Wersja

Nr zam. 1527940000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332865 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 BL Wersja

Nr zam. 1528080000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333008 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 RD Wersja

Nr zam. 2460810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476231 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/30 Wersja

Nr zam. 2561580000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118570113 biegundw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:

llos¢

5 ST

181.7 mm
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GTIN (EAN) 4050118332872

Typ ZQV 4N/30 BL Wersja

Nr zam. 2561610000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118569971 biegundéw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 58T 181.7 mm

Typ ZQV 4N/30 RD Wersja

Nr zam. 2561600000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118569964 biegundw: 30, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 181.7 mm

Typ ZQV 4N/32 Wersja

Nr zam. 2561670000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118570175 biegunéw: 32, Raster w mm (P): 6.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 193.9 mm

Typ ZQV 4N/4 Wersja

Nr zam. 1527970000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332889 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 22.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 BL Wersja

Nr zam. 1528120000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

biegunéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 22.1

llosé 60 ST mm
Typ ZQV 4N/4 RD Wersja
Nr zam. 2460800000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476224

biegunéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$é: 22.1

llos¢ 60 ST mm
Typ ZQV 4N/5 Wersja
Nr zam. 1527980000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332759

biegundéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.2

llosé 60 ST mm
Typ ZQV 4N/5 BL Wersja
Nr zam. 1528140000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333015

biegundéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.2

llogé 60 ST mm
Typ ZQV 4N/5 RD Wersja
Nr zam. 2460790000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476217

biegundéw: 5, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.2

Nr zam. 1528240000
GTIN (EAN) 4050118333121

llogé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/50 Wersja

Nr zam. 1528130000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332902 biegundéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llogé 5 ST 303.7 mm

Typ ZQV 4N/50 BL Wersja

Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

biegundéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:

llos¢ 20 ST

llos¢ 58T 303.7 mm

Typ ZQV 4N/50 RD Wersja

Nr zam. 2460730000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476156 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 5 ST 303.7 mm

Typ ZQV 4N/6 Wersja

Nr zam. 1527990000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332919 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 34.3

mm
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Typ ZQV 4N/6 BL Wersja

Nr zam. 1528170000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332926 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 34.3
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/6 RD Wersja

Nr zam. 2460780000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476200 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 34.3
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 Wersja

Nr zam. 1528020000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332780 biegunéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 40.4
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 BL Wersja

Nr zam. 1528180000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333114 biegunéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 40.4
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/7 RD Wersja

Nr zam. 2460770000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476194 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 40.4
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 Wersja

Nr zam. 1528030000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332841 biegunéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 46.5
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 BL Wersja

Nr zam. 1528190000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332858 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 46.5
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 4N/8 RD Wersja

Nr zam. 2460760000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476187 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 46.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 Wersja

Nr zam. 1528070000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332797 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 52.6
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 BL Wersja

Nr zam. 1528220000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333107 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 52.6
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 4N/9 RD Wersja

Nr zam. 2460750000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476170 biegunéw: 9, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 52.6
llos¢ 20 ST mm
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Adapter testowy i gniazda testowe

'y
ol

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adaptery testowe i wtyki kontrolne sg wykorzystywane
do potaczen elektrycznych miedzy ztagczkami i
urzadzeniami testujgcymi. W ten sposéb mozna
ustanowi¢ styk elektryczny w stanie okablowanym i w
tatwy sposéb dokonaé pomiarow.

Typ ATPG 1.5-10 L Wersja

Nr zam. 1991890000 Zacisk pomiarowy (terminal), 1.6 mm2, 250V, 0.2 A
GTIN (EAN) 4050118376647

llog¢ 50 ST

Typ ATPG 4 MI-R Wersja

Nr zam. 1991860000 Zacisk pomiarowy (terminal), 1.5 mm2, 250V, 0.2 A
GTIN (EAN) 4050118376661

lloéé 50 ST

WS 12/6

WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
— dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
f pewnie osigda na ztaczu i bezpieczpie zamyka sie_ dzieki

zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten

_ specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawow/odstepoéw, ktére maja tendencije
do kumulowania sig, szczegélnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisow.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
e Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller
* Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
¢ Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2007200000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118391886

llos¢ 600 ST

Data sporzgdzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ
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neutralna

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze

podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

| do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do

szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych

| oznacznikow.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace

i tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,

kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

‘ Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/6 MC NE BL Wersja

Nr zam. 1238290000 Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118267327 Weidmueller, niebieski

llos¢ 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE BR Wersja

Nr zam. 1454900000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118323313 Weidmueller, bragzowy

llosé 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GE Wersja

Nr zam. 1238280000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118038750 Weidmueller, zétty

llos¢ 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GN Wersja

Nr zam. 1238310000 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118271812 Weidmueller, zielony

llos¢ 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GR Wersja

Nr zam. 1238330000 Dekafix, Znakowanie zaciskdéw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118323306 Weidmueller, szary

lloé¢ 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE OR Wersja

Nr zam. 1912090000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248540525 Weidmueller, pomaranczowy

lloéé 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609820000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203436 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

Data sporzadzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ
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druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6 MC SDR Wersja
Nr zam. 1609830000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190456603 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
llos¢ 200 ST
Plus
Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

[CCCEC |

Ogobine dane zamoéwieniowe

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1011320000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248717644 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

Data sporzgdzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/6 PLUS MC SDR Wersja

Nr zam. 1038650000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248767908 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 200 ST

neutralna

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztgczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalaja nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciagami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 10/6 M MC NE WS Wersja

Nr zam. 1818400000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248310876 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llogé 600 ST

Typ WS 10/6 M PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 2003780000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118424461 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

lloé¢

600 ST

Data sporzgdzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ
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Ogobline dane zamoéwieniowe

EEEREEREEEEH]

BaiEi

ELEEEEHEEE

EEEREEEEEEEH

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ
Nr zam.

WS 10/6 M PLUS MC SDR

2007780000

GTIN (EAN) 4050118393187

lloéé

120 ST

Wersja
WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta

neutralna

Ogodlne dane zamoéwieniowe

(TR |

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowacé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggdéw znakoéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ
Nr zam.

WS 10/6 MC M NE BL
1069080000

GTIN (EAN) 4032248824618

Wersja
WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, niebieski

llosé 600 ST
Typ WS 10/6 MC M NE GE Wersja
Nr zam. 1917430000 WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00

GTIN (EAN) 4032248551637

llos¢

600 ST

Weidmueller, Allen-Bradley, zétty

Data sporzgdzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ
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Typ WS 10/6 MC M NE GN Wersja
Nr zam. 1917420000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248551620 Weidmueller, Allen-Bradley, zielony
llosé 600 ST
Typ WS 10/6 MC M NE RT Wersja
Nr zam. 1917440000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248551644 Weidmueller, Allen-Bradley, czerwony
llos¢ 600 ST

druk specjalny

Oznaczniki WS idealnie pasuja do ztaczek z serii W.
— Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
PO tez mocowaé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggdéw znakoéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.
Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
- indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
s format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.
Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 10/6 MC M SDR Wersja

Nr zam. 1818410000 WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248310883 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta

lloéé 120 ST

neutralna

’ : Oznaczniki WS idealnie pasuja do ztaczek z serii W.
|ELLEEITITL Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
i [IIL] tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
: ‘ powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
| [LLL] dtugich ciggéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
I [IT] kilka linijek.
‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
U TTITLLELLT ‘ indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
’ format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.
Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Data sporzgdzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 10/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1828450000 WS, Znakowanie zaciskéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248350513 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 600 ST

druk specjalny

Oznaczniki WS idealnie pasuja do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
T tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
[ powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
et dtugich ciggéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
FEELIEEEEES ] kilka Iinijek.

B Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
—— indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
i format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ WS 10/6 MC SDR Wersja
Nr zam. 1828460000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248367399 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta
llosé 120 ST
neutralna
Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
T Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
in LI tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
! ‘ powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
' [ \ dtugich ciagéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
WRRRRRANR kilka linijek.
‘ ‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
—’7‘—FJ indywidualnie tworzonymi ciggami znakdéw. Sprawdzony
[ERRRRER RN format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg

PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloéé

WS 10/6 PLUS MC NE WS Wersja

1046390000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
4032248782109 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty
600 ST
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druk specjalny

Ogobline dane zamoéwieniowe

ELEEEEHEEE

EEEREEEEEEEH

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 10/6 PLUS MC SDR Wersja

Nr zam. 1046330000 WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248782031 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta

llos¢ 120 ST

neutralna

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowacé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggdéw znakoéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 12/6 MC NE BL Wersja

Nr zam. 1773551693 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248143269 Weidmueller, Allen-Bradley, niebieski

llosé 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE BR Wersja

Nr zam. 1773551692 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248143252 Weidmueller, Allen-Bradley, bragzowy

llos¢ 600 ST

Data sporzgdzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

17


https://eshop.weidmueller.com/p/1046330000
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551693
https://eshop.weidmueller.com/p/1773551692

Karta katalogowa

A2T 4 OR

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ WS 12/6 MC NE GE Wersja

Nr zam. 1773551687 WS, Znakowanie zaciskdéw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248141937 Weidmueller, Allen-Bradley, zotty

llosé 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE OR Wersja

Nr zam. 1773551690 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248143245 Weidmueller, Allen-Bradley, pomaranczowy

llos¢ 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE RT Wersja

Nr zam. 1773551686 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248141920 Weidmueller, Allen-Bradley, czerwony

llos¢ 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE VI Wersja

Nr zam. 1773551689 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248143238 Weidmueller, Allen-Bradley, fioletowy

llosé 600 ST

Typ WS 12/6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609900000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4008190203467 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 600 ST

druk specjalny

Ogoine dane zamoéwieniowe

EEERTELIEEE

BBa8EaERELAE

EEEERETEEEE

ELERT LR
EEEREELEEEEE

HH

EEERTEITRETT

Oznaczniki WS idealnie pasuja do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakdéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarka
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

WS 12/6 MC SDR
1609910000
4008190456658
120 ST

WS, Znakowanie zaciskdw, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00

Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta

Data sporzgdzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ
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neutralna

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.
| ‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.
Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/6 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1927530000 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248574209 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llos¢ 600 ST

druk specjalny

VTSI Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowacé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggdéw znakoéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

BaBBREARBARE

EEEEREEEERLT

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

llosé

WS 12/6 PLUS MC SDR Wersja

1927540000 WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
4032248574711 Weidmueller, Allen-Bradley, wedtug zyczenia klienta
120 ST
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neutralna

Ogobline dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 8/6 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1951880000 WS, Znakowanie zaciskow, 8 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4032248632114 Weidmueller, biaty

llos¢ 600 ST

druk specjalny

FEETEITE T

BaBBREARBARE

EEEEREEEERLT

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowacé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggdéw znakoéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 8/6 PLUS MC SDR Wersja

Nr zam. 1038820000 WS, Znakowanie zaciskow, 8 x 6 mm,
GTIN (EAN) 4032248768073 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
llosé 120 ST

Raster w mm (P): 6.00

Data sporzgdzenia 25.12.2025 02:37:55 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

20


https://eshop.weidmueller.com/p/1951880000
https://eshop.weidmueller.com/p/1038820000

Karta katalogowa Weidmiiller i

A2T 4 OR Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Akcesoria www.weidmueller.com

Uchwyt znacznikéw

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llosé 100 ST

Pokrywa ostrzegawcza

Pokrywy ostrzegawcze z symbolem btyskawicy

zwiekszajg bezpieczenstwo cztowieka i maszyny. Stosuje

sie je w przypadku, gdy aplikacja wymaga podania
N\N\ napiecia zewnetrznego.

«
f\'\\% ¢

N

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AAM 4 YE FLASH Wersja

Nr zam. 2635560000 Seria A, Znakowanie zaciskéw, 10 x 6.1 mm, Raster w mm (P): 6.00
GTIN (EAN) 4050118674507 26ty

llogé 40 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.
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Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

AEB 35 SCL/1 VO
2661280000
4050118702163
20 ST

Wersja

Seria A, Trzymacz

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

AEB 35 SCL/1 VO BK
2661300000
4050118702187
20 ST

Wersja

Seria A, Trzymacz

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

AEB 35 SCL/1 VO GY
2661290000
4050118702170
20 ST

Wersja

Seria A, Trzymacz

DEK 5/6

Ogodlne dane zamoéwieniowe

WS/ DEK

W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
pewnie osiada na ztgczu i bezpiecznie zamyka sie dzieki
zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawow/odstepoéw, ktére maja tendencije

do kumulowania sig, szczegélnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisow.

Panstwa korzysci dzieki MultiMark

e Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskéw
Weidmdiiller

¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk

» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu

* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu

* Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é

¢ Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

DEK 5/6 MM WS
2007120000
4050118392104
600 ST

Wersja

Dekafix, Znakowanie zaciskéw, 5 x 6 mm, Weidmueller, biaty
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Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak z izolacje VDE do pracy przy czesciach bedacych
pod napieciem do AC 1000 Vi DC 1500V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczenistwa GS, kontrola
indywidualna. Koncéwka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrosnie, oksydowana.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koricdwki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncéwki: 100 mm, Grubos¢ koricéwki (A): 0.6 mm

llos¢ 18T

SnapMark

SnapMark - oprawka szyldéw przeznaczona specjalnie
do ztgczek dwupietrowych IDK 1.5N z serii I. Elastyczny
mechanizm odchylania pozwala na tatwe montowanie
i demontowanie potaczen poprzecznych. Umozliwia
zamocowanie czterech szyldow DEK 5 lub w dwdch
oznacznikéw ztgczek WS 10/5 Middle.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SNAPMARK | Wersja

Nr zam. 1805880000 znaczniki grupowe, Znakowanie zaciskéw, 23 x 5 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4032248273614 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llos¢ 50 ST
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