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Zdjecie produktu

Panele dotykowe u-view Advanced firmy Weidmiiller
zapewniajg znakomitg jako$é obrazu oraz mogg by¢ bez
ograniczen stosowane w wiekszosci srodowisk przemy-
stowych. Oferta obejmuje réozne rozmiary ekranéw od 7"
do 21,5" i zawiera pojemnos$ciowe ekrany dotykowe o
wysokiej rozdzielczos$ci z obstugg gestow i obstugg reka-
wic. Wszystkie panele sg wyposazone w system opera-
cyjny Linux i przegladarke zgodng ze standardem HTMLb.
Sa takze poddane optymalizacji pod katem aplikacji inter-
netowych dzieki zastosowaniu trybu kioskowego oraz
tatwej konfiguracji. Dzieki temu, urzadzenia te idealnie
sprawdza sie w przypadku wizualizacji sieciowych i umoz-
liwiajg uzyskanie dostgpu do réznych serwerdw siecio-
wych, takich jak u-OS , u-create PROCON-WEB, u-control
web oraz wiele innych. Panele maja bardzo ptaska kon-
strukcje i obudowe klasy przemystowej o stopniu ochrony
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja web-compatible touch panel, Display size 15.6",
MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66

Nr zam. 2555850000

Typ UV66-ADV-15-CAP-W

GTIN (EAN) 4050118566215

llos¢

1 szt.

Status dostawy

W przysztos$ci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do

2023-03-31T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny

UV66-ADV-15-CAP-W-V2

Data sporzgdzenia 08.01.2026 07:55:14 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2555850000
https://eshop.weidmueller.com/p/2932860000
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Dopuszczenia
Atesty
[H us

LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 49 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9291 inch
Wysoko$é 267 mm Wysokos¢ (cale) 10.5118 inch
Szeroko$c¢ 433 mm Szeroko$¢ (cale) 17.0472 inch
Grubo$¢ $cianki, min. 2 mm Grubo$¢ $cianki, maks. 6 mm
Masa netto 3300¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -20°C..+60°C Temperatura eksploatacyjna 0°C..+50°C

Wilgotnosé 80 % wilgotnosci
wzglednej (bez

kondensacji)

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f5 13fc6ba7f

Dane ogélne

Stopien ochrony IP66

system operacyjny Linux + Browser (HTML5)

Zakres napiecia zasilania

Rodzaj napiecia DC
Napiecie, min. 18V
Napiecie, maks. 36V

zasilanie 24V DC

Dane systemowe

Memory (RAM) 1GB

Interfejs

2 x Ethernet
10/100/1000 MBit/s
(RJ45), 2 x USB 2.0 (host),
1 x interfejs szeregowy
RS-232/RS-485/RS-422

system operacyjny Linux + Browser (HTML5)

Interfejsy z tytu

2 x USB 2.0 (host), 2 x
Ethernet 10/100/1000
MBit/s (RJ45), 1 x interfejs
szeregowy RS-232/
RS-485/RS-422

Procesor ARM Cortex A9 1 GHz
NXP® i.MX6 DualLite

Pamieg¢ (flash)

8 GB
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Sprzet

rozmiar 15.6" rozdzielczo$¢ 1366 x 768

Liczba wyswietlanych kolorow 16 M Luminancja 400 cd/m?

Ekran dotykowy MultiTouch, Ekspozycja materiatu Szkto
pojemnosciowe

Katowy (poziomy) Lewy: 85° / Prawy: 85° Katowy (pionowy) Gora: 80° / dét: 80°

Materiat ramy metal

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001412 ETIM 9.0 EC001412

ETIM 10.0 EC001412 ECLASS 14.0 27-33-02-01

ECLASS 15.0 27-33-02-01
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UV66-BAS-7-RES-W ™ 204 (147.6| 40 5
UV66-BAS-10-RESW | 10.1" 293 2015| 49 | 5
UV66-ADV-7-CAPW | 7' | 204 1476 40 | 4
UV66-ADV-10-CAP-W | 10.1" 293 2015| 48 | 5
PP ey gy ey Ry R

E F
=D (mm) | (mm)
UV66-BAS-7-RES-W ™ 197 [140.5

UV66-BAS-10-RES-W | 10.1" | 285 |193.5
UV66-ADV-7-CAP-W ™ 197 11405
UV66-ADV-10-CAP-W | 10.1" | 285 1935
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Montageabstande / Mounting distances

L

>15mm ‘ >50 mm

‘ >100 mm

nd ADVANCED

6-ADV-7-CAP-W.

|

Display size

4- 43"

frame 7- T
stic frame 10-10,1°
15-15,6°
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