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Zdjecie produktu

Regulowane potgczenia krzyzowe

Skorzystaj z mozliwosci zwiekszenia uniwersalnosci pota-
czen krzyzowych. Ztacza krzyzowe TERMSERIES CROSS-
CONNECTION (TCC) umozliwiajg utworzenie indywidual-
nych potaczen krzyzowych dla nawet 51 stykéw. Maksy-
malna liczba tgczonych biegunéw zostata zwigkszona do
32. Materiat paska moze zosta¢ bardzo fatwo skrécony

do odpowiedniej dtugosci. Ztgcza krzyzowe przekonujg
tatwa obstuga oraz przejrzystoscia i uniwersalnymi moz-
liwosciami potaczen. Dodatkowa siatka zapobiega defor-
macji sprezyny w trakcie montazu.

Ztgcza krzyzowe dla nawet 51 stykéw z mozliwoscig indy-
widualnej regulacji. Dodatkowa belka zapobiega deforma-
cji sprezyny Zwiekszony przekréj - mozliwos¢ podtgczenia
nawet 32 biegunéw Odpornos$¢ na drgania

RoHS

Vnnrum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TERMSERIES, tacznik poprzeczny
Nr zam. 2556470000

Typ TCC 6.4/2 BK

GTIN (EAN) 4050118566987

llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 4.8 mm Gtebokos¢ (cale) 0.189 inch
Wysokos$é 13.1T mm Wysokos¢ (cale) 0.5157 inch
Szeroko$é 9.8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3858 inch
Masa netto 0.37¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane mostka poprzecznego
Napiecie znamionowe 300V Prad znamionowy 175 A
izolacja Tak Zabezpieczone przed dotknieciem Tak
Barwny czarny Liczba mostkowanych zaciskow 2
Liczba biegunéw 2 Raster w mm (P) 6.40 mm
rodzaj montazu wtykany Wykonanie nie mozna przycinaé na
dtugosé
dane znamionowe UL
Prad znamionowy (UL) 10 A
Dane ogdlne
Wykonanie nie mozna przycinaé na dtugosé
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa
Klasa palnosci UL94 V-0
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 300V
Dane przytaczeniowe
Raster w mm (P) 6.40 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002586 ETIM 9.0 EC002586
ETIM 10.0 EC002586 ECLASS 14.0 27-37-16-92
ECLASS 15.0 27-37-16-92
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Rysunek wymiarowany

9.8 mm

13.1 mm

6.4 mm
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Roézne

Type code TERMSERIES accessories

xEn_—i

N©TOo >

L

TXS/TXZ
Supply

[ [

TERMSERIES’J

Interface
Cross
Partition plate
na.

Adapter
Connection

F10
F20
158 SUBD

PUSHIN
Srew
Tension

Large

R3.2
6.4/2
6.4/10
6.4/51
12.8/26

(for 12.8 mm sackets)
All shapes
Supply terminal

Kody typéw

Orange
Blue
Red
Black

Flat connector 10+poles
Flat connector 20-poles
15 pole Sub-D connector
3.2 mm width

6.4 mm grid 2-poles

6.4 mm grid 10-poles
6.4 mm grid 51poles
12.8 mm grid 26-poles
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Narzedzia do ciecia

Ogobine dane zamoéwieniowe

Narzedzia do ciecia przewoddéw o $rednicy zewnegtrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o
specjalnym ksztatcie pozwala na ciecie przewodow
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy
minimalnym wysitku. Narzedzia tnace (od KT 8 do KT

22) sg rébwniez wyposazone w izolacje ochronng z
certyfikatami badan przeprowadzonych przez VDE i GS do
1000 V zgodnie z normg EN/IEC 60900.

Typ KT 14

Nr zam. 1157820000
GTIN (EAN) 4032248945344
llos¢ 18T

Wersja

narzedzia do cigcia, Obcinaczki na jedna reke

Narzedzia do ciecia i uwalniania ztaczy poprzecznych

Ogobine dane zamoéwieniowe

do potaczen poprzecznych serii Z Weidmiillerdo potgczen

poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35do okien potgczen
poprzecznych zaciskow WTR 2,5 i WSI 6

Typ KT zQv Wersja

Nr zam. 9002170000 Cutting tool for one-hand operation
GTIN (EAN) 4032248291670

llos¢ 18T

Typ WAW 1 NEUTRAL Wersja

Nr zam. 9004500000 Miscellaneous tools

GTIN (EAN) 4008190053925

llosé 18T
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