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Zdjecie produktu

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych zta-
czek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-
néw nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgcz-
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkrecane do ztagczek modutowych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32
A, Liczba biegunéw: 30, Raster w mm (P): 6.10,
Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 181.7 mm

Nr zam. 2561600000
Typ ZQV 4N/30 RD
GTIN (EAN) 4050118569964
lloéé b5 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 27.95 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1004 inch
Wysokos$é 2.8 mm Wysokos¢ (cale) 0.1102 inch
Szeroko$é 181.7 mm Szeroko$¢ (cale) 7.1535 inch
Masa netto 22279
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
Temperatura eksploatacyjna -60 °C...130°C dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogodlne
Liczba biegunéw 30
dalsze dane techniczne
Rodzaj zamocowania wtykany wersja przetestowana pod katem Tak
eksplozji
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny czerwony
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Napiecie znamionowe 400V Znamionowe natezenie pragdu 32A
wymiary
Raster w mm (P) 6.10 mm
Wazna informacja
Informacje produktowe Ze wzgledu na stabilno$¢ i parametry temperaturowe, mozliwe jest wytamanie tylko 60%

elementéw stykowych. Zastosowanie ztgczy krzyzowych obniza zakres napiecia do 400
V.Obnizenie napiecia do 25 V w przypadku zastosowania przekroju z obcietymi krawedziami.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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