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Gniazda nadajnika RJ45 (magnetyczne) do gigabitowego e Odstep minimum 0,3 mm zapewnia idealne rezultaty

Ethernetu (1000 base-T) z wbudowang kompensacja, lutowania

ktora aktywnie przeciwdziata sprzezeniom indukcyjnym i
pojemnosciowym oraz pozwala zaoszczedzi¢ miejsce na
ptytce drukowane;j.

Asortyment produktéw obejmuje nastepujgce konstruk-
cje:

e 90°, lezgca (pozioma) oraz 180°, stojgca (pionowa)

* goérny zatrzask / dolny zatrzask

¢ Procesy lutowania THT, THR lub SMD

¢ Szeroki wybor réznorodnych konstrukgeji, takze z wbudo-
wanymi kontrolkami LED oraz zaciskami ekranu

¢ Predkos$¢ przesytania danych maks. 1 Gb/s

¢ Pakowane na tacy (TY) lub na rolce (taéma na szpuli,
RL)

* Kompatybilny ze ztgczem modutowym RJ45, zgodnie z
ANSI / TIA-1096-A oraz IEC 60603

¢ Wytrzymato$é dielektryczna 21500 V AC RMS (wartosé
szczytowa 2250 V AC) zgodnie z IEEE 802.3

Ogolne dane zamoéwieniowe

¢ Wytrzymatos$¢ dielektryczna 21500 V AC (wartosé

szczytowa) lub 21500 V DC zgodnie z IEC 60603 Wersja
e Zgodno$¢ z wymogami IEEE 802.3 (1000Base-T, 1

Gbps, IEEE 802.3ab lub 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE

OMNIMATE Data - gniazdo RJ45 transformatora,
Ztacze wtykowe do druku, Przytacze lutowane
SMD, 90°, dét, 6 tabs, Nie, Cykle wpinania: 750,
Liczba biegunéw: 8, PA 9T, 30...80 p" Ni / 2 30 p"
Au, Tape

802.3u)Witasciwosci i zalety:

Nr zam. 2564450000
¢ Rozszerzony zakres temperaturowy od -40 °C do +85 Typ RJ45M S1D DE4N RL
°C dla maksymalnej wydajnosci GTIN (EAN) 4050118572940
* Wzmocniona warstwa ztota (30u”) dla lepszego zabez-  los¢ 220 szt.
opakowanie Tape

pieczenia przed korozjg
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 21.55 mm Gtebokos¢ (cale) 0.8484 inch
Wysokos$é 13.46 mm Wysokos¢ (cale) 0.5299 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 12.86 mm Szeroko$c¢ 16 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.6299 inch Masa netto 8.64¢
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Normy

Norma dot. fgcznikéw wtykowych IEC 60603-7

Whtasciwosci elektryczne

Wytrzymato$¢ napieciowa styk / ekran 1500V DC Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk 1000 V DC
Opér izolacji =500 MQ Napiecie znamionowe 125V

Prad znamionowy 16 A

Specyfikacje systemu

Liczba biegunéw 8 LED Nie

Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) Omm montaz na ptytce drukowane;j Przytacze lutowane SMD
Raster w calach (P) 0.050" Materiat ekranu mosigdz
Ekranowanie Tak zamkniecie boczne, wtasciwosé kotnierz lutowany

Szybkos$¢ przesytania danych

10/100 Mb/s

liczba kotkéw lutowanych na biegun

1

Rodzaj przytacza

Przytacze lutowane SMT,
Potaczenie lutowane

Rodzina produktow

OMNIMATE Data - gniazdo
RJ45 transformatora

Raster w mm (P)

1.27 mm

Stopien ochrony

IP20

Cykle wpinania

750

kat odejscia

90°

Powierzchnia ekranu

niklowany

Zaciski ekranu

6 tabs

Klasa mocy 10/100 MBit/s Proces lutowania Lutowanie rozptywowe,
Lutowanie reczny

Opcja zatrzaskiwania dot Wymiary kotka lutowniczego os$miokatny

Wspodtptaszczyznowos$cé: 100 ym Tolerancja pozycjonowania kotka +0,1T mm
lutowniczego

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PA 9T Barwny czarny

Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych Il

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) =500 Opor izolacji =500 MQ

Moisture Level (MSL) 1 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

podstawowy materiat styku Fosforo-braz Materiat stykdw Stop Cu

Powierzchnia styku

Ztoto na niklu

Struktura warstwowa wtyku

30..80 u" Ni /230 u" Au

Temperatura magazynowania, min.

-40°C

Temperatura magazynowania, max.

85 °C

Temperatura pracy, min.

-40°C

Temperatura pracy, max.

85 °C
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Technical data
Opakowanie
opakowanie Tape Dtugos¢ VPE 356.00 mm
Szeroko$¢ VPE 351.00 mm Wysokos$¢ VPE 129.00 mm
Srednica rolki tasmy @ (A) 330 mm Odpornos¢ powierzchni Rs=109-1012Q
Wazna informacja
Uwagi
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Rysunek wymiarowy
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Rysunek wymiarowy Uktad ptytek obwodu drukowanego
Characteristics
Inductance 350 pH min. @ 100 kHz,
100 mV, 8 mA DC Bias
Leakage Inductance 0.3 pH max. @ 100 kHz,100 mV
Insertion Loss 1.1 dB max. @ (1 - 100) MHz
Return Loss 18dBmin.@ (1- 30) MHz
16 dB min. @ (30 - 60) MHz
12 dB min. @ (60 - 80) MHz
Cross Talk 30 dB min. @ (1-100) MHz
Common Mode Rejection 30dB min. @ (1-100) MHz

PCB Layout
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Schemat potaczen
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RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY

Packaging

Tray in bax [manual assembly)
Tape on Reel

Yellow/Green
Green/Yeliow (standard)
Green-Yellow/Green Yellow
Omnge/Green
Red/Orange

{further combinations possible)
without LED

Contact surface thickness

1w3y, 2= 6y, 3= 15)7, 4 m 304", 5 = 504°

EMI tabs (ground fingers)

E = with EMI tabs
N = without EM| tabs

Salder Pin length

32mm
1.6 mm
SMD

Diraction, latch style

Horizental (90%, side entry), latch wp
Horizontal (90", side entry), latch down
Vertical (180, top entry)

Diagonal (45°). latch up

4= [<<oc|ozulzm sz, Esgss 24

Mumbaer of Ports 1 Port
12; 14; multi ports side by side, Multiport
21:4%; multi ports about each othar, Muttilevel
Assembly on PCB R Through Hole Reflow - THR
Soldering process: Wave or Reflow soldering
s SBurface Mount Technalogy - SMT
Soldering process: Reflow soldering
T Through Hole Technalogy - THT
Soldering process: Wave
Performance Category (=] Category §
cé Category 6
(=) Catmgory 6A
Che Category Be
M 104100 Mbit
G1 104100/1000 Mbit
G100 10 Gbit
u Unshielded
MP 10/100 Mbit with POE
MP+ 10/100 Mbit with POE+
Kody typéw
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RJ45 crimp

taczniki wtykowe zaciskane RJ45 wedtug IEC
60603-7-51 do zyt o $rednicy do 1,05 mm

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |E-P Wersja

Nr zam. 8813100000 Wityk RJ45, bez zabezpieczenia przeciwzgigciowego; 5,5 - 7,1 mm,
GTIN (EAN) 4032248512850 Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20

llos¢ 100 ST

Typ IE-P63 Wersja

Nr zam. 8813110000 Wityk RJ45, z zabezpieczeniem przeciwzgigciowym; 5,5 - 6,2 mm,
GTIN (EAN) 4032248512867 Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20

llosé 10 ST

Typ IE-P70 Wersja

Nr zam. 8813120000 Wityk RJ45, z zabezpieczeniem przeciwzgigciowym; 6,2 - 7,1 mm,
GTIN (EAN) 4032248512874 Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20

llos¢ 10 ST

Typ |E-PM-RJ45-TH Wersja

Nr zam. 1963580000 Wityk RJ45 zacisk, wtyk bez koncédwki przeciwzgieciowej, Cat.6A /
GTIN (EAN) 4032248645688 Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

llos¢ 100 ST

Typ |E-PS-RJ45-TH-BK Wersja

Nr zam. 1963590000 Wityk RJ45 zacisk, wtyk z koncéwka przeciwzgigciowa w kolorze
GTIN (EAN) 4032248645695 czarnym, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)

lloé¢ 10 ST

Typ |IE-PS-RJ45-TH-BK-P Wersja

Nr zam. 2584980000 Wityk RJ45 zacisk, z zabezpieczeniem przed zatamywaniem; 6,5 - 7,5
GTIN (EAN) 4050118593556 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)

llos¢ 10 ST

prosty

Wtyczka RJ45 (brak wymaganych narzedzi) zgodnie z IEC
60603-7-51.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ |IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1 Wersja

Nr zam. 1992850000 Wityczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN) 4050118378115 IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 A

llosé 18T

Typ |IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6 Wersja

Nr zam. 1992820000 Wityczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN) 4050118377897 IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 A

llos¢ 18T

Typ |E-PS-RJ45-FH-180-B-1.1 Wersja

Nr zam. 1992860000 Wotyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN) 4050118378108 IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 B

llosé 18T

Typ |E-PS-RJ45-FH-180-B-1.6 Wersja

Nr zam. 1992830000 Wotyczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Cat.6A / Class EA (ISO/
GTIN (EAN) 4050118377972 IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 B

llosé 18T

Typ |E-PS-RJ45-FH-180-P-1.6 Wersja

Nr zam. 1992840000 Wityczka RJ45 ze stykami kolcowymi, proste, Cat.5 (ISO/IEC 11801),
GTIN (EAN) 4050118378023 PROFINET

llos¢ 18T

katowe z dtawikiem kablowym

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Wtyczka RJ45 (brak wymaganych narzedzi) zgodnie z IEC
60603-7-51.

Typ |E-PS-RJ45-FH-90-A-1.1 Wersja

Nr zam. 1518080000 Wityczka RJ45 ze stykami kolcowymi, katowe, 4x90°, Cat.6A / Class
GTIN (EAN) 4050118324969 EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 A

llos¢ 18T

Typ IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6 Wersja

Nr zam. 1992870000 Wityczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kagtowe, 4x90°, Cat.6A / Class
GTIN (EAN) 4050118378054 EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 A

llos¢ 18T

Typ |IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1 Wersja

Nr zam. 1518090000 Wityczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kagtowe, 4x90°, Cat.6A / Class
GTIN (EAN) 4050118325300 EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 B

llosé 18T

Typ |IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6 Wersja

Nr zam. 1992890000 Wityczka RJ45 ze stykami kolcowymi, katowe, 4x90°, Cat.6A / Class
GTIN (EAN) 4050118378122 EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIAT568 B

llosé 1ST
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Typ |E-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
Nr zam. 1518100000

GTIN (EAN) 4050118325232
llogé 18T

Wersja

Wityczka RJ45 ze stykami kolcowymi, kagtowe, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC

11801), PROFINET

RJ45 beznarzedziowy

Ogodlne dane zamoéwieniowe

tgczniki wtykowe RJ45 (beznarzedziowe) wedtug IEC
60603-7-51 do zyt o $rednicy do 1,6 mm

Typ |E-PS-RJ45-FH-BK Wersja

Nr zam. 1963600000 Wotyczka IDC, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-
GTIN (EAN) 4032248645725 zytowy, 4-zytowy, EIA/TIAT568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
llogé 10 ST

Typ |E-PS-RJ45-FH-BK-A Wersja

Nr zam. 1132040000 Wtyczka IDC, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-
GTIN (EAN) 4032248912155 zytowy, EIA/TIAT568 A

llosé 10 ST

Typ IE-PS-RJ45-FH-BK-B Wersja

Nr zam. 1132050000 Wtyczka IDC, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-
GTIN (EAN) 4032248912148 zytowy, EIA/TIAT568 B

llosé 10 ST

Typ |IE-PS-RJ45-FH-BK-P Wersja

Nr zam. 1132060000 Wtyczka IDC, RJ45, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-zytowy, PROFINET
GTIN (EAN) 4032248912162

llosé 10 ST
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