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$wiattowodowe tgczniki wtykowe SC-RJ wedtug IEC
61754-24 do zyt o $rednicy zewnetrznej 2,6...3 mm

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wtyk $wiattowodowy do wielokrotnego podtacza-
nia, Wkfadka wtyku SCRJ, POF, IP20

Nr zam. 2564950000

Typ |IE-PS-SCRJ 1-POF-QA

GTIN (EAN) 4050118574654

llos¢ 10 szt.

Data sporzadzenia 12.07.2026 03:30:51 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2564950000
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Dane techniczne
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 51 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0079 inch
Wysokos$é 14.7 mm Wysokos¢ (cale) 0.5787 inch
Szeroko$é 8.95 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3524 inch
Masa netto 139

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -20°C..80°C

Temperatura uktadania

Wilgotnosé

0...93 % wzgl. wilgotnosci

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)
REACH SVHC
SCIP

6¢

Lead 7439-92-1

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Standardy ogdlne

Norma dot. tagcznikéw wtykowych

IEC 61754-24

Komunikacyjne instalacje kablowe
zalezne od aplikacji

ISO / IEC 11801:2002,
EN50173-1:2007, I1SO /
IEC 24702:2006, DIN EN
61918 projekt z 02.2007

Dane ogdlne

Materiat tulejki przeciwzgieciowej

TPE

Opis artykutu

Wktadka wtyku SCRJ, POF

Barwny

26tty, czarny

Podstawowy materiat obudowy

PCUL 94 VO

Wilgotnosé 0...93 % wzgl. wilgotnosci rodzaj montazu Mocowanie $srubami
Stopien ochrony IP20 Cykle wpinania 1000

Typ witdkna POF Ttumienno$¢ wtraceniowa <1,0dB

ztacze 1 SCRJ Przytacze 2 Sruba

Sita wypinania kabla, min. 100 N Srednica pojedynczej zyty, min. 2.1 mm

Stosowany materiat obudowy

odlew ci$nieniowy
cynkowy, niklowany

Materiat sprezyny naciskowej

stal nierdzewna

Materiat tulejki

nowe srebro

Materiat kotpaka przeciwpytowego

TPE

Srednica pojedynczej zyty, maks. 2.3 mm Materiat zgniatanej tulejki miedz, niklowany
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122

ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22
ECLASS 15.0 19-17-01-22
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Nozyce

Weidmdiiller jest specjalista od separacji kabli
miedzianych i aluminiowych. Paleta produktow

siega od narzedzi tngcych do matych przekrojéw z
bezposrednim przeniesieniem sity az po narzedzia tngce
do duzych srednic. Naped mechaniczny i specyficznie
skonstruowana forma ostrzy redukujg konieczny nacisk
dtoni do minimum.

Szeroka paleta narzedzi tngcych marki Weidmiuiller
spetnia wszystkie kryteria profesjonalnej obrébki kabli.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SCISSORS KEVLAR Wersja

Nr zam. 1208910000 Nozyce dla elektryka
GTIN (EAN) 4032248990085

llos¢ 18T

... do polimerowych kabli swiattowodowych (POF)

Narzedzia do zaciskania koncéwek i zdejmowania
ptaszcza do obrébki stykéw swiattowodowych
polimerowych witdkien $wiattowodowych (POF)

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HTX-IE-POF-QA Wersja
Nr zam. 2602860000

GTIN (EAN) 4050118615043

llos¢ 18T
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