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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja x 5.3 mm, TPU, Barwny: zétty, transparentny
Nr zam. 2571270000

Typ VT-TM 0/12 HF-VO

GTIN (EAN) 4050118608403

llo$¢ 200 szt.

RoH'S/

\/compum
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 12 mm Wysokos¢ (cale) 0.4724 inch
Szeroko$é 5.3 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2087 inch
Masa netto 0.08¢g

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogoélne

Rodzaj nadruku neutralna Szeroko$é 5.3 mm
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 zakres temperatur roboczych, maks. 90 °C

zakres temperatur roboczych, min. -30°C Barwny z6tty, transparentny
Halogenki Nie Materiat podstawowy TPU
Nadrukowane znaki bez

Markery przewodow i kabli

Halogenki Nie Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.5 mm?2
Przekrdéj przytacza przewodu, min. 0.22 mm? Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 3 mm
Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 1.3 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

TM-l jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do
zastosowan inzynierii ruchu. Oferta obejmuje rézne
dtugosci znacznikéw, umozliwiajacych wykonywanie
indywidualnych etykiet z dtugimi ciggami znakéw. tatwe
oddzielanie i montaz dzigki polu oznaczenia projektu.
Wczesdniejszy montaz tulejek oraz pdzniejsze wktadanie
znacznikéw zapewnia doskonatg uniwersalnosé.
Specjalny kontur TM-I utatwia wyposazanie oraz
zapewnia mocne osadzenie. Sg kompatybilne z licznymi,
dostepnymi w handlu tulejami. Dzieki formatowi
MultiCard mozna szybko i wygodnie drukowacé szyldy
przy uzyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub
flamastra STl.Latwe oddzielanie i montaz dzigki polu
oznaczenia projektu.Uznany i certyfikowany oznacznik
do zastosowan inzynierii ruchuWczes$niejszy montaz
tulejek oraz pdzniejsze wktadanie znacznikdéw zapewnia
doskonatg uniwersalno$é.Nie nadaje sie do opisywania
atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI
T.Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ TM- 12 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1718411044 TM-I, Oznaczniki wktadane, 12 x 4 mm, biaty

GTIN (EAN) 4008190348977

llos¢ 320 ST

Typ TM- 12 MC NE GE Wersja

Nr zam. 1718411687 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.5 -22 mm, 12 x 4 mm, z6tty
GTIN (EAN) 4008190348984

llos¢ 320 ST

Typ TM-l1 12 MC NE RT Wersja

Nr zam. 1718411686 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.5-22 mm, 12 x 4 mm, czerwony
GTIN (EAN) 4008190397463

llos¢ 320 ST

Typ TM- 12 MC NE BL Wersja

Nr zam. 1718411693 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.6 -22 mm, 12 x 4 mm, niebieski
GTIN (EAN) 4008190397456

llos¢ 320 ST

Typ TMH 12 MC NE GN Wersja

Nr zam. 1718411688 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.5-22 mm, 12 x 4 mm, zielony
GTIN (EAN) 4008190398682

llosé 320 ST

Typ TM- 12 MC NE OR Wersja

Nr zam. 1164190000 TM-l, Oznaczniki wktadane, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, pomaranczowy
GTIN (EAN) 4032248953967

llos¢ 320 ST

Typ TM-l 12 MC NE WS VO Wersja

Nr zam. 1434760000 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118239508

llosé 320 ST
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Typ VT-TM-1 12 MC NE WS Wersja
Nr zam. 1714091044 TM-l, Oznaczniki wktadane, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, biaty
GTIN (EAN) 4008190332457
llos¢ 640 ST
Typ VT-TM-l 12 MC NE GE Wersja
Nr zam. 1714091687 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, z6tty
GTIN (EAN) 4008190332471
llos¢ 640 ST
™A 12

Ogobline dane zamoéwieniowe

Niezawodnos$é procesu: TM-I

Tabliczki nasadzane TM-l posiadajg wypustke
prowadzaca, ktéra pozwalajaca na tatwe wsuwanie do
przezroczystych tulei typu TM. Tabliczka znajdzie sie na
miejscu, wypustka zostaje odtamana w przygotowanym
do tego miejscu. Zmontowane tuleje mozna nastepnie
wsunaé na przewody. Korzys$ci: mozliwosé efektywnego
wstepnego przygotowywania duzych ilosci w jednym
kroku.

Typ T™M- 12 MM WS Wersja

Nr zam. 2005440000 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118390278

llos¢ 2000 ST

Typ TM-1 12 MM GE Wersja

Nr zam. 2005550000 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, z6tty
GTIN (EAN) 4050118390148

lloé¢ 2000 ST

Typ TM-1 12 MM RT Wersja

Nr zam. 2005730000 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, czerwony
GTIN (EAN) 4050118390513

llos¢ 2000 ST

Typ TM- 12 MM BL Wersja

Nr zam. 2005890000 TM-I, Oznaczniki wktadane, 1.3 - 16 mm, 12 x 4 mm, niebieski
GTIN (EAN) 4050118390414

llos¢

2000 ST
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