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Zdjecie produktu

il ] i il 6

Oczywiscie system CH20M cechuje sie rowniez doskona- 0Ogélne dane zaméwieniowe
toscig w zakresie interfejsu peryferyjnego.

Jedli wezmiemy pod uwage opcje design, przetwarzanie, Wersja Zacisk ptytki drukowanej, 0.00 mm, Liczba biegu-

uzyteczno$é, niezawodnosé i bezpieczenstwo, korpusy néw: 1, 80°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (1): 0.6
mm, cynowana, czarny, PUSH IN, Zakres zaciska-

stykéw i ztgcza sg réwnie wazne w realnym $wiecie, jak nia, maks. : 1.5 mm2, Tape

catly system. Nr zam. 2581380000

W kazdej branzy stosowana jest technologia przytgcze- Typ LHF 1 SMTR 1.55N BK/GY RL
niowa najwyzszej klasy. ﬁT'N (EAN) 22201:8590265

100% bezpieczna ochrona przed przypadkowym doty- p::metry produktu EC: Zz(') V/014-15 mm?
kiem100% wydajne rozwigzania, w petni kompatybilne UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 16
z lutowaniem rozptywowym 100% oszczednosci czasu opakowanie Tape

i kosztow Podczas instalacji: szybki w montazu, uniwer-
salny teb sruby typu .Multi-Tool” zapewnia bezpieczny
styk, przyjazna dla uzytkownika obstuge i mniejsza ztozo-
nos¢. Inne cechy, takie jak technologia Wire ready zapew-
niajg mniejsze koszty okablowania i wieksze zadowolenie
klientéw.
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Dopuszczenia
- N
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) EO693VOL1SEC93
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 23.7 mm Gtebokos¢ (cale) 0.9331 inch
Wysokos$é 17 mm Wysokos¢ (cale) 0.6693 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 4.3 mm Szeroko$c¢ 6.1 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch Masa netto 3.32¢g
Temperatury
Temperatura otoczenia -40 °C...85 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Parametry systemu
Rodzina produktow Obudowy OMNIMATE - Rodzaj przytacza PUSH IN

seria CH20M®6
Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN Raster w mm (P) 0.00 mm
Kierunek odejscia przewodu 90° Liczba biegunéw 1
Liczba rzedow 1 liczba rzedéw z biegunami 1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN [P 20 w stanie wetknigtym Stopien ochrony IP20
VDE 0470
Dtugos¢ odizolowania 10 mm koncéwka wkretaka 0.4x0.2
koncéwka wkretaka norma DIN 5264, 1ISO 2380-1,
ISO 2380-2

Dane materiatowe
Materiat izolacyjny LCP Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych llla
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) 175 < CTI <250 Opor izolacji =21 MQ
Moisture Level (MSL) 1 Klasa palnosci wg UL 94 V-0
Powierzchnia styku cynowana powlekanie niklowany
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -40 °C Temperatura pracy, max. 120°C
Przewody pasujace do ztacza
Zakres zaciskania, min. 0.14 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm?
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16

maks.
jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.14 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Wielodrutowe, min. HO7V-R 0.14 mm?2 wielodrutowe, maks. HO7V-R 1.5 mm?2
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cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.14 mm?2

cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 1.5 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.25 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 1T mm?2

maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2
min.

z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 1.5 mm?

maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,4 mmx 1,5 mm; 1,9mm
b; o

Tekst referencyjny

Dtugos¢ tulejek nalezy
dobra¢ zaleznie od
produktu i napigcia
znamionowego.,
Zewnetrzna $rednica
kotnierza wykonanego z
tworzywa sztucznego nie
powinna by¢ wigksza niz
podziatka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, maks. liczba 195 A

biegunéw (Tu=20°C)

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 17.3 A

Prad znamionowy, maks. liczba 10 A

(Tu=40°C) biegunéw (Tu=40°C)

napiecie znamionowe przy kat. 400V napiecie znamionowe przy kat. 320V
przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2
napiecie znamionowe przy kat. 260V znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV

przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3
znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Dane znamionowe wg CSA

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 50V

B/ CSA) C / CSA)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A

D / CSA) CSA)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 300 A

CSA) CSA)

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 16
maks.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) EO693VOL1SEC93
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napigcie znamionowe (grupa uzytkowa 50V
B / UL 1059) C/ UL 1059)
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A
D /UL 1059) UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
UL 1059) UL 1059)
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 16
maks.

Odstep izolacyjny powietrzny, min. 0.3 mm

Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano

warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz

certyfikat.
Dane materialowe
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny LCP
grupa materiatéw izolacyjnych llla Materiat podstawowy tworzywo sztuczne

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) 175 = CTI <250
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Dane ogodlne

Barwny czarny Stopien ochrony IP20
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC Zgodnos$é: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Przyktad zastosowania

Data sporzadzenia 02.01.2026 07:32:56 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa Weidmiiller i
LHF 1 SMTR 1.5SN BK/GY RL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z izolacjg VDE, SDI DIN
7437,1S0 2380/2, naped zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, rekojesé¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDIS 0.4X2.0X60 Wersja

Nr zam. 2749780000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 2 mm, Dtugosé koncowki: 60 mm,
GTIN (EAN) 4050118896527 Grubos$¢ koncowki (A): 0.4 mm

llos¢ 18T

Typ SDS 0.4X2.0X60 Wersja

Nr zam. 2749260000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 2 mm, Dtugosé koncowki: 60 mm,
GTIN (EAN) 4050118895537 Grubos¢ koncéwki (A): 0.4 mm

llosé 18T
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