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Jednoelementowa rama jest wykonana ze stabilnego
wymiarowo tworzywa sztucznego wzmocnionego witok-
nem szklanym i moze by¢ szybko i tatwo zamontowana.
Uszczelka z wktadkg piankowa gwarantuje skuteczne
uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normg DIN EN 60529
nawet na malowanych lub szorstkich powierzchniach.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Rama, Cabtite (system wpustow kablowych), polia-
mid, wzmocniony wtéknem szklanym, Gteboka
czern, Wysoko$¢: 70 mm, Szerokosé: 106 mm,
Gteboko$¢: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Nr zam. 2583760000

Typ CABTITE FR 10/6 BK SET
GTIN (EAN) 4050118617153

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 19.6 mm Gtebokos¢ (cale) 0.7717 inch

Wysokos$é 70 mm Wysokos¢ (cale) 2.7559 inch

Najmniejsza wysoko$¢ montazu 19.6 mm Szeroko$c¢ 106 mm

Szeroko$¢ (cale) 4.1732 inch Srednica 5.5 mm

Wymiar mocowania wysoko$¢ 83 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 32 mm

Masa netto 58.1¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C..120°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogélne

moment dokrecajacy 3 Nm Silikon Nie

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Halogenki Nie

Stopien ochrony IP66 Materiat podstawowy poliamid, wzmocniony
wtéknem szklanym

uszczelka TPE Stopien ochrony (UL) Type 12, Type 4X

Dtugosc¢ otworu 68.5 mm Szeroko$¢ otworu 46 mm

Element uszczelniajacy

6 matych elementow
uszczelniajacych

lub 1 duzy element
uszczelniajacy i 2 mate
elementy uszczelniajgce

Cechy standardowe

Wykonanie

zamkniete produkt referencyjny

CABTITE FR 16/8 BK,
CABTITE GI T BK, CABTITE
GI X BK

Wazna informacja

Informacje produktowe

The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing
material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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Szyny przytacza ekranu

Ogobine dane zamoéwieniowe

W potaczeniu z duzg liczba réznych zaciskéw
ekranowania (KLBU), szyny potaczenia ekranowania
umozliwiajg praktyczne, tatwe i szybkie ekranowanie
przewodow.

Typ CABTITE CR 10/6 EMV Wersja

Nr zam. 2583930000 Szyba przytacza ekranu, Cabtite (system wpustow kablowych), stal,
GTIN (EAN) 4050118647044 ocynkowana, srebrny, Wysoko$¢: 35.23 mm, Szeroko$¢: 93 mm,
llos¢ 10 ST Gtegbokosé: 16 mm

Ramka zamykajaca

Ogobine dane zamoéwieniowe

Jednoelementowa rama jest wykonana ze stabilnego
wymiarowo tworzywa sztucznego wzmocnionego
witdéknem szklanym i moze by¢ szybko i tatwo
zamontowana. Uszczelka z wktadka piankowg gwarantuje
skuteczne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normg

DIN EN 60529 nawet na malowanych lub szorstkich
powierzchniach.

Typ CABTITE FRL 10/6 BK Wersja

Nr zam. 2584240000 Ramka zamykajaca, Cabtite (system wpustéw kablowych), poliamid,
GTIN (EAN) 4050118616231 wzmocniony wiéknem szklanym, Gteboka czern, Wysoko$é: 68.8 mm,
llos¢ 10 ST Szeroko$é: 1056 mm, Gtgbokos$¢: 11.3 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Materiat do mocowania

System wprowadzania przewodu Cabtite zapewnia
maksymalng uniwersalnos$¢ zarzadzania przewodami
w szafach sterowania, obudowach i maszynach,
gwarantujgc jednoczes$nie oszczedno$¢ czasu oraz
uzyskanie pewnego uszczelnienia i eliminacji naprezen
wstepnie przecigtych i nie przecietych przewoddw.
Modutowa konstrukcja ramy, wktadek oraz elementéw
uszczelniajgcych Cabtite's umozliwia szybka konfiguracje
wycie¢ wstepnie przecietych przewodéw bez
konieczno$ci stosowania narzedzi oraz z uzyskaniem
niezawodnego uszczelnienia IP66, zgodnego z
wymaganiami normy DIN EN 60529. Ramka. Wktadka.
Element uszczelniajgcy. Trzy podstawowe komponenty
systemu modutowego gwarantuja najwyzsza
uniwersalnos$¢, niezawodno$¢ oraz réznorodnosé
wariantow.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ CABTITE SC M5X25 SET Wersja

Nr zam. 2635120000 Sruba mocujaca, Cabtite (system wpustéw kablowych), stal
GTIN (EAN) 4050118662160 nierdzewna, srebrny, Wysoko$é: 30 mm, Szerokos$¢: 8.5 mm,
llosé 1ST Gteboko$é: 8.5 mm

SE maty 20x20mm szary

Niezaleznie do srednicy kabla, w asortymencie

Cabtite zawsze mozna znalez¢ odpowiednig wktadke
uszczelniajgca.

Stozkowaty ksztatt elementéw uszczelniajgcych

pozwala na fatwe wsuwanie wcze$niej umieszczonych
zatrzaskowych wktadéw kratowych od wewnatrz na
zewnatrz. Elementy zapewniajg uszczelnienie posrednich
przestrzeni i gwarantuja redukcje naprezen zgodnie
znorma DIN EN 62444. \Wktadki uszczelniajgce w
potaczeniu z ramkami zapewniajg kategorie ochronng

IP 66. Ze wzgledu na rowkowany ksztatt z falistym
wycieciem sg odpowiednie zwtaszcza do wstepnie
konfekcjonowanych kabili.

Czarne wktadki uszczelniajace sg przeznaczone w
szczegolnosci do wysokich temperatur pracy i spetniajg
wymagania klasy palnosci UL 94 HB. Szare elementy
uszczelniajgce sg zgodne z wymaganiami klasy

palnosci UL 94 VO i z tego powodu sg odpowiednie do
zastosowan w kolejnictwie. Stosujac kilka wktadek, przez
element uszczelniajgcy mozna przeprowadzi¢ co najmniej

Ogoblne dane zamoéwieniowe

dwa kable, a takze kable specjalne.

Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustow kablowych), TPE,

Jasnoszary, Wysoko$¢: 20.3 mm, Szeroko$¢: 20.3 mm, Gteboko$¢:
17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66

Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustow kablowych), TPE,

Jasnoszary, Wysoko$¢: 20.3 mm, Szeroko$¢: 20.3 mm, Gteboko$¢:
17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66

Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustow kablowych), TPE,

Jasnoszary, Wysoko$¢: 20.3 mm, Szeroko$¢: 20.3 mm, Gteboko$¢:
17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66

Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustéw kablowych), TPE,

Jasnoszary, Wysoko$¢: 20.3 mm, Szeroko$é: 20.3 mm, Gteboko$é¢:

Typ CABTITE BSE SML GY Wersja
Nr zam. 2583350000

GTIN (EAN) 4050118615609

llogé 10 ST

Typ CABTITE SE 5-6 SML GY Wersja
Nr zam. 2583450000

GTIN (EAN) 4050118616538

llogé 10 ST

Typ CABTITE SE 6-7 SML GY Wersja
Nr zam. 2583460000

GTIN (EAN) 4050118616668

llogé 10 ST

Typ CABTITE SE 2/5-6 SML GY Wersja
Nr zam. 2584890000

GTIN (EAN) 4050118616781

llogé 10 ST

17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
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SE duzy 40x40mm szary

=

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Niezaleznie do $rednicy kabla, w asortymencie

Cabtite zawsze mozna znalez¢ odpowiednig wktadke
uszczelniajaca.

Stozkowaty ksztatt elementéw uszczelniajgcych

pozwala na tatwe wsuwanie wczes$niej umieszczonych
zatrzaskowych wktadéw kratowych od wewnagtrz na
zewnatrz. Elementy zapewniajg uszczelnienie posrednich
przestrzeni i gwarantuja redukcje naprezen zgodnie

z norma DIN EN 62444, Wktadki uszczelniajace w
potaczeniu z ramkami zapewniajg kategorie ochronna

IP 66. Ze wzgledu na rowkowany ksztatt z falistym
wycieciem sg odpowiednie zwtaszcza do wstepnie
konfekcjonowanych kabli.

Czarne wktadki uszczelniajace sg przeznaczone w
szczegolnosci do wysokich temperatur pracy i spetniajg
wymagania klasy palnosci UL 94 HB. Szare elementy
uszczelniajgce sg zgodne z wymaganiami klasy

palnosci UL 94 VO i z tego powodu sg odpowiednie do
zastosowan w kolejnictwie. Stosujgc kilka wktadek, przez
element uszczelniajgcy mozna przeprowadzi¢ co najmniej
dwa kable, a takze kable specjalne.

Typ CABTITE BSE LRG GY Wersja

Nr zam. 2584520000 Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustow kablowych), TPE,
GTIN (EAN) 4050118616330 Jasnoszary, Wysoko$¢: 42.8 mm, Szeroko$¢: 42.8 mm, Gteboko$¢:
llos¢ 10 ST 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66

Typ CABTITE SE 19-20 LRG GY Wersja

Nr zam. 2584460000 Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustow kablowych), TPE,
GTIN (EAN) 4050118616491 Jasnoszary, Wysoko$¢: 42.8 mm, Szeroko$é: 42.8 mm, Gteboko$¢:
llos¢ 10 ST 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP66
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SE maty 20x20mm czarny

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Niezaleznie do $rednicy kabla, w asortymencie

Cabtite zawsze mozna znalez¢ odpowiednig wktadke
uszczelniajgca.

Stozkowaty ksztatt elementéw uszczelniajacych

pozwala na tatwe wsuwanie wczes$niej umieszczonych
zatrzaskowych wktadéw kratowych od wewnatrz na
zewnatrz. Elementy zapewniajg uszczelnienie posrednich
przestrzeni i gwarantuja redukcje naprezen zgodnie
znorma DIN EN 62444. Wktadki uszczelniajgce w
potaczeniu z ramkami zapewniajg kategorie ochronna

IP 66. Ze wzgledu na rowkowany ksztatt z falistym
wycieciem sg odpowiednie zwtaszcza do wstepnie
konfekcjonowanych kabli.

Czarne wktadki uszczelniajace sg przeznaczone w
szczegolnosci do wysokich temperatur pracy i spetniajg
wymagania klasy palnosci UL 94 HB. Szare elementy
uszczelniajgce sg zgodne z wymaganiami klasy

palnosci UL 94 VO i z tego powodu sg odpowiednie do
zastosowan w kolejnictwie. Stosujgc kilka wktadek, przez
element uszczelniajgcy mozna przeprowadzi¢ co najmniej
dwa kable, a takze kable specjalne.

Typ CABTITE BSE SML BK Wersja

Nr zam. 2584790000 Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustow kablowych), TPE,
GTIN (EAN) 4050118616057 Gteboka czern, Wysokos$é: 20.3 mm, Szeroko$¢: 20.3 mm, Gtgbokos$é:
llos¢ 10 ST 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Typ CABTITE SE 7-8 SML BK Wersja

Nr zam. 2584670000 Element uszczelniajgcy, Cabtite (system wpustéw kablowych), TPE,
GTIN (EAN) 4050118616989 Gteboka czern, Wysoko$¢: 20.3 mm, Szeroko$¢: 20.3 mm, Gtgbokos$é:
llos¢ 10 ST 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Typ CABTITE SE 9-10 SML BK Wersja

Nr zam. 2584080000 Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustéw kablowych), TPE,
GTIN (EAN) 4050118616309 Gteboka czern, Wysoko$¢: 20.3 mm, Szeroko$¢: 20.3 mm, Gtebokos$é:
llos¢ 10 ST 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Typ CABTITE SE 4/4-5 SML BK Wersja

Nr zam. 2583560000 Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustéw kablowych), TPE,
GTIN (EAN) 4050118616897 Gteboka czern, Wysokos$é: 20.3 mm, Szeroko$¢: 20.3 mm, Gtebokos$é:
llos¢ 10 ST 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66
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SE duzy 40x40mm czarny

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Niezaleznie do $rednicy kabla, w asortymencie

Cabtite zawsze mozna znalez¢ odpowiednig wktadke
uszczelniajaca.

Stozkowaty ksztatt elementéw uszczelniajgcych

pozwala na tatwe wsuwanie wczes$niej umieszczonych
zatrzaskowych wktadéw kratowych od wewnagtrz na
zewnatrz. Elementy zapewniajg uszczelnienie posrednich
przestrzeni i gwarantuja redukcje naprezen zgodnie

z norma DIN EN 62444, Wktadki uszczelniajace w
potaczeniu z ramkami zapewniajg kategorie ochronna

IP 66. Ze wzgledu na rowkowany ksztatt z falistym
wycieciem sg odpowiednie zwtaszcza do wstepnie
konfekcjonowanych kabli.

Czarne wktadki uszczelniajace sg przeznaczone w
szczegolnosci do wysokich temperatur pracy i spetniajg
wymagania klasy palnosci UL 94 HB. Szare elementy
uszczelniajgce sg zgodne z wymaganiami klasy

palnosci UL 94 VO i z tego powodu sg odpowiednie do
zastosowan w kolejnictwie. Stosujgc kilka wktadek, przez
element uszczelniajgcy mozna przeprowadzi¢ co najmniej
dwa kable, a takze kable specjalne.

Typ CABTITE BSE LRG BK Wersja

Nr zam. 2583900000 Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustow kablowych), TPE,

GTIN (EAN) 4050118616378 Gteboka czern, Wysokos$é: 42.8 mm, Szeroko$¢: 42.8 mm, Gtgbokos$é:

llos¢ 10 ST 17.7 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Typ CABTITE CSE 7-24 LRG BK Wersja

Nr zam. 2583500000 Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustow kablowych), TPE,

GTIN (EAN) 4050118615975 Gteboka czern, Wysokos$é: 42.8 mm, Szeroko$¢: 42.8 mm, Gtebokosé:

llosé 10 ST 63 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Zaslepka
Zaslepki stuza do bezpiecznego zamykania
niewykorzystanych wyj$é kablowych w elementach
uszczelniajgcych.

- W 5. t

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Typ CABTITE BP 5MM PA Wersja

Nr zam. 2652330000 Blind plug, Cabtite (system wpustéw kablowych), Poliamid, biaty,
GTIN (EAN) 4050118661835 Wysoko$¢: 12 mm, Szeroko$é: 5 mm, Gteboko$é: 12 mm, -40 °C...
llosé 25 ST 120 °C, IP66

Typ CABTITE BP 6MM PA Wersja

Nr zam. 2652340000 Blind plug, Cabtite (system wpustow kablowych), Poliamid, biaty,
GTIN (EAN) 4050118661842 Wysokos$¢: 16 mm, Szeroko$¢: 6 mm, Gtebokos$é: 16 mm, -40 °C...
llo$é 25 ST 120 °C, IP66
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Typ CABTITE BP 7MM PA Wersja

Nr zam. 2652350000 Blind plug, Cabtite (system wpustéw kablowych), Poliamid, biaty,
GTIN (EAN) 4050118662450 Wysokos$¢é: 16 mm, Szerokos$é¢: 7 mm, Gtebokos$é: 16 mm, -40 °C...
llosé 25 ST 120 °C, IP66

Typ CABTITE BP 8MM PA Wersja

Nr zam. 2652360000 Blind plug, Cabtite (system wpustéw kablowych), Poliamid, biaty,
GTIN (EAN) 4050118662467 Wysoko$¢: 16 mm, Szeroko$é: 8 mm, Gtgboko$é: 16 mm, -40 °C...
llos¢ 25 ST 120 °C, IP66

Typ CABTITE BP 9MM PA Wersja

Nr zam. 2652370000 Blind plug, Cabtite (system wpustéw kablowych), Poliamid, biaty,
GTIN (EAN) 4050118662474 Wysoko$¢: 16 mm, Szeroko$é: 9 mm, Gtgboko$é: 16 mm, -40 °C...
llosé 25 ST 120 °C, IP66

Typ CABTITE BP TOMM PA Wersja

Nr zam. 2652380000 Blind plug, Cabtite (system wpustow kablowych), Poliamid, biaty,
GTIN (EAN) 4050118662481 Wysokos$¢: 16 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gtebokos$é: 16 mm, -40 °C...

llosé

25 ST

120 °C, IP66
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