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Dla otworéw przelotowych M20 do M63, system wpro-
wadzania kabli Cabtite oferuje oddzielne wejscia przewo-
déw wyposazonych i nie wyposazonych w zatyczki. W
przypadku konserwacji lub zmian w systemie, wstepnie
zmontowane kable o $rednicach od 2 do 35 mm mogg
by¢ szybko i bezpiecznie zamontowane w panelach lub
obudowach. Niezawodne uszczelnienie klasy IP66 zgodne
znorma DIN EN 60529 i absolutnie pewne zamocowa-
nie (eliminacja naprezen zgodnie z norma DIN EN 62444)
jest gwarantowane przez umieszczenie rowkowanych
elementow uszczelniajgcych z wycieciem falistym wokot
przewodu przed jego wtozeniem w potéwki przelotu.
System separacji zapewnia fatwg i szybkg instalacje. Po
zatozeniu elementu uszczelniajgcego, potowy przelotu
przewodu sg po prostu zatrzaskiwane ze sobg. Nakretka
blokujgca jest réwniez oddzielna i gwarantuje pewne
zamocowanie wewnatrz panelu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja roztgczna nakretka kontrujaca, Cabtite (system
wpustow kablowych), poliamid, wzmocniony widk-
nem szklanym, Gteboka czern, Wysoko$¢: 33 mm,
Szerokos$é¢: 33 mm, Gtebokosé: 7 mm, -40 °C...120
°C

Nr zam. 2584090000

Typ CABTITE LNS M25 BK

GTIN (EAN) 4050118616316

llos¢

10 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 7 mm Gtebokos¢ (cale) 0.2756 inch

Wysokos$é 33 mm Wysokos¢ (cale) 1.2992 inch

Szeroko$é 33 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2992 inch

Srednica 36 mm Masa netto 3349

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C..120°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogdlne

Silikon Nie Klasa palnosci wg UL 94 V-0

skok gwintu 1.5 mm Halogenki Nie

rozmiar klucza 1 33 mm rozmiar klucza 2 36 mm

Materiat podstawowy poliamid, wzmocniony gwint (zewnetrzny) M 25
widknem szklanym

dtugosé¢ gwintu 7 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940

ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-07

ECLASS 15.0 27-14-08-07
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