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Obecnie czesto spotykane jest zapotrzebowanie na nie-
standardowe dtugosci kabli. Aby sprostaé¢ temu wymaga-
niu, Weidmdiller oferuje szeroki zakres ztgcz wtykowych
do swobodnego konfekcjonowania.

Wityki meskie i gniazdo zenskie do adaptowalnych pod-
zespotéw montazowych ztgczy M8, M12, M16i7/8" o
wysokiej odpornosci konstrukcji, idealnych np. do zasto-
sowan w budowie maszyn. Wtyki M 12 sg dostepne w 5
réznych systemach potaczen.

Ztgcze sprezynowe zapewnia petne bezpieczenstwo eks-
ploatacyjne i krétsze czasy montazu. W tej technologii
przewodnik jest wsuwany do ztgcza sprezynowego bez
koncéwki tulejkowej (ewentualnie z koncéwka tulej-
kowa). Potgczenie pomiedzy przewodnikiem a ztgczem
sprezynowym jest odporne na drgania i zapewnia dtugo-
terminowa stabilno$¢.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Dotgczalny tgcznik instalacyjny, M12
Nr zam. 2590900000

Typ SAIBWZ-M-5A-6/8-M12

GTIN (EAN) 4050118609097

llos¢ 1 szt.

Data sporzgdzenia 05.01.2026 01:08:50 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 4224 g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP

bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d0864 1a

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 5 kodowanie Kodowanie A

Powierzchnia styku poztacany Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe

Podstawowy materiat obudowy CuZn Srednica kabla, maks. 8 mm

Srednica kabla, min. 6 mm Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.5 mm?2

Przekréj przytacza przewodu, min. 0.14 mm?2 Napiecie znamionowe 60V

Znamionowe natezenie pradu 4 A Stopien zanieczyszczenia 3

Rodzaj styku Ztacze zenskie Przytacze ekranu Tak

Materiat pierscienia gwintowanego odlew ciénieniowy Zakres temperatury obudowy -40..+85°C
cynkowy

Dane ogdlne

Liczba biegunéw 5 ztgcze 1 M12

Przytacze 2 Tension-clamp Podstawowy materiat obudowy CuZn

Sciezka potaczenia M12 Powierzchnia styku poztacany

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16

ECLASS 15.0 27-44-01-16
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