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Kompleksowa oferta elastycznego okablowania danych

na miejscu: od dedykowanych narzedzi po ztgcza z kodo-
waniem Cat.#5 D i Cat.#6 X, a takze solidne tuleje do ekra-
nowania. Komponenty te umozliwiajg niezawodne, kon-
fekcjonowane w terenie przytgcza danych - co sprawdza
sig idealnie w zastosowaniach przemystowych, wymaga-
jacych szybkiej instalacji i maksymalnej elastycznosci.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Narzedzie do zaciskania
Nr zam. 2592690000

Typ HDC MBUS CT A 9.2-10.3
GTIN (EAN) 4050118603798

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 16.07.2026 04:22:03 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/2592690000
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Dane techniczne

Wymiary i masa

Dtugosé 251 mm Dtugos¢ (cale) 9.8819 inch
Masa netto 646.2 g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0c817d37-3182-4863-b78d-7f{8023388f84
Dane techniczne
Wykonanie mechaniczny, z
wymienialnymi wktadami
dane narzedzia do zagniatania
Przekrdj tulejek na zyte, max. 10.3 mm? Przekrdj tulejek na zyte, min. 9.2 mm?
rodzaj / profil zacisku Zacisk szes$ciokatny
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168
ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11
ECLASS 15.0 21-04-38-11
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