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Cewka RogowskiegoPrzetwornik Rogowskiego jest
zamknietg cewka powietrzng bez rdzenia ferromagne-
tycznego. Stuzy do pomiaréw pradéw przemiennych i
impulsowych z ptywajacym potencjatem. Cewka Rogow-
skiego jest szeroko stosowana w technice, poniewaz
moze by¢ wbudowana w istniejgce systemy bez koniecz-
noséci rozcinania obwodu, w ktérym odbywa sie pomiar.
Przy pomiarze tg metodg nie wystepuje efekt nasycenia,
dzieki czemu bez pogarszania doktadnosci mozna mie-
rzy¢ bardzo mate natezenia prgdéw oraz sktadowe harmo-
niczne o wysokich czestotliwosciach.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przetwornik mechaniczny, kazda cewka Rogow-
skiego, 100...56000 A, Wyjsécie : 0...1 AAC

Nr zam. 2593400000

Typ RCMC-5000-1A-P

GTIN (EAN) 4050118647822

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
us

LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E469563
Wymiary i masa
Gtebokosé 78 mm Gtebokos¢ (cale) 3.0709 inch
Wysoko$é 100 mm Wysokos¢ (cale) 3.937 inch
Szeroko$c¢ 23.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.9094 inch
Masa netto 100 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25 °C...65 °C

Wilgotnosc¢

5...95 % bez obroszenia

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Wiasciwosci elektryczne

pasmo czestotliwosci

50...60 Hz

Napiecie wtérne

22,5 mV (@ 50Hz Iprimary
=1 kA)

Prad pierwotny

5000 A

Wymiary przewodoéw pod napieciem

rodzaj przewodu

Tylko przewodniki z
izolacjg

Miejsce instalacji

Do zastosowania
wewnatrz pomieszczen

Wiasciwosci techniczne

Stopien ochrony

IP20

Wejscie

sygnat wejsciowy

kazdg cewka Rogowskiego
Weidmdller RCMA-B22-D...

Wyjscie

Prad impedancji obcigzenia £1,5Q Prad wyjsciowy 0..1AAC
Informacje ogodlne

standard EN 61000-6-2, 3, EN doktadno$é <0,5% zakresu

61010-1: 2010, EN
61010-2-030:2010,
EN 61326-1: 2013, EN

pomiarowego
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61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007

Stopien ochrony IP20 Napiecie zasilania 24V DC=*25%

Liniowo$¢ +0,1% typ. Pobor pradu 100 mA @24V

Wspotczynnik temperaturowy <£0,015%/°C Konfiguracja Przyciski i kontrolki LED

Koordynacja izolacji

standard EN 61000-6-2, 3, EN Normy EMV UL 61010-1, EN
61010-1: 2010, EN 61326-1:2013

61010-2-030:2010,
EN 61326-1: 2013, EN
61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007

Stopien zanieczyszczenia

Napiecie izolacji

2 Separacja galwaniczna miedzy wejsciem /
wyjéciem / zasilaniem
1,5 kV AC 1 min.

Opis artykutu

Opis produktu

Przetwornik pomiarowy RCMC-5000-XX jest przeznaczony do elektronicznych pomiaréw pradu
przemiennego.

Przetwornik pomiarowy RCMC-5000-XX moze by¢ uzywany tylko razem z cewka Rogowskiego
Weidmiiller RCMA-B22-DXX.

Opis dziatania

Przetwornik pomiarowy RCMC-5000-XX przetwarza sygnat z cewki Rogowskiego na analogowy
sygnat wyjsciowy praktycznie powodujac przesuniecia fazy.

Z przodu urzadzenia znajduja sie dwa przyciski do konfigurowania.

Status roboczy i konfiguracji sa sygnalizowane przez kontrolki LED.

Wiasciwosci 12 wybieranych zakreséw pomiarowych natezenia praduZtagcze USB: wytacznie do
zasilania!

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002475 ETIM 9.0 EC002475
ETIM 10.0 EC002475 ECLASS 14.0 27-21-01-23
ECLASS 15.0 27-21-01-23

Data sporzadzenia 15.12.2025 02:47:04 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Weidmiiller 3

RCMC'5000-1A-P Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Rysunki

Aplikacja

use with Rogowski coil

Rysunek wymiarowy

3 (o) "I
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Cewki Rogowskiego

Cewka RogowskiegoPrzetwornik Rogowskiego

jest zamknietg cewka powietrzng bez rdzenia
ferromagnetycznego. Stuzy do pomiaréw pradéw
przemiennych i impulsowych z ptywajgcym potencjatem.
Cewka Rogowskiego jest szeroko stosowana w technice,
poniewaz moze by¢ wbudowana w istniejgce systemy
bez koniecznosci rozcinania obwodu, w ktérym odbywa
sie pomiar. Przy pomiarze tg metodg nie wystepuje efekt
nasycenia, dzieki czemu bez pogarszania doktadnosci
mozna mierzy¢ bardzo mate natezenia prgdéw oraz
sktadowe harmoniczne o wysokich czestotliwosciach.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RCMA-B22-D125-1.5 Wersja

Nr zam. 2593380000 Cewka Rogowskiego, Srednica: 125 mm, Dtugo$é kabla: 1.5 m, 100...
GTIN (EAN) 4050118647808 5000 A, Wyjscie : Sygnat mV

llos¢ 18T

Typ RCMA-B22-D125-4.5 Wersja

Nr zam. 2593350000 Cewka Rogowskiego, Srednica: 125 mm, Dtugo$é kabla: 4.5 m, 100...
GTIN (EAN) 4050118647778 5000 A, Wyjscie : Impuls, Sygnat mV

llosé 18T

Typ RCMA-B22-D175-1.5 Wersja

Nr zam. 2593390000 Cewka Rogowskiego, Srednica: 175 mm, Dtugo$é kabla: 1.5 m, 100...
GTIN (EAN) 4050118647792 5000 A, Wyjscie : Impuls, Sygnat mV

llos¢ 18T

Typ RCMA-B22-D175-4.5 Wersja

Nr zam. 2593360000 Cewka Rogowskiego, Srednica: 175 mm, Dtugo$¢ kabla: 4.5 m, 100...
GTIN (EAN) 4050118647785 5000 A, Wyjscie : Impuls, Sygnat mV

lloé¢ 18T

Typ RCMA-B22-D70-1.5 Wersja

Nr zam. 2593370000 Cewka Rogowskiego, Srednica: 70 mm, Diugosé kabla: 1.5 m, 100...
GTIN (EAN) 4050118647815 5000 A, Wyjscie : Impuls, Sygnat mV

llos¢ 18T

Typ RCMA-B22-D70-4.5 Wersja

Nr zam. 2593340000 Cewka Rogowskiego, Srednica: 70 mm, Diugosé kabla: 4.5 m, 100...
GTIN (EAN) 4050118647761 5000 A, Wyjscie : Impuls, Sygnat mV

llosé 18T
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