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Niezaleznie do $rednicy kabla, w asortymencie Cabtite
zawsze mozna znalezé odpowiednig wktadke uszczelnia-

jaca.

Stozkowaty ksztatt elementéw uszczelniajacych pozwala
na tatwe wsuwanie wcze$niej umieszczonych zatrzasko-
wych wktadoéw kratowych od wewnatrz na zewnatrz. Ele-
menty zapewniajg uszczelnienie posrednich przestrzeni i
gwarantujg redukcje naprezen zgodnie z normg DIN EN
62444. Wktadki uszczelniajgce w potaczeniu z ramkami
zapewniajg kategorie ochronng IP 66. Ze wzgledu na
rowkowany ksztatt z falistym wycieciem sg odpowiednie
zwtaszcza do wstepnie konfekcjonowanych kabli.

Czarne wktadki uszczelniajgce sg przeznaczone w szcze-
golnosci do wysokich temperatur pracy i spetniajg wyma-
gania klasy palnosci UL 94 HB. Szare elementy uszczel-
niajagce sa zgodne z wymaganiami klasy palnosci UL

94 VO i z tego powodu sg odpowiednie do zastosowan
w kolejnictwie. Stosujgc kilka wktadek, przez element
uszczelniajgcy mozna przeprowadzi¢ co najmniej dwa

kable, a takze kable specjalne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Element uszczelniajacy, Cabtite (system wpustéw
kablowych), TPE, Gteboka czerri, Wysoko$é: 42.8
mm, Szeroko$¢: 42.8 mm, Gitgboko$é: 17.7 mm,
-40°C...120 °C, IP66
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 17.7 mm Gtebokos¢ (cale) 0.6968 inch
Wysokos$é 42.8 mm Wysokos¢ (cale) 1.685 inch
Szeroko$é 42.8 mm Szeroko$¢ (cale) 1.685 inch
Masa netto 13.11¢g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...120°C
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogoélne
$rednica kabla zewnetrzna, maks. 35 mm $rednica kabla zewnetrzna, min. 34 mm
Silikon Nie Klasa palnosci wg UL 94 HB
Halogenki Nie Stopien ochrony IP66
Materiat podstawowy TPE Element uszczelniajacy 1 duzy element
uszczelniajacy
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000879 ETIM 9.0 EC000879
ETIM 10.0 EC000879 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07
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