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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Automation Products - u-remote IP67, Aktywny
rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, PRO-
FINET V2.3

Nr zam. 2599680000

Typ UR67-PN-V14-CU-16DI-12

GTIN (EAN) 4050118625042
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Dopuszczenia
Atesty

€ ¢(U)ys UK

LISTED cn

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Wysokos$é 51 mm Wysokos¢ (cale) 2.0079 inch
Szeroko$é 60 mm Szeroko$¢ (cale) 2.3622 inch
Dtugosc¢ 255 mm Dtugos¢ (cale) 10.0394 inch
Masa netto 97592¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP

82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8

dane ogoélne

Klasa palnosci wg UL 94 UL 94 Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
cynkowy

Stopien ochrony IP67 Warianty modutu 16 wejs¢ cyfrowych

napiecie zasilajace

Zabezpieczenie przez pomieszaniem Tak napiecie robocze 24V

biegunéw

maks. prad catkowity modutu 150 mA wartoséci graniczne 18vDC..30VDC

wejscia cyfrowe

zasilanie czujnika 500 mA filtr wejsciowy Input delay adjustable from
0to 20 ms

Typ wejscia Komutacja P, Typ 2 uk?ad ochronny Prad staty z bezpiecznikiem

zgodnie zIEC 61131-2 termicznym automatycznie

i automatycznym
ponownym
uruchomieniem

napiecie wejsciowe High >11V napiecie wejsciowe Low <bV

Energia wytaczania (indukcyjne) <150 mJ / kanat Przytacze czujnika 2-przewodowe, 3

przewody + FE, M12, 5-
biegunowe, Kodowanie A

Liczba 16

ztacza

napiecie zasilajgce (AUX-IN) PushPull-Power napiecie zasilajgce (AUX-OUT) PushPull-Power
magistrala obiektowa (BUS-OUT) V14 PushPull RJ45 magistrala obiektowa (BUS-IN) V14 PushPull RJ45
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ztacza /0 8x M12 styk zenski b-

biegunowy, kod A
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001599 ETIM 9.0 EC001599
ETIM 10.0 EC001599 ECLASS 14.0 27-24-26-04
ECLASS 15.0 27-24-26-04
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Akcesoria
Sets - RJ45
zestaw tgcznikdéw wtykowych PushPull wedtug IEC
. 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wktad
A RJ45

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ |IE-PS-V14M-RJ45-FH-P Wersja

Nr zam. 1012170000 Whktadka wtykowa RJ45 beznarzedziowa, wariant 14 metal, Cat.5
GTIN (EAN) 4032248719815 (ISO/IEC 11801)

llos¢ 10 ST

Sets

PushPull Power tgcznik wtykowy wedtug specyfikacji

‘ PROFINET
/ |/./
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ |E-PS-VAPM-5P-2.5 Wersja
Nr zam. 2465440000 tacznik mocy, Wtyk, PROFINET, zestaw wtykow
GTIN (EAN) 4050118522136
llos¢ 18T
Typ |IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT Wersja
Nr zam. 2912590000 tacznik mocy, Wtyk, PROFINET
GTIN (EAN) 4099986536418
llosé 18T
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