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Warsztaty i zakłady preferują dobrze uporządkowane
zestawy narzędzi. Redukuje się przez to czas potrzebny na
znalezienie i przygotowanie narzędzi, a co za tym idzie,
oszczędza się żywy pieniądz. Weidmüller przekuwa te
spostrzeżenia w praktykę odpowiednio zestawiając swoje
produkty, aby były przydatne i funkcjonalne dla użytkow-
nika. Zestawy zaciskowe Weidmüller do cięcia, zdejmo-
wania izolacji i zaciskania tulejek kablowych oferują prak-
tyczne wyposażenie dla zakładów.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Narzędzia, Akcesoria
Nr zam. 2602170000
Typ P BAG XL SET 7
GTIN (EAN) 4050118613155
Ilość 1 szt.
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Wymiary i masa
 
Głębokość 220 mm Głębokość (cale) 8.6614 inch
Wysokość 60 mm Wysokość (cale) 2.3622 inch
Szerokość 320 mm Szerokość (cale) 12.5984 inch
Masa netto 1960 g
 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach,
w których ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cI

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028
 

Dane techniczne
 
Opis artykułu Torba narzędziowa,

Wyposażona
 

Klasyfikacje
 
ETIM 6.0 EC000181 ETIM 7.0 EC000181
ETIM 8.0 EC000181 ETIM 9.0 EC000181
ETIM 10.0 EC000181 ECLASS 9.0 21-10-01-90
ECLASS 9.1 21-10-01-90 ECLASS 10.0 21-10-01-90
ECLASS 11.0 21-10-01-90 ECLASS 12.0 21-10-01-90
ECLASS 13.0 21-10-01-90 ECLASS 14.0 21-10-01-90
ECLASS 15.0 21-10-01-90
 

 

Data sporządzenia 05.11.2025 02:33:32 MEZ
 
Aktualizacja katalogu / Rysunki 2



Karta katalogowa
P BAG XL SET 7 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.comAkcesoria

 

bez zamocowania

Warsztaty i zakłady preferują dobrze uporządkowane
zestawy narzędzi. Redukuje się przez to czas potrzebny
na znalezienie i przygotowanie narzędzi, a co za tym
idzie, oszczędza się żywy pieniądz. Weidmüller przekuwa
te spostrzeżenia w praktykę odpowiednio zestawiając
swoje produkty, aby były przydatne i funkcjonalne dla
użytkownika. Zestawy zaciskowe Weidmüller do cięcia,
zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek kablowych
oferują praktyczne wyposażenie dla zakładów.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ P BAG BIG Wersja
Nr zam. 2576620000
GTIN (EAN) 4050118650594
Ilość 1 ST

Narzędzia, Akcesoria

Narzędzia do cięcia

Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej
do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o
specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów
miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy
minimalnym wysiłku. Narzędzia tnące (od KT 8 do KT
22) są również wyposażone w izolację ochronną z
certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do
1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ KT 8 Wersja
Nr zam. 9002650000
GTIN (EAN) 4008190020163
Ilość 1 ST

narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę

Narzędzia

Narzędzia do zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją PVC

Ogólne dane zamówieniowe
Typ AM 25 Wersja
Nr zam. 9001540000
GTIN (EAN) 4008190138271
Ilość 1 ST

Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszcza
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Typ STRIPAX ULTIMATE Wersja
Nr zam. 1468880000
GTIN (EAN) 4050118274158
Ilość 1 ST

Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia

Crimping tools

Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z
tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w
obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe
Typ PZ 6 ROTO L Wersja
Nr zam. 1444050000
GTIN (EAN) 4050118248593
Ilość 1 ST

Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,
0.14mm², 6mm², Zagniatanie trapezowe

z wyświetlaczem LED

Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie
braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny
certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi
ustawy o bezpieczeństwie pracy.Z wyświetlaczem
LCD Zgodnie z normą VDE Wysoka wytrzymałość na
napięcia szczytowe Właściwy tester do każdego obszaru
zastosowania

Ogólne dane zamówieniowe
Typ VT DIGI PRO Wersja
Nr zam. 9918870000
GTIN (EAN) 4032248405756
Ilość 1 ST

Narzędzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napięciowy
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Wkrętaki z końcówką płaską

Wkrętak z izolację VDE do pracy przy częściach będących
pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola
indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Wersja
Nr zam. 2749610000
GTIN (EAN) 4050118896350
Ilość 1 ST

Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość
końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm

Typ SDIS SLIM 0.8X4.0X100 Wersja
Nr zam. 2749620000
GTIN (EAN) 4050118896367
Ilość 1 ST

Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 4 mm, Długość
końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.8 mm

Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Phillips

Wkrętak z izolację VDE do pracy przy częściach będących
pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN
60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola
indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-
wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ SDIK SLIM PH1 X 80 Wersja
Nr zam. 2749650000
GTIN (EAN) 4050118896398
Ilość 1 ST

Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 1 mm, 80 mm, Grubość końcówki
(A): 1

Typ SDIK SLIM PH2 X 100 Wersja
Nr zam. 2749660000
GTIN (EAN) 4050118896404
Ilość 1 ST

Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, 100 mm, Grubość końcówki
(A): 2
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