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Przektadnik prgdowy réznicowy (monitorowanie nateze-
nia prgdu resztkowego, RCM)

Ten typ specjalizuje sie w wykrywaniu pradéw resztko-
wych w sieciach AC 3/4-drutowych.

Jego szczegdlne witasciwosci to:

Wysoce czuty czujnik prgdu do wykrywania nawet naj-
mniejszych pradoéw resztkowych, stata histereza przeta-
czania 5%, wysokie bezpieczenstwo dzieki wbudowanej
ochronie przed przepigeciami i pokryciu szerokiego zakresu
czestotliwosci.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Whytacznik réznicowo-pragdowy, Prad pierwotny: 25
A, Przewodnik okragty: 20.00 mm, zamkniety prze-
ktadnik pradowy

Nr zam. 2603420000

Typ CMA-RCM-DACT-20
GTIN (EAN) 4050118665420
lloéé 1 szt.

Producent MBS AG

Data sporzadzenia 16.12.2025 08:34:52 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 30 mm Gtebokos¢ (cale) 1.1811 inch
Wysokos$é 63 mm Wysokos¢ (cale) 2.4803 inch
Szeroko$é 82 mm Szeroko$¢ (cale) 3.2283 inch
Masa netto 164.56 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..70°C Temperatura eksploatacyjna -10°C..70°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Wejscie pradu pomiarowego

Pomiar pradu resztkowego Tak

Wiasciwosci elektryczne

klasa doktadnosci 1 Prad wtérny 0..0.04 A
Wspétczynnik przenoszenia 1:600 Obciazenie wtérne O VA

pasmo czestotliwosci 30 Hz...3 kHz Prad pierwotny 25 A
Wymiary przewodow pod napieciem

rodzaj przewodu Tylko przewodniki z Przewodnik okragty 20.00 mm

izolacjg

Miejsce instalacji

Do zastosowania
wewnatrz pomieszczen

Wiasciwosci techniczne

Stopien ochrony

IP40 Doktadno$¢ pomiaru

Klasa 1 (IEC 6206-21)

Rezystancja cewki

80

Wejscie

wejsciowy zakres pomiarowy

0,02..2A/0,25..
25 A w zaleznosci od
przeznaczenia ztgczek

Koordynacja izolacji

standard EN 60044/1 udarowe napiecie wytrzymywane 8 kV
Stopien zanieczyszczenia 3 Separacja galwaniczna tak
klasa doktadnosci 1 napiecie nominalne 800V
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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