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Nasze bloki rozdzielcze WPD 1XX sag stosowane we
wszystkich sytuacjach, w ktdérych zasilanie jest dostar-
czane i rozprowadzane. Ich przyjazna dla uzytkownika
konstrukcja zapewnia doskonalszy przeglad i umozliwia
szybkie i sprawne wdrozenie rozdzielenia zasilania przy
oszczednos$ci miejsca.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk rozdziatu potencjatu, ztagcze $rubowe, nie-
bieski, 95 mm?2, 232 A, 1000 V, liczba przytaczen:
5, liczba poziomow: 1

Nr zam. 2603800000

Typ WPD 111 1X95/4X35 BL
GTIN (EAN) 4050118681277

lloéé 1 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
€ ’ ® m
usten G us
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cULus) E511333
Wymiary i masa
Gtebokosé 69.4 mm Gtebokos¢ (cale) 2.7323 inch
Wysoko$¢ 105 mm Wysoko$¢ (cale) 4.1338 inch
Szeroko$¢ 36.6 mm Szeroko$¢ (cale) 1.4409 inch
Masa netto 2409
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c 14-9fc7-3fbebee7bbe2
Informacje ogoélne
Liczba biegunéw 1 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4/0
maks.
Wskazéwka montazowa Szyna nosna / ptyta przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 12
montazowa
Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 35, Ptytka montazowa
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze $rubowe
dalsze dane techniczne
otwarte strony zamknieta zatrzaskowe Tak
Wskazéwka montazowa Szyna noéna / ptyta wersja przetestowana pod katem Tak
montazowa eksplozji
rodzaj montazu wciskany, montaz
bezposredni
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny niebieski

Klasa palnosci wg UL 94 V-0
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dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 95 mm?2 Napiecie znamionowe 1000V

Znamionowe napigcie przemienne 1000V Znamionowe napigcie state 1500V

Znamionowe natezenie pradu 232 A Prad przy maksymalnym 232 A
oprzewodowaniu

Normy IEC 60947-7-1 Znamionowe napiegcie udarowe 8 kV

Kategoria przepieciowa 1l Stopien zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

parametry systemu

Wykonanie Ztgcze Srubowe niezbedna ptyta zamykajaca Nie
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1

liczba zaciskdw na poziom 5 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie
Szyna montazowa TS 35, Ptytka montazowa Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 4/0 kierunek podtgczenia z boku
maks.

Rodzaj przytacza 2 ztacze srubowe Rodzaj przytacza ztacze Srubowe
liczba przytaczen 5 Zakres zaciskania, maks. 95 mm?2
Zakres zaciskania, min. 2.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 12
Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 70 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego O mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 95 mm?2
przewdd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewdd 95 mm?2
wielodrutowy, min. jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodoéw, przewdd 2.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Wazna informacja

Informacje produktowe Ztacze zenskie spetnia klase palnosci V-2 zgodnie z UL94.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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‘Conductor connection data accarding to [EC 60347-1 (Cu)
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WPD 111 1X95/4X35 BL

Akcesoria
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Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
lloé¢ 100 ST
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