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Zdjecie produktu
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Weidmiiller oferuje zaciski odgatezne dla réznych typow
systemow szyn zbiorczych. W zaleznosci od aplikacji
mozna wyrozni¢ izolowane i nieizolowane zaciski odga-

tezne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Terminal (Ztacze Bus)
Nr zam. 2603860000

Typ WBBD 16 GN

GTIN (EAN) 4050118651591
llos¢ 12 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wpymiary i masa
Gtebokosé¢ 55.2 mm Gtebokos¢ (cale) 2.1732 inch
Wysokos$é 47.8 mm Wysokos¢ (cale) 1.8819 inch
Szeroko$é 15.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5984 inch
Masa netto 769
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8eb3a2db-1bf7-4e36-90c¢8-13894424d475
Informacje ogdlne
Wskazéwka montazowa Szyna noéna / ptyta Normy IEC 60947-7-1
montazowa
Szyna montazowa Szyna zbiorcza
dalsze dane techniczne
Wskazowka montazowa Szyna no$na / ptyta rodzaj montazu wciskany
montazowa
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Materiat izolacyjny Wemid
Barwny zielony Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 16 mm?2 Napiecie znamionowe 690V
Znamionowe napigcie state 690V Znamionowe natezenie pradu 114 A
Normy IEC 60947-7-1 Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.42 mQ
60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC2.43 W Kategoria przepieciowa 1]
60947-7-x
Stopien zanieczyszczenia 3
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parametry systemu

Wykonanie Ztgcze Srubowe niezbedna ptyta zamykajaca Nie
Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 1

liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1

Szyna montazowa Szyna zbiorcza

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociagajacy, maks. 2.5 Nm
Moment obrotowy dociagajacy, min. 2.5 Nm Dtugos¢ odizolowania 12 mm
Rodzaj przytacza ztacze srubowe liczba przytaczen 2

Zakres zaciskania, maks. 16 mm?2 Zakres zaciskania, min. 1.5 mm?
$ruba dociskowa M 6 Wielko$¢ ostrza Gr. PZ2
Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 10 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 16 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 16 mm2 Maks. przekrodj przytacza, przewod 1.5 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodow, przewéd 16 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodoéw, przewdd 1.5 mm?2
jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 ECO00001 ETIM 9.0 ECO00001
ETIM 10.0 ECO00001 ECLASS 14.0 27-25-01-16
ECLASS 15.0 27-25-01-16
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