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Zdjecie produktu

Przesytanie zasilania, sygnatéw i danych, jest klasycznym
wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic.
Materiat izolacyjny, technologia taczeniowa i konstrukcja
ztaczek, sa whasciwosciami roznicujgcymi. Ztgczki szere-
gowe przelotowe nadajg sie do taczenia i/lub podtacza-
nia jednego badz kilku przewodéw. Mogag mie¢ jeden lub
wigcej poziomow potgczen z tym samym potencjatem lub
izolowanych od siebie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztaczka kotkowa, Przytacze sworzniowe, szary, 6
mm?2, 41 A, 1000V, liczba przytaczen: 2, liczba
pozioméw: 1, TS 35, TS 32, V-2, Poliamid

Nr zam. 2614950000
Typ SRL 4 STB

GTIN (EAN) 4050118654028
lloéé 50 szt.

b’

\/compum
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 51.56 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0276 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 52.2 mm Wysoko$é 48.5 mm
Wysokos$¢ (cale) 1.9094 inch Szeroko$¢ 11T mm
Szeroko$¢ (cale) 0.4331 inch Masa netto 119
Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

maks.

Normy IEC 60947-7-1 Szyna montazowa TS 35, TS 32

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony zatrzaskowe Tak

Rodzaj zamocowania z mozliwoscig wersja przetestowana pod kgtem Nie
zatrzasniecia eksplozji

rodzaj montazu weciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy Poliamid Barwny szary

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 6 mm? Napiecie znamionowe 1000V

Znamionowe napiecie state 1000V Znamionowe natezenie pradu 41 A

Prad przy maksymalnym 41 A Normy IEC 60947-7-1

oprzewodowaniu

Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.78 mQ Znamionowe napiecie udarowe 8 kV

60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC1.31 W Kategoria przepigciowa 1]

60947-7-x

Stopien zanieczyszczenia 3
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parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Tak Liczba potencjatéw 1

liczba poziomoéw 1 liczba zaciskéw na poziom 2

Liczba potencjatéw w rzedzie 1 poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie
Przytacze PE Nie Szyna montazowa TS 35, TS 32
Funkcja N Nie Funkcja PE Nie

Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Koncéwka przewodu DIN 46 234 1.5...6 mm?2 Koncéwka przewodu DIN 46 235 1.5...6 mm?2
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8 kierunek podtgczenia z boku

maks.
Moment obrotowy dociggajacy, maks. 0.5 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm

Rodzaj przytacza Przytacze sworzniowe liczba przytaczen 2

Zakres zaciskania, maks. 6 mm? Zakres zaciskania, min. 1.5 mm?2
Strefa zacisku, przytagcze kotkowe, max. 6.00 mm?2 Strefa zacisku, przytagcze kotkowe, min. 1.5 mm?2
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22 Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2

przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm? Przekroéj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 Maks. przekrodj przytacza, przewod 6 mm?2
przewdéd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2 Wielko$¢ kotka dla przytgcza ptaskiego M 4

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodéw, przewdéd 6 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekrdj przytacza przewodéw, przewod 1.5 mm?
jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewdd 1.5 mm?2 2 x koncoéwka przewodu DIN 46 235 1.5...6 mm?2
wielodrutowy, min.

2 x koricéwka przewodu DIN 46 234 1.5...6 mm?

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Ptytki zamykajace i ptytki separacyjne

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatow i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ SEP SRL 4 Wersja
Nr zam. 2615000000

GTIN (EAN) 4050118653977

llos¢ 50 ST

mm, V-2, Poliamid, zatrzaskowe: Tak

Ptytka kocowa do ztaczek, szary, Wysoko$é: 46 mm, Szeroko$é: 1.5

Mostki poprzeczne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomoca mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztgczek modutowych.

Typ SRQB 4/2 Wersja

Nr zam. 2615220000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118653663 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 17
llos$é 100 ST mm

Typ SRQB 4/3 Wersja

Nr zam. 2615230000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118653656 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28
llos¢ 50 ST mm

Typ SRQB 4/4 Wersja

Nr zam. 2615240000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118653649 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 39
llosé 50 ST mm

Typ SQB 4/2 Wersja

Nr zam. 2615140000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118653847 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 17
llos¢ 100 ST mm

Typ SQB 4/3 Wersja

Nr zam. 2615150000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny, 41 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118653830 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28
llos¢ 50 ST mm
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Typ SQB 4/4 Wersja
Nr zam. 2615160000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118653823 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Tak, Szeroko$é¢: 39
llogé 50 ST mm
Typ SQS 4/2 Wersja
Nr zam. 2615250000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118653632 biegundw: 2, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llogé 20 ST 18.4 mm
Typ SQS 4/4 Wersja
Nr zam. 2615260000 Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny, 41 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118653625 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 11.00, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llogé 10 ST 40.4 mm
Neutralna
— Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
(LT T ] Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
| tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
! powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
| dtugich ciggéw znakéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.
‘ Oznaczniki WS idealnie nadaja sie do etykiet z dtugimi,
***** ‘ indywidualnie tworzonymi ciggami znakow. Sprawdzony
- format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
| PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.
Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
Ogobline dane zamoéwieniowe
Typ WS 12/9.5-11 MC NE WS Wersja
Nr zam. 2484220000 , poliamid 66, Barwny: biaty
GTIN (EAN) 4050118494808
llosé 300 ST

Zaprasowywane koncoéwki kablowe

Izolowane ztgcze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje
konwencjonalneNielutowaneZe stozkowym kanatem do
wprowadzania, za wyjatkiem wspdlnego przytacza
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Typ KQl-M4/-0,5 Wersja

Nr zam. 1492110000 koncoéwka kablowa,lzolowana ztgczka do przewoddéw,0.5 mm?2,0.1
GTIN (EAN) 4050118302103 mm?2-0.5 mm?2

llos¢ 100 ST

Typ KQl-M4 /-1 Wersja

Nr zam. 1492200000 koncoéwka kablowa,lzolowana ztgczka do przewoddéw,1 mm2,0.5
GTIN (EAN) 4050118302301 mm?2 - 1 mm?

lloéé 100 ST

Typ KQl-m4/-2,5 Wersja

Nr zam. 1492290000 koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewodow,2.5 mm?2,1.5
GTIN (EAN) 4050118302172 mm? - 2.5 mm?

lloéé 100 ST

Typ KQl-m4/-6 Wersja

Nr zam. 1492370000 koncéwka kablowa,lzolowana ztagczka do przewodéw,6 mm?2,4 mm?2
GTIN (EAN) 4050118302264 -6 mm?

lloé¢

100 ST
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