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Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych zta-
czek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-
néw nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgcz-
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkrecane do ztagczek modutowych.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze krosujace (terminal), przykrecany, czarny,
41 A, Liczba biegunow: 3, Raster w mm (P): 9.00,
Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 23.1 mm

Nr zam. 2615200000
Typ SROB 3/3

GTIN (EAN) 4050118653687
llos¢ 50 szt.

Data sporzgdzenia 28.11.2025 09:23:35 MEZ
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 2.8 mm Gtebokos¢ (cale) 0.1102 inch
Wysokos$é 23 mm Wysokos¢ (cale) 0.9055 inch
Szeroko$é 23.1Tmm Szeroko$¢ (cale) 0.9094 inch
Masa netto 1.63 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..5b5°C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogoélne
Liczba biegunéw 3
dalsze dane techniczne
Rodzaj zamocowania przykrecany wersja przetestowana pod katem Nie

eksplozji
rodzaj montazu przykrecany
dane tworzywa
Materiat podstawowy PA Barwny czarny
Klasa palnosci wg UL 94 V-2
dane znamionowe
Napiecie znamionowe 400V Znamionowe natezenie pradu 41 A
parametry systemu
Wykonanie tacznik poprzeczny
wymiary
Raster w mm (P) 9.00 mm
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000489 ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40 ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40 ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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