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Wejscia mozna parametryzowadé; do 3 przewodéw + FE;
doktadnos$é¢ 0,1% wartos$ci zakresowej

Analogowe moduty wejsciowe systemu u-remote sg
dostepne w wielu réznych wariantach o réznych rozdziel-
czosciach i systemach okablowania.

Sa dostepne warianty o rozdzielczosci 12 oraz 16 bitow,
z rejestrowaniem sygnatéw z maks. 4 analogowych czuj-
nikéw +/-10V, +/-6V,0..10V, 0.5V, 2..10V, 1.6 YV,
0...20 mA lub 4...20 mA z maksymalng doktadnoscia.
Kazdy wtyk moze opcjonalnie stuzyé¢ do podtaczania
czujnikéw w technice 2- lub 3-przewodowej. Parametry
zakresu pomiarowego mozna ustawiaé¢ oddzielnie dla kaz-
dego kanatu. Ponadto, kazdy kanat jest wyposazony w
oddzielna kontrolke LED.

Specjalny wariant interfejsu Weidmiiller umozliwia
pomiar pradu z 16-bitowa rozdzielczo$cia i maksymalng
doktadnoscia, jednoczesnie dla 8 czujnikéw (0...20 mA
lub 4...20 mA).

Uktady elektroniczne modutu zasilajg podtagczone czujniki
napieciem ze $ciezki pradu wejsciowego (UWE).

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Remote 1/0 module, IP20, Analog signals, Input,
4-channel, HART®

Nr zam. 2617520000

Typ UR20-4Al--HART-16-DIAG

GTIN (EAN) 4050118622331

llos¢

1 szt.
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ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 76 mm Gtebokos¢ (cale) 2.9921 inch
Wysokos$é 120 mm Wysokos¢ (cale) 4.7244 inch
Szeroko$é 11.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4528 inch
Wymiar mocowania wysokos$é 128 mm Masa netto 88g¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..+85°C Temperatura eksploatacyjna -20°C...60°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cl

REACH SVHC
SCIP
Slad weglowy produktu

Lead 7439-92-1

82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8

Kotyska do bramy

8,705 kg CO2 eq.

wejscia analogowe

Zabezpieczenie przez pomieszaniem
biegunéw

Tak

doktadno$é¢

0,1 % wartosci zakresowej

Typ 2.1(0-20 mA lub 4-20 rozdzielczo$¢ 16 bitow
mA)

zasilanie czujnika Tak czas konwersji T ms

Diagnostyka modutu Tak Diagnostyka poszczegolnych kanatow  Tak

Warto$¢ wejsciowa

Prad 1(0..20 mA, 4..20
mA)

Przytacze czujnika

2-przewodowe, 3-
przewodowe, 4-

przewodowe
Liczba wej$¢ analogowych 4 Rezystancja wewnegtrzna | 250 Q
Dane ogolne
Odporno$¢ na drgania bHz=<f<8,4Hz Klasa palnosci wg UL 94 V-0

amplituda 3,5 mm
zgodnie z IEC 60068-2-6,
8,4 Hz<f< 150 Hz:
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przyspieszenie 1 g zgodnie
z [IEC 60068-2-6

napiecie probiercze

500V

Kategoria przepigciowa

Stopien zanieczyszczenia

2

Szyna montazowa

TS 36

Cisnienie powietrza (praca)

=795 hPa (wysokos¢ <
2000 m) zgodnie z DIN EN
61131-2

Wilgotnos$¢ powietrza (transport)

10% do 95%, bez
kondensacji wg DIN EN
61131-2

Cisnienie powietrza (transport)

1013 hPa (wysokos$é O

m) do 700 hPa (wysoko$c¢
3000 m) zgodnie z DIN EN
61131-2

Cisnienie powietrza (sktadowanie)

1013 hPa (wysokosé O

m) do 700 hPa (wysoko$¢
3000 m) zgodnie z DIN EN
61131-2

Wilgotnos$¢ powietrza (praca)

10% do 95%, bez
kondensacji wg DIN EN
61131-2

Wilgotnos¢ powietrza (sktadowanie)

10% do 95%, bez
kondensacji wg DIN EN
61131-2

Wstrzas

15 g przez 11 ms,
potsinusoidalne, wg IEC
60068-2-27

Dane przytacza

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 16

drutu, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 26

drutu, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, AWG 16 Przekréj przytacza przewodu, AWG 26

jednodrutowego, maks. (AWG) jednodrutowego, min. (AWG)

Rodzaj przytacza PUSH IN Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2

jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2

jednodrutowy, min. drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2

przewéd wielodrutowy, min.

Dane systemowe

rodzaj modutu Modut wejsciowy Interfejs magistra systemowa u-
analogowy remote

Separacja galwaniczna 500 V DC miedzy Przytacze PUSH IN
$ciezkami pragdowymi

Protokét magistrali obiektowej EtherCAT, PROFIBUS Predko$¢ transmisji magistrali 48 Mbit

DP-V1, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, PROFINET IRT

systemowej, maks.

Zasilacz

Zabezpieczenie przez pomieszaniem
biegunéw

Tak

Napiecie zasilania

24V DC +20 %/ -15 %, z
magistrali systemowej

Pobor pradu od IWE (odpowiedni
segment mocy)

27 mA + zasilanie czujnika

Pobér pradu od Isys, typ.

8 mA

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001596 ETIM 9.0 EC001596
ETIM 10.0 EC001596 ECLASS 14.0 27-24-26-01
ECLASS 15.0 27-24-26-01
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Rysunki
Schemat blokowy Schemat potaczen elektrycznych
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Wyjasnienia dotyczace skrétéw

modules

DIAG
HD=

%BZO—4AI - Ul-16 - DIAG

U = Voltage (U)

I = Current (1 PLC-INT =PLC-
HART = HART 12 = 12 Bits resc
L protocol 16 = 16 Bits resc
DIF = Differential 32 =32Bits resc
inputs 1SO = Isolated
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Akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Akcesorium systemowe

Odkryj szeroka game akcesoriéw do systemu u-remote
— to idealne dodatki, dzieki ktérym system bedzie dziatat
jeszcze wydajniej i elastyczniej, dopasowujgc sie do
Twoich potrzeb.

Typ UR20-EBK-ACC Wersja

Nr zam. 1346610000 End bracket, ,
GTIN (EAN) 4050118151596

llog¢ 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Wersja

Nr zam. 1339920000 Cover, ,

GTIN (EAN) 4050118144727

lloéé 20 ST

Blank

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1323710000 OMNIMATE Signal - seria PM, Oznaczniki wciskane, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126778 Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biaty

llosé 960 ST

Nadruk na zamoéwienie

Data sporzadzenia 16.12.2025 12:58:27 MEZ
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Wersja
Nr zam. 1323700000 OMNIMATE Signal - seria PM, Oznaczniki wciskane, 2.7 x 2.6 mm,
GTIN (EAN) 4050118126761 Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
llosé 192 ST
Typ DEK 5/8-11.5 MC SDR Wersja
Nr zam. 1341610000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118146059 Weidmueller, wedtug zyczenia klienta
llosé 100 ST
Blank
—— Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
— E “ do wszystklich przewogléw oraz wtykévy, a '.cakze
e podze:sp_o’fow elektro_r_ncznych. System jest |deal_ny
—CCoC do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
77777 — szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
. oznacznikow.
OO o o & | Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
o - tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
I (o] o (ol i | kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmdiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1341630000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118145946 Weidmueller, biaty

llos¢ 500 ST

Aluminium

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Aluminium charakteryzuje sie drugim najlepszym
przewodzeniem elektrycznym zaraz po miedzi. Jedng z
zalet jest niski ciezar, druga jest doskonata ochrona przed
korozja.

Typ TS 35X7.5 2M/AL/BK Wersja

Nr zam. 0330800000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, aluminium, nieobrobiony, Szeroko$¢:
GTIN (EAN) 4008190100650 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gteboko$¢: 7.5 mm

llos¢ 40 M

Data sporzgdzenia 16.12.2025 12:58:27 MEZ
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Stal nierdzewna

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stal nierdzewna to termin zbiorczy, obejmujacy wszystkie
typy stali (stopdw) o wysokim stopniu czystosci i
odpornosci na korozje.

Wersja

Szyna zaciskowa, Akcesoria, stal nierdzewna 1.4301, nieobrobiony,

Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokos$é: 7.5 mm

Typ TS 35X7.5 2M/CRN
Nr zam. 1747350000

GTIN (EAN) 4032248003372
llogé a0Mm

Stal

Ogobine dane zamoéwieniowe

Stalowe szyny DIN sg najpopularniejszym rozwigzaniem
na rynku. Sposréd metalowych szyn DIN cechujg sie
najnizsza ochrong przed zwarciami, podobna do stali

nierdzewne;j.

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0383400000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190088026 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokoscé:
llos¢ 40 M 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0514500000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190046019 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gtebokos¢:
llosé 40M 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Wersja

Nr zam. 0514510000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4008190116620 pasywowane, Szeroko$¢: 1000 mm, Wysokos$é: 35 mm, Gteboko$é:
llos¢ 20M 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Wersja

Nr zam. 7915060000 Szyna zaciskowa, Akcesoria, Stal, ocynkowane galwanicznie i

GTIN (EAN) 4032248296279 pasywowane, Szeroko$¢: 2000 mm, Wysoko$é: 35 mm, Gieboko$¢:
llos¢ 40M 7.5 mm
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Crimping tools

Praski do koncéwek tulejkowych z kotnierzami z
tworzywa sztucznego i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w

obstudze
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ PZ25S Wersja
Nr zam. 2903690000 0.14mm?2, 2.5mm?2, Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN) 4099986027008
llos¢ 18T
Moduty podstawowe
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ UR20-BM-SP Wersja
Nr zam. 1350930000 Replacement part, , Flange-mounted housing
GTIN (EAN) 4050118402735
llos¢ 5 ST

Moduty elektroniczne

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ UR20-EM-2617520000-SP Wersja

Nr zam. 2702570000 Replacement part
GTIN (EAN) 4064675267171

llos¢ 18T

Data sporzadzenia 16.12.2025 12:58:27 MEZ
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Plugkit

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ UR20-PK-2617520000-SP Wersja

Nr zam. 2702540000 Replacement part
GTIN (EAN) 4064675267188

llos¢ 5 ST
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