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Do standardowych zastosowan przemystowych (obszary
nie stwarzajgce zagrozenia) gniazda przytgczeniowe i
ograniczniki PROFIBUS PA sg dostepne jako rozdzielacze
1-, 2-, 4-i 8-kierunkowe.

Ograniczniki FBCon sg przeznaczone do ochrony podta-
czonych urzadzen polowych przed przepigciami i zwar-
ciami. Jako elementy ograniczajgce napigcie sg stoso-
wane diody zabezpieczajgce. Dzieki zintegrowanemu
ograniczeniu pradu, segment jest réwniez chroniony
przed zwarciem na linii ostrogi.

Dtawnice kablowe EMC, o stopniu ochrony IP66 i szero-
kim zakresie temperatury roboczej, bezpiecznie chronig
potaczenia w trudnych warunkach.
Funkcjonalno$éDtawnice kablowe EMC do magistrali i
odgatezienZtagcze M 12 do odgatezienZewnetrzny bolec
uziemiajgcyElement kompensacji ci$nieniaStopien
ochrony IP66Wersje z aluminium oraz ze stali nierdzew-
nejKompatybilne z Profibus PA / Foundation FieldbusU-
waga: do zastosowan w srodowiskach silnie zasolonych
nie zaleca sie produktow FBCon z obudowami aluminio-
wymi i / lub ztaczami M12.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Rozdzielacz standardowy z ograniczeniem pra-
dowym, Rozdzielacz 2-kanatowy OGRANICZNIK,
IP66, IP67, okragty

Nr zam. 2624390000

Typ FBCON PA CG 2WAY LIMITER

GTIN (EAN) 4050118627916

lloé¢

1 szt.

Status dostawy

W przysztosci ten artykut nie bedzie juz dostepny.

Dostepne do

2025-11-30T00:00:00+01:00

Data sporzgdzenia 28.11.2025 05:31:06 MEZ
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Dopuszczenia
Atesty

[H us

LISTED

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 34 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3386 inch
Wysoko$é 34 mm Wysokos¢ (cale) 1.3386 inch
Szeroko$c¢ 98 mm Szeroko$¢ (cale) 3.8583 inch
Masa netto 352 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C..80°C Temperatura eksploatacyjna -40°C..75°C
Wilgotnosc¢ 5...95 % bez obroszenia
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 Brak
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6bl, 6¢, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3abf5913-76fc-4f5-8563-4463f80bbe02
Dane przytaczeniowe
Zakres zaciskania, min. 4 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 6 mm?

Dane techniczne

Liczba biegunéw 3

Dtawnice kablowe

Dfawnica kablowa
brazowa

Rodzaj rozdzielacza

Rozdzielacz 2-kanatowy

wersja obudowy

Z elementem

OGRANICZNIK wyréwnujacym cisnienie
Podstawowy materiat obudowy aluminium, AISi12, wpust kablowy okragty
Aluminium
Zewnetrzna $rednica przewodu, maks. 9.5 mm Zewnetrzna $rednica przewodu, min. 6.5 mm
rodzaj montazu element natynkowy Stopien ochrony IP66, IP67
Stopien zanieczyszczenia 3 System magistrali Profibus-PA, Foundation
Fieldbus
Ograniczenie pradu regulowany, 20 mA, 40 napiecie robocze 30V
mA, 60 mA
Pobér mocy w stanie gotowosci 7 mA Powierzchnia obudowy powlekane proszkowo
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Opis artykutu

Opis produktu

Urzadzenie jest aktywna rozdzielaczem terenowym dla systemoéw magistrali polowej Profibus PA
i Foundation Fieldbus H1. Urzadzenie jest zgodne z klasg ochrony IP66/1P67. Opis funkcjonalny
Urzadzenie taczy do o$miu urzadzen terenowych z jednym segmentem magistrali polowej.
Regulowane monitorowanie pradu na odgatezienie chroni linie magistrali przed zwarciami

lub przecigzeniem (patrz rysunek B1). Diody ttumiace chronig podtaczone urzgdzenia polowe
przed napieciami udarowymi. Czerwona dioda LED oznacza zwarcie lub przecigzenie na linii
odgatezienia. Zielona dioda LED oznacza wystarczajgce napiecie zasilania na linii magistrali.
Urzadzenie obstuguje koncepcje uziemienia z wielopunktowym uziemieniem ekranowanym

lub jednopunktowym uziemieniem ekranowanym. Koncepcje uziemienia zostaty wyjasnione w

wytycznych Profibus PA i Foundation Fieldbus.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001604 ETIM 7.0 EC001604
ETIM 8.0 EC001604 ETIM 9.0 EC001604
ETIM 10.0 EC001604 ECLASS 9.0 27-24-26-08
ECLASS 9.1 27-24-26-08 ECLASS 10.0 27-24-26-08
ECLASS 11.0 27-24-26-08 ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Rysunki
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