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Zdjecie produktu

Ztgcze meskie odwrocone o 180° z systemem PUSH IN
do wykonywania potgczen przewodem6 mm?2 w rastrze
7.62. Idealne réwniez jako rozwigzanie z zabezpiecze-
niem przed dotknieciem dla napie¢ wstecznych. Spetnia
wymagania UL1059 600 V Klasa C oraz IEC 6 1800-5-1.
Woarianty: bez kotnierza, z kotnierzem zewnetrznym, z kot-
nierzem $rodkowym i mechanizmem zatrzaskowym oraz
opcjonalnie z mocowaniem srubowym.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk meski, 7.62 mm,
Liczba biegunéw: 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem,
ztacze sprezynowe, skrzynia

Nr zam. 2630690000
Typ SVFL 7.62HP/05/180SFBMF5 SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118634334
llos¢ 36 szt.
parametry produktu IEC: 1000V / 0.5 - 6 mm2

UL: 600V /36 A/ AWG 24 - AWG 10
opakowanie skrzynia
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Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 47.7 mm Gtebokos¢ (cale) 1.8779 inch
Wysokos$é 23.4 mm Wysokos¢ (cale) 0.9213 inch
Szeroko$é 60.96 mm Szeroko$¢ (cale) 2.4 inch
Masa netto 29.68g

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Power - seria
BV/SV 7.62HP

Rodzaj przytacza

Przytacze pola

Metoda wykonywania ztgcz PUSH IN z aktuatorem, Raster w mm (P) 7.62 mm
ztgcze sprezynowe

Raster w calach (P) 0.300" Kierunek odejscia przewodu 180°

Liczba biegunéw 5 L1 in mm 38.10 mm

L1 w calach 1.500" Liczba rzedow 1

liczba rzeddéw z biegunami 1 zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 w stanie wetknigtym

VDE 0470

Stopien ochrony IP20, IP20 po Moment dokrecania dla kotnierza 0.2 Nm
zamontowaniu Srubowego, min.

Moment dokrecania dla kotnierza 0.3 Nm koncéwka wkretaka 0,6 x3,6

$rubowego, maks.

Cykle wpinania 25

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PA GF Barwny czarny

Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Moisture Level (MSL)

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu

Powierzchnia styku cynowana Temperatura magazynowania, min. -40 °C

Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50 °C

Temperatura pracy, max. 125°C Zakres temperatur montaz, min. -25°C

Zakres temperatur montaz, max. 125°C

Przewody pasujace do ztacza

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2

jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 6 mm?2

cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2

cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 6 mm?2

z tulejka zaciskowag, DIN 46228 pt 1, 1.5 mm?2

min.

z korncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 6 mm?2

maks.

Data sporzgdzenia 28.11.2025 08:29:01 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Karta katalogowa

SVFL 7.62HP/05/180SFBMF5 SN BK BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zaciskany przewod Przekréj poprzeczny przytgczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy 2.5 mm?

przewdd i koricowka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | znamionow}2 mm
izolacji
Zalecana tulejka H2,5/12
kablowa
Dtugos$¢ zdejmowania | znamionowi4 mm
izolacji
Zalecana tulejka H2,5/19D BL
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 4 mm?2

przewdd i korncowka tulejkowa Dtugos$¢ zdejmowania | znamionow#2 mm
izolacji
Zalecana tulejka H4,0/12
kablowa
Dtugos$¢ zdejmowania | znamionowi4 mm
izolacji
Zalecana tulejka H4,0/20D GR
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 6 mm?2

przewdd i konncoéwka tulejkowa Dtugos$é zdejmowania | znamionow#2 mm
izolacji
Zalecana tulejka H6,0/12
kablowa
Dtugos¢ zdejmowania | znamionowl4 mm
izolacji
Zalecana tulejka H6,0/20 SW
kablowa

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe
zZnamionowy 1.5 mm?2

przewdd i korncowka tulejkowa Dtugos$é zdejmowania | znamionowls mm
izolacji
Zalecana tulejka H1,5/18D SW
kablowa
Dtugos$¢ zdejmowania | znamionow}2 mm
izolacji
Zalecana tulejka H1,5/12
kablowa

Tekst referencyjny Zewnetrzna $rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz

podziatka (P), Dtugo$¢ tulejek nalezy dobra¢ zaleznie od produktu i napiecia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

Prad znamionowy, maks. liczba 41 A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 41 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
napiecie znamionowe przy kat. 1000V napiecie znamionowe przy kat. 800V

przepie¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6000 V
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 8 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

Odstep izolacyjny po izolacji, min. 12.7 mm Odstep izolacyjny powietrzny, min. 12.7 mm
Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V

B / UL 1059) C/ UL 1059)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 36 A

D / UL 1059) UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 36 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A

UL 1059) UL 1059)
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przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 10
maks.
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimailne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugosé¢ VPE 338.00 mm
Szeroko$¢ VPE 130.00 mm Wysokos$¢ VPE 54.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodno$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢

ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi * In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638

ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09

ECLASS 9.1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09

ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02

ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02

ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Zdjecie produktu

Rysunek wymiarowany

Schemat potaczen elektrycznych

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Zaleta produktu
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