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RoHS

Vnmrum

Obudowy FieldPower® charakteryzujg sie wysoka odpor-
noscig konstrukgji i spetniajg najwyzsze wymagania doty-
czgce palnosci UL - klasy 5 VA.

Modut szyny montazowej ,TS 35 PT6" i jednostka przyta-
czeniowa PT6 tatwo facza sie na zatrzask.

Przegubowe uszczelnienia umozliwiajg rowniez stosowa-
nie wstepnie zmontowanych kabli z wtyczka.

Wersje w wysokiej obudowie umozliwiajg montaz urza-
dzen.Wiecej informacji o uszczelnieniach kabli - patrz
akcesoria.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Obudowy FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 113
mm, IP65, w stanie kompletnym, Poliweglan,
transparentny

Nr zam. 2632830000

Typ FPENCTS 113 3C

GTIN (EAN) 4050118664522

lloéé 1 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 113 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4488 inch
Wysokos$é 191 mm Wysokos¢ (cale) 7.5197 inch
Szeroko$é 279 mm Szeroko$¢ (cale) 10.9842 inch
Masa netto 534.7 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85°C Temperatura eksploatacyjna -40°C...85°C
Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogdlne
Materiat podstawowy Poliweglan tworzywo obudowy Poliweglan
Silikon Nie Barwny transparentny
Stopien ochrony IP65, w stanie Klasa palnosci wg UL 94 V-0
kompletnym
Moment dokrecania $rub wieka 2 Nm Mocowanie wieka Sruby TX20
Wskazéwka montazowa Sruby pokrywy w zestawie
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Akcesoria

Szyny zaciskowe na plastikowa ostone

Szeroki zakres akcesoriow do skrzynek FieldPower®.
Uszczelki kablowe, szyny zaciskowe, elementy blokujace i
wiele innych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ FP ENC DRO7 142 XC P Wersja

Nr zam. 2633510000 Szyna zaciskowa Field Power®, stal, ocynkowana, 142 mm, do
GTIN (EAN) 4050118664393 pokrywy z tworzywa sztucznego

llog¢ 5 ST

Typ FP ENC DRO7 230 3C P Wersja

Nr zam. 2633520000 Szyna zaciskowa Field Power®, stal, ocynkowana, 230 mm, do
GTIN (EAN) 4050118664386 pokrywy z tworzywa sztucznego

lloéé 5 ST

DMS PRO

Whkretaki dynamometryczne Weidmuiiller majg
ergonomiczny ksztatt i dlatego sg idealnymi narzedziami
jednorecznymi. Gwarantujg prace bez zbednego wysitku
we wszystkich kierunkach montazu. Poza tym posiadajg
automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i
wysoka doktadnos$é powtarzalnosci.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DMS PRO Wersja

Nr zam. 1479120000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4050118287011

llosé 18T
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Koncowki E6,3 - Torx®

Ogobine dane zamoéwieniowe

Bity marki Weidmdiller to bity standardowe, wyrdzniajgce
sie wysokg jakoscia, duza ré6znorodnoscia i trwatoscia.
Stosowana przez Weidmiiller metoda hartowania
sterowanego komputerowo gwarantuje niezmienne
wysoka jako$é produktéw.

Wysokiej jakosci tworzywo wyjsciowe umozliwia
warto$ci momentu obrotowego, daleko przekraczajace
wielkosci okreslone w relewantnych normach DIN:

DIN 5261 do bitow PH/PZDIN 5263 do bitow
rowkowychNorma Camcar do bitow TORXOznacza

to dtugg zywotnos$é przy wysokich momentach
obrotowych a wiec idealne warunki do wykonywania
prac standardowych.

Atuty produktu:

Przystosowany do wszystkich rodzajow $rub. Dzigki
korzystnym wskaznikom twardosci 59-6 1 HRC

nadaje sie zaréwno do pracy recznej, jak tez do
maszynowejDuza wytrzymato$¢ na Scieranie a zatem
wysoka trwato$¢Optymalne spasowanie ze srubami
DIN oznacza znikome zuzycie i optymalne przeniesienie
momentu obrotowegoProdukcja oparta o profesjonalne
kryteria jakosci zgodnie z obowigzujgcymi normami ISO z
niezmiennie wysokg jakos$cig produktéw

Typ BIT E6,3 T20 X 150 Wersja

Nr zam. 2821510000 Narzedzie montazowe
GTIN (EAN) 4064675359050

llos¢ 5 ST

Rozmiar 3

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Obudowy FieldPower® charakteryzujg sie wysokg
odpornoscig konstrukcji i spetniajg najwyzsze wymagania
dotyczace palnosci UL - klasy 5 VA.

Modut szyny montazowej ,TS 35 PT6" i jednostka
przytaczeniowa PT6 tatwo tgcza sie na zatrzask.
Przegubowe uszczelnienia umozliwiajg réwniez
stosowanie wstepnie zmontowanych kabli z wtyczka.
Wersje w wysokiej obudowie umozliwiajg montaz
urzagdzen.Wiecej informacji o uszczelnieniach kabli - patrz
akcesoria.

Typ FP ENC BS 042 3B Wersja

Nr zam. 2632810000 Obudowy FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, w stanie
GTIN (EAN) 4050118664546 zamknigtym, poliweglan wzmocniony wtéknem szklanym, czarny
lloé¢ 18T
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