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Obudowy FieldPower® charakteryzujg sie wysoka odpor-
noscig konstrukgji i spetniajg najwyzsze wymagania doty-
czgce palnosci UL - klasy 5 VA.

Modut szyny montazowej ,TS 35 PT6" i jednostka przyta-
czeniowa PT6 tatwo facza sie na zatrzask.

Przegubowe uszczelnienia umozliwiajg rowniez stosowa-
nie wstepnie zmontowanych kabli z wtyczka.

Wersje w wysokiej obudowie umozliwiajg montaz urza-
dzen.Wiecej informacji o uszczelnieniach kabli - patrz
akcesoria.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Obudowy FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 155
mm, IP65, w stanie kompletnym, poliweglan
wzmochniony wtéknem szklanym, czarny

Nr zam. 2632930000

Typ FP ENC BSBS 155 3M
GTIN (EAN) 4050118664508
lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty

[H us

LISTED

ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E256877
Wymiary i masa
Gtebokosé 155 mm Gtebokos¢ (cale) 6.1024 inch
Wysoko$é 196 mm Wysokos¢ (cale) 7.7165 inch
Szeroko$c¢ 284 mm Szeroko$¢ (cale) 11.1811 inch
Masa netto 990.86 g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..85°C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c 10
Dane ogélne
tworzywo obudowy poliweglan wzmocniony Silikon Nie

wtéknem szklanym

Barwny czarny Stopien ochrony IP65, w stanie
kompletnym

Klasa palnosci wg UL 94 bVA Moment dokrecania $rub wieka 2 Nm

Mocowanie wieka Sruby TX20 rodzaj montazu Mocowanie $rubami,

naktadki mocujace

Wskazéwka montazowa

Sruby pokrywy w zestawie

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Uszczelki

Inteligentne rozwigzania w zakresie okablowania to
oszczednos$¢ cennego czasu i pieniedzy.

System modutowy FieldPower® zawiera odpowiednie
rozwigzania do wszystkich zadan zwigzanych z
okablowaniem.

Sktadane uszczelki do wstepnie zmontowanych kabli
Uszczelki dostepne z gwintami przytgczy M 16 i

M20 Mozliwa integracja urzadzen operacyjnych i
sygnalizacyjnych w uszczelkach

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ DG DO PT6 Wersja

Nr zam. 4323240000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka zaslepiajaca, IP65, z
GTIN (EAN) 4032248641246 odpowiednig obudowa, EPDM

llog¢ 10 ST

Typ DG M16 PT6 Wersja

Nr zam. 2545540000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka z gwintem

GTIN (EAN) 4050118555523 przytaczeniowym, IP65, z odpowiednig obudowga, EPDM

lloéé 18T

Typ DG M20 PT6 Wersja

Nr zam. 2545550000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka z gwintem

GTIN (EAN) 4050118555530 przytaczeniowym, IP65, z odpowiednig obudowa, EPDM

llosé 18T

Typ RKDG 2XD8.5 WG PT6 Wersja

Nr zam. 1114530000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka, IP54, z odpowiednig
GTIN (EAN) 4032248892624 obudowsg, EPDM

llosé 10 ST

Typ RKDG D11 PT6 Wersja

Nr zam. 4323210000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka sktadana, IP65 z
GTIN (EAN) 4032248641215 odpowiednig obudowa, IP65, z odpowiednig obudowa, EPDM
llog¢ 10 ST

Typ RKDG D13 PT6 Wersja

Nr zam. 4323230000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka sktadana, IP65 z
GTIN (EAN) 4032248641239 odpowiednig obudowa, IP65, z odpowiednig obudowa, EPDM
llog¢ 10 ST

Typ RKDG D15 PT6 Wersja

Nr zam. 4323220000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka sktadana, IP65 z
GTIN (EAN) 4032248641222 odpowiednig obudowa, IP65, z odpowiednia obudowa, EPDM
llog¢ 10 ST

Typ RKDG D17 PT6 Wersja

Nr zam. 4324010000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka sktadana, IP65 z
GTIN (EAN) 4032248641284 odpowiednig obudowa, IP65, z odpowiednig obudowa, EPDM
llog¢ 10 ST

Typ RKDG D18 WG PT6 Wersja

Nr zam. 2491870000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka, IP54, z odpowiednig
GTIN (EAN) 4050118501537 obudowsa, EPDM

llogé 10 ST

Typ RKDG D9 PT6 Wersja

Nr zam. 4329610000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka sktadana, IP65 z
GTIN (EAN) 4032248668687 odpowiednig obudowa, IP65, z odpowiednig obudowa, EPDM
lloéé 10 ST
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Adaptery

Ogobine dane zamoéwieniowe

Adapter HQ do FieldPower®

Beznarzedziowa instalacja jak w przypadku uszczelki
kablowej FieldPower

Dostosowany do wktadek ztgczy HQ 4/2, HQ8 i HQ 17
Opcjonalnie z blokowang ostong (ochrona przed
ponownym wtgczenie, zgodnie z normg EN 60204-1)

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 Wersja

Nr zam. 1532200000 Adapter, Wktadka uszczelniajgca Field Power®, Adapter HQ, IP65, z
GTIN (EAN) 4050118337433 odpowiednig obudowa, Poliweglan, wzmocniony wtéknem szklanym,
llo$¢ 1ST element ryglowany: Nie

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 CS Wersja

Nr zam. 1532210000 Adapter, Wktadka uszczelniajaca Field Power®, Adapter HQ, IP65, z
GTIN (EAN) 4050118337600 odpowiednig obudowa, Poliweglan, wzmocniony wtéknem szklanym,
llos¢ 1ST element ryglowany: Tak

AC/DC

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat energii za posrednictwem niecigtych przewodow
o przekroju od 1,5 do 6 mm?2.

Zasilanie i rozgatezienie typu T poprzez ztagcze PUSH IN
(od 0,5 do 10 mm?2) i/lub ztgcze wtykowe (od 0,5 do 4
mma2).

Kolorowe znaczniki umozliwiajg jednoznaczne przypisanie
poszczegolnych przewodow.

ZasilanieDystrybucja zasilaniaRozgatezianie zasilania

Typ PT6 230/BUS Wersja

Nr zam. 1269960000 Element stykowy FieldPower®, AC/DC, IP20, Ztacze ptytka-kabel
GTIN (EAN) 4050118058239 (IDC), PUSH IN, Liczba biegunéw (tekst): 5

llosé 18T

AC

Rozdziat energii za posrednictwem niecigtych przewodow
o przekroju od 1,5 do 6 mm?2.

Zasilanie i rozgatezienie typu T poprzez ztagcze PUSH IN
(od 0,5 do 10 mm?2) i/lub ztgcze wtykowe (od 0,5 do 4
mma2).

Kolorowe znaczniki umozliwiajg jednoznaczne przypisanie
poszczegolnych przewodow.

ZasilanieDystrybucja zasilaniaRozgatezianie zasilania
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PT6 Wersja

Nr zam. 1957620000 Element stykowy FieldPower®, AC, IP20, Ztacze ptytka-kabel (IDC),
GTIN (EAN) 4032248642489 PUSH IN, Liczba biegunéw (tekst): 5

llosé 18T

AC/DC

Rozdziat energii za posrednictwem niecietych przewodow
o przekroju od 1,5 do 6 mm?2.

Zasilanie i rozgatezienie typu T poprzez ztacze PUSH IN
(od 0,5 do 10 mm?2) i/lub ztgcze wtykowe (od 0,5 do 4
mma2).

Kolorowe znaczniki umozliwiajg jednoznaczne przypisanie
poszczegolnych przewodow.

ZasilanieDystrybucja zasilaniaRozgatezianie zasilania

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PT6 DC 1/2/PE/3/4 Wersja

Nr zam. 1534930000 Element stykowy FieldPower®, DC, IP20, Ztgcze ptytka-kabel (IDC),
GTIN (EAN) 4050118338775 PUSH IN, Liczba biegunéw (tekst): 5

llogé 18T

DC

Rozdziat energii za posrednictwem niecietych przewodow
o przekroju od 1,5 do 6 mm?2.

Zasilanie i rozgatezienie typu T poprzez ztacze PUSH IN
(od 0,5 do 10 mm?2) i/lub ztgcze wtykowe (od 0,5 do 4
mma2).

Kolorowe znaczniki umozliwiajg jednoznaczne przypisanie
poszczegolnych przewodow.

ZasilanieDystrybucja zasilaniaRozgatezianie zasilania

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llos¢

PT6 DC Wersja

1126840000 Element stykowy FieldPower®, DC, IP20, Ztgcze ptytka-kabel (IDC),
4032248908462 PUSH IN, Liczba biegundéw (tekst): 5

18T
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Szyny zaciskowe na dolne czesci obudowy

Szeroki zakres akcesoriow do skrzynek FieldPower®.
Uszczelki kablowe, szyny zaciskowe, elementy blokujace i
wiele innych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ FP ENC DRO7 142 XB Wersja

Nr zam. 2633450000 Szyna zaciskowa Field Power®, stal, ocynkowana, 142 mm, dla
GTIN (EAN) 4050118664416 podstawy

llos¢ 5 ST

Typ FP ENC DRO7 230 3B Wersja

Nr zam. 2633460000 Szyna zaciskowa Field Power®, stal, ocynkowana, 230 mm, dla
GTIN (EAN) 4050118664409 podstawy

llosé 5 ST

Szyny zaciskowe na plastikowa ostone

Szeroki zakres akcesoriow do skrzynek FieldPower®.
Uszczelki kablowe, szyny zaciskowe, elementy blokujace i
wiele innych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ FP ENC DRO7 142 XC P Wersja

Nr zam. 2633510000 Szyna zaciskowa Field Power®, stal, ocynkowana, 142 mm, do
GTIN (EAN) 4050118664393 pokrywy z tworzywa sztucznego

llogé 5 ST

Typ FP ENC DRO7 230 3C P Wersja

Nr zam. 2633520000 Szyna zaciskowa Field Power®, stal, ocynkowana, 230 mm, do
GTIN (EAN) 4050118664386 pokrywy z tworzywa sztucznego

llogé 5 ST

Data sporzadzenia 14.01.2026 12:22:03 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 7


https://eshop.weidmueller.com/p/2633450000
https://eshop.weidmueller.com/p/2633460000
https://eshop.weidmueller.com/p/2633510000
https://eshop.weidmueller.com/p/2633520000

Karta katalogowa

FP ENC BSBS 155 3M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szyny zaciskowe na dolne czesci obudowy

Ogobine dane zamoéwieniowe

Szeroki zakres akcesoriow do skrzynek FieldPower®.
Uszczelki kablowe, szyny zaciskowe, elementy blokujace i
wiele innych.

Typ TS 35 PT6 Wersja

Nr zam. 1170690000 Szyna zaciskowa Field Power®, stal, ocynkowana, 54 mm, dla
GTIN (EAN) 4032248962532 podstawy

llos¢ 10 ST

Wersja IP68

@

b Pl

(F) 7
P

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Oproécz wielu wersji obudoéw, firma Weidmdiller oferuje
takze szereg réznych dtawnic kablowych przeznaczonych
do wielu aplikacji.

Dtawnice kablowe wykonane z mosigdzu, tworzywa
sztucznego i stali nierdzewnej spetniajg najostrzejsze
wymagania réznych klas IP dla obudéw przemystowych.
W zaleznos$ci od serii przepustu kablowego i danej
aplikacji, elementy te sg atestowane i poddane testom
zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN
45545,

Typ VG M20-K 68 Wersja

Nr zam. 2811470000 VG K (standardowa dtawnica kablowa z tworzywa sztucznego),
GTIN (EAN) 4064675292227 Dtawnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14
llos¢ 50 ST mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

Typ VG M20-1/K68 Wersja

Nr zam. 1772300000 VG K (standardowa dtawnica kablowa z tworzywa sztucznego),
GTIN (EAN) 4032248129966 Dtawnica kablowa, proste, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12
llos¢ 50 ST mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6

Nakretki zabezpieczajace z tworzywa sztucznego, szare

Oprécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
uziemiajgce.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SKMU M20 - K GR Wersja

Nr zam. 1772460000 SKMU PA (nakretka kontrujaca z tworzywa sztucznego), Nakretka
GTIN (EAN) 4032248130207 kontrujgca, M 20, 6 mm, poliamid 6 (PAG - GF30)

llosé 100 ST

DMS PRO

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Wkretaki dynamometryczne Weidmdiller majg
ergonomiczny ksztatt i dlatego sa idealnymi narzedziami
jednorecznymi. Gwarantujg prace bez zbednego wysitku
we wszystkich kierunkach montazu. Poza tym posiadajg
automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i
wysokg doktadnos$é powtarzalnosci.

Typ DMS PRO Wersja

Nr zam. 1479120000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4050118287011

llosé 18T

Koncowki E6,3 - Torx®

Bity marki Weidmdiller to bity standardowe, wyrdzniajgce
sie wysoka jakoscia, duza ré6znorodnoscia i trwatoscia.
Stosowana przez Weidmiiller metoda hartowania
sterowanego komputerowo gwarantuje niezmienne
wysokg jako$¢ produktow.

Wysokiej jakosci tworzywo wyjsciowe umozliwia
warto$ci momentu obrotowego, daleko przekraczajace
wielkosci okreslone w relewantnych normach DIN:

DIN 5261 do bitow PH/PZDIN 5263 do bitow
rowkowychNorma Camcar do bitow TORXOznacza

to dtugg zywotnos¢ przy wysokich momentach
obrotowych a wiec idealne warunki do wykonywania
prac standardowych.

Atuty produktu:

Przystosowany do wszystkich rodzajow $rub. Dzigki
korzystnym wskaznikom twardosci 59-6 1 HRC

nadaje sie zaréwno do pracy recznej, jak tez do
maszynowejDuza wytrzymato$é na $cieranie a zatem
wysoka trwato$¢Optymalne spasowanie ze $rubami
DIN oznacza znikome zuzycie i optymalne przeniesienie
momentu obrotowegoProdukcja oparta o profesjonalne
kryteria jako$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami ISO z
niezmiennie wysoka jakoscig produktéw
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BITE6,3T20 X 150 Wersja

Nr zam. 2821510000 Narzedzie montazowe
GTIN (EAN) 4064675359050

llosé 5 ST

Uszczelki

Inteligentne rozwigzania w zakresie okablowania to
oszczednos$¢ cennego czasu i pieniedzy.

System modutowy FieldPower® zawiera odpowiednie
rozwigzania do wszystkich zadan zwigzanych z
okablowaniem.

Sktadane uszczelki do wstepnie zmontowanych kabli
Uszczelki dostepne z gwintami przytagczy M 16 i

M20 Mozliwa integracja urzadzen operacyjnych i
sygnalizacyjnych w uszczelkach

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ RKDG D24 WG PT6 Wersja

Nr zam. 1069060000 Whktadka uszczelniajgca Field Power®, Uszczelka, IP54, z odpowiednig
GTIN (EAN) 4032248827053 obudowa, EPDM

llosé 10 ST
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