Data sheet

HDC MHE 5 MP

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Uniwersalny

Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczednosci miejsca. Mata podziatka oznacza takze moz-
liwos¢ optymalizacji konstrukciji.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Modut sygnatowy, 400 V, 16 A, Liczba biegunow:
5, PUSH IN z aktuatorem, Ztacze meskie, Wyma-
gane otwory wtykowe: 1

Nr zam. 2636180000
Typ HDC MHE 5 MP
GTIN (EAN) 4050118690996
lloéé 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E92202

Wymiary i masa

Gtebokosé 34 mm Gtebokos¢ (cale) 1.3386 inch
Wysoko$é 38.9 mm Wysokos¢ (cale) 1.5315 inch
Szeroko$c¢ 14.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5709 inch
Masa netto 19¢g

Temperatury

Temperatura graniczna -40°C...125°C

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Dane ogodlne

Liczba biegunéw 5 Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Opor izolacji 1012 Q Cykle wpinania 2500

Typ Ztagcze meskie Kategoria przepigciowa 1}

Stopien zanieczyszczenia 3 Materiat podstawowy Poliweglan, wzmocniony

witéknem szklanym

Typoszereg ModuPlug Napiecie pomiarowe (DIN EN 61984) 400V
Napiecie pomiarowe wedtug UL/CSA 600V Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 6 kV
61984)
Prad pomiarowy (DIN EN 6 1984) 16 A Wymagane otwory wtykowe 1
Dane potaczenia ochronnego
Rodzaj przytgcza PE ztgcze $rubowe nad ramg
modutu
Wersja
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 10 mm

maks. pomiarowego

Rodzaj przytacza PUSH IN z aktuatorem przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20
Przekréj przytacza przewodu, maks. 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, min. 0.5 mm?2
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
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HDC MHE 5 FQT with HDC MHE 5 MQT /

HDC MHE 5 FQT mit HDC MHE 5 MQT /
HO7V-K2.5

HO7V-K2,5

lin to IEC 60947-7-1

jem. IEC 60947,7-1
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Load current [A]

Laststrom

Umgebungstemperatur [°C] Ambient temperature [°C]
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MF 6B AB Wersja
Nr zam. 1428920000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233414

llos¢ 18T

Typ HDC MF 6B BA Wersja
Nr zam. 1428940000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233353

llosé 18T

Typ HDC MF 10B AC Wersja
Nr zam. 1428960000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233223

llos¢ 18T

Typ HDC MF 10B CA Wersja
Nr zam. 1428980000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233278

llos¢ 18T

Typ HDC MF 16B AD Wersja
Nr zam. 1429010000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233315

lloé¢ 18T

Typ HDC MF 16B DA Wersja
Nr zam. 1429030000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233407

llos¢ 18T

Typ HDC MF 24B AF Wersja
Nr zam. 1429050000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233285

llosé 1ST

Typ HDC MF 24B FA Wersja
Nr zam. 1429070000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233520

llos¢

18T
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Z dtugim stykiem prowadzacym

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MFGL 10B AC Wersja
Nr zam. 2736990000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823042

llos¢ 18T

Typ HDC MFGL 6B AB Wersja
Nr zam. 2736970000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823035

llosé 18T

Typ HDC MFGL 24B FA Wersja
Nr zam. 2737040000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823097

llos¢ 18T

Z krotkim stykiem prowadzacym

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ HDC MFGS 16B DA Wersja
Nr zam. 2736940000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823004

llogé 18T

Typ HDC MFGS 24B AF Wersja
Nr zam. 2736950000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823011

llogé 18T
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Z dtugim stykiem prowadzacym

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MFGL 16B DA Wersja
Nr zam. 2737020000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823073

llos¢ 18T

Z krotkim stykiem prowadzacym

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MFGS 16B AD Wersja
Nr zam. 2736930000 Frame
GTIN (EAN) 4050118822298

llos¢ 18T

Z dtugim stykiem prowadzacym

Ogdlne dane zamowieniowe

Typ HDC MFGL 16B AD Wersja
Nr zam. 2737010000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823066

llos¢ 18T
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Z krotkim stykiem prowadzacym

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MFGS 6B AB Wersja
Nr zam. 2736890000 Frame
GTIN (EAN) 4050118822250

llos¢ 18T

Typ HDC MFGS 24B FA Wersja
Nr zam. 2736960000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823028

llosé 18T

Typ HDC MFGS 10B AC Wersja
Nr zam. 2736910000 Frame
GTIN (EAN) 4050118822274

llos¢ 18T

Z dtugim stykiem prowadzacym

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ HDC MFGL 24B AF Wersja
Nr zam. 2737030000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823080

llogé 18T

Typ HDC MFGL 10B CA Wersja
Nr zam. 2737000000 Frame
GTIN (EAN) 4050118823059

llogé 18T
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Z krotkim stykiem prowadzacym

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MFGS 6B BA Wersja
Nr zam. 2736900000 Frame
GTIN (EAN) 4050118822267

llos¢ 18T

Typ HDC MFGS 10B CA Wersja
Nr zam. 2736920000 Frame
GTIN (EAN) 4050118822281

llosé 18T

Z dtugim stykiem prowadzacym

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MFGL 6B BA Wersja
Nr zam. 2736980000 Frame
GTIN (EAN) 4050118822908

llogé 18T
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Moduty elektroniczne

Uniwersalny

Cztery rézne wielko$ci modutéw pozwalajg na znaczne
oszczedno$ci miejsca. Mata podziatka oznacza takze
mozliwo$é optymalizacji konstrukcji.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC MHE 5 FP Wersja

Nr zam. 2636190000 Modut sygnatowy, 400V, 16 A, Liczba biegunéw: 5, PUSH IN z
GTIN (EAN) 4050118692594 aktuatorem, ztgcze zenskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
llos¢ 18T
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