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Ogolne dane zaméwieniowe

Nr zam. 2651710000

Typ TPS 5.00/02/90 3.5SN GN BX

GTIN (EAN) 4050118635263

llos¢ 200 szt.

parametry produktu IEC:320V /15 A /0.2-4 mm2
UL:300V /15 A/ AWG 30 - AWG 12

opakowanie skrzynia

-

v:ompum
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Technical data

Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693

Wymiary i masa

Masa netto 39g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Woytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP €8ca8bb0-189f-4e0d-bdaa-5c8b34abebbd

Parametry systemu

Rodzina produktow OMNIMATE basic - seria Metoda wykonywania ztgcz Przytacze z jarzmem
TPS

montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THR Kierunek odejscia przewodu 90°

Raster w mm (P) 5.00 mm Raster w calach (P) 0.197"

Liczba biegunéw 2 liczba rzedéw z biegunami 1

Liczba rzedéw 1 Dtugo$é¢ kotka lutowniczego (1) 3.5 mm

Wymiary kotka lutowniczego 0,7 x0,9 mm Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.5 mm

liczba kotkéw lutowanych na biegun 1 koncéwka wkretaka 0,6 x3,6

Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.5 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.55 Nm

$ruba dociskowa M3 Dtugos¢ odizolowania 6 mm

L1 in mm 5.00 mm L1 w calach 0.197"

Stopien ochrony IP20

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny PA Barwny blado zielony
Tabela koloréw (podobny) RAL 6021 grupa materiatéw izolacyjnych |

Moisture Level (MSL) Klasa palnosci wg UL 94 V-0

Materiat stykdw stop miedzi Powierzchnia styku cynowana
Typ cynowania matowe Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 105 °C

Przewody pasujace do ztacza

Zakres zaciskania, min. 0.2 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 4 mm?2

cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 4 mm?2

Creation date 15.01.2026 10:50:01 MEZ

Catalogue status / Drawings 2


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

TPS 5.00/02/90 3.5SN GN BX

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.2 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 2.5 mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.2 mm?
min.

z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 2.5 mm?
maks.

Dane znamionowe wg IEC

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 15 A napiecie znamionowe przy kat. 320V
(Tu=20°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2
napiecie znamionowe przy kat. 250V napiecie znamionowe przy kat. 160V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il /2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2
znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) UR

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V
B / UL 1059)

Nr certyfikatu (UR) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V
D /UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 15 A
UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa D/ 10 A
UL 1059)

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 12
maks.
Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 170.00 mm
Szeroko$¢ VPE 135.00 mm Wysokos$¢ VPE 48.00 mm

Wazna informacja

Uwagi * Only compatible with OMNIMATE basic products
* P on drawing = pitch
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
* In the case of a two-pole terminal, the insulating body must be held against the terminal when
tightening the screw.
¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

Creation date 15.01.2026 10:50:01 MEZ

Catalogue status / Drawings 3



Data sheet

TPS 5.00/02/90 3.5SN GN BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0.197"
19.3

load current | [A]

30

20

TPS 5.00/..90

©=2pos.

= 1,570 Gfmrm- ------------------
Wi 0.055" =20 pos.
o © = 0.5 mm?* (HO5V-K0.5/ IEC 60947-7-1)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
ol aten ambient temperature T [°C]
TPS 5.00/..90

40

load current | [A]

204

104 @ =2pos.

© =10pos.
=20 pos.
o =4.0 mm? (HO7V-K4 / IEC 60947-7-1)
0 T T T T T T T

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
ambient temperature T [°C]

Creation date 15.01.2026 10:50:01 MEZ

Catalogue status / Drawings



